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Transformateur pour LED

Code : 175961

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le
produit à un tiers.
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Commande 10 LED Commande 32 LED 
Tension d’entrée (V) 195-265 V/AC 195-265 V/AC
Fréquence (Hz) 50 – 60 50 - 60
Courant de sortie (mA) 350 700
LEDs min 1 1
LEDs max 2 1
Indice de protection IP20 IP20
Classe d’isolation II II
Température ambiante (°C) 40°C – 65°C 40°C – 65°C
Poids (g) 50 50
Dimensions (mm) 51 x 32 x 18 mm 51 x 32 x 18 mm

Remarque :
Protection contre la surchauffe, les court-circuits et circuit électrique
ouvert sur le côté secondaire avec Reset automatique.
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