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Les boitiers RockStar® HighPower sont en aluminium
injecté de haute résistance et offrent une protection
parfaite contre les conditions environnementales difficiles,
grace a nos optimisations incessantes. Le boitier séparé
en plusieurs parties permet a l'utilisateur de contrbler les
processus au plus prés de leur réalisation.
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Type HDC IP68 HP 24B TO

Référence 1079930000
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Dimensions et poids

Largeur 64 mm Largeur (pouces) 2,52 inch
Hauteur 120 mm Hauteur (pouces) 4,724 inch
Profondeur 192 mm Profondeur (pouces) 7.559 inch
Poids net 822,72 g

Températures

Température limite -50°C..120°C

Caractéristiques générales

Boitiers CEM Oui Couple de serrage 171 Nm

Degré de protection IP68, IP69K Matériau de base du boitier Aluminium injecté
Matériau de I'élément de verrouillage Acier inoxydable Surface Electrolaque
Série HighPower

Version

Couple de serrage 11 Nm Forme Standard
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle Partie supérieure Taille 8

Type Prise male Version boitier Boitier du connecteur
Version systéme de fermeture Bouchon vissé Version étrier Bouchon vissé
Classifications

ETIM 3.0 EC000437 ETIM 4.0 EC002635
ETIM 5.0 EC002635 ETIM 6.0 EC000437
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-14-34-19
eClass 6.2 27-26-07-02 eClass 7.1 27-44-01-02
eClass 8.1 27-44-01-02 eClass 9.0 27-44-02-02
eClass 9.1 27-44-02-02

Agréments

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

CAT3HDC 17/18 EN
FL FIELDWIRING EN
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