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Les boitiers CIE sont parfaitement protégés grace a un
alliage injecté et a un revétement de surface a plusieurs
couches.

Le systeme de verrouillage sophistiqué est fabriqué en
acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile,
une excellente résistance a la corrosion et une bonne
tenue aux chocs.

Le verrouillage du boitier garantit la sécurité du systeme.
Notre systéme a ressort, unique et breveté, garantit un
verrouillage s(r du boitier et protege ce dernier contre
toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate.
Pour pouvoir affecter chaque produit de facon immédiate,
un repérage durable est imprimé au laser directement sur
le boitier.

Les boitiers Weidmuiller RockStar® IP65 / NEMA de type
4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec
indice de protection IP65.

RoH/

V:onrum

Informations générales de commande

Type HDC 64D TSBU 1M50G

Référence 1111130000

Version CIE ,96 boitiers, Taille: 8, Degré de protection:
IP65, Entrée du cable, latérale, Boitier du
connecteur, Etriers transversaux sur |,92embase,
haut, Taille des entrées de cables: M 50
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Largeur 65,5 mm Largeur (pouces) 2,579 inch
Hauteur 94 mm Hauteur (pouces) 3,701 inch
Poids net 416 g

Températures

Température limite -40°C..125°C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Boitiers CEM Non Degré de protection IP65
Matériau de base du boitier Aluminium injecté Surface Electrolaque
Dimensions

Distance des trous, longueur A2 0O mm Entrée du cable a. filetage
Hauteur boitier B 76 mm Largeur boitier C 43 mm
Longueur boitier 120 mm

Version

Entrée du cable a. filetage Filetage (intérieur) M50
Forme haut Indiqué pour ModuPlug® Oui

Nombre d'entrées de cable latéralement

1

Nombre d'entrées de cable vers le haut 0O

Partie supérieure/sous-partie/Couvercle

Partie supérieure

Taille

8

Taille des entrées de cables

Version boitier

Entrée du cable, latérale,

M 50 Boitier du connecteur
Version systeme de fermeture Etriers transversaux sur

1#92embase
Classifications
ETIM 5.0 EC000437 ETIM 6.0 EC000437
eClass 6.2 27-26-12-03 eClass 7.1 27-44-02-02
eClass 8.1 27-44-02-02 eClass 9.0 27-44-02-02
eClass 9.1 27-44-02-02
Agréments
Agréments
ROHS Conforme
Téléchargements

Brochure/Catalogue

CAT 3HDC 17/18 EN
FL FIELDWIRING EN
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