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Tableau de réduction (nombre de tours par minute) : 918D1001 (100 :1),
918D10012 ; 918D151 (15 :1) ; 918D15112 ; 918D301 (30 :1) et 918D30112.

Tension 
d’alimentation

1,5 V 3 V 6 V 12 V 18 V 24 V

918D1001 46 92
918D100112 42 84 126 168
918D151 306 612
918D15112 280 560 840 1120
918D301 153 306
918D30112 140 280 420 560

Accessoires pour produits de la gamme 918D (avec moteur 280 RE & moteur 280 /1
RE).

Coupleur d’entrée 2 mm – 3 mm pièce n°918D1
Coupleur d’entrée 4 mm – 4 mm pièce n°918D1/1
Pignons (plastiques) 12 pouces pièce n°917D2458
Poulie de 25 mm, diamètre (aluminium) 2 mm I.D pièce n°918D2
Poulie de 25 mm, diamètre (aluminium) 4 mm I.D Pièce n° 918D2/1
Poulie de 16 mm, diamètre (aluminium) 2 mm I.D Pièce n°918D3
Poulie de 16 mm, diamètre (aluminium) 4 mm I.D Pièce n°918D3/1
Adaptateur de boîte de vitesse 2 mm I.D Pièce n°918D4
Adaptateur de boîte de vitesse 4 mm I.D Pièce n°918D4/1
Bague ‘’O’’ de diamètre 70 mm x 5 mm Pièce n°917D2515
Boîtes de vitesse Nylon Bevel (1 :1) 4 mm I.D Pièce n°918D7

Régulateur de tension (entrée 6 – 15 V D.C, sortie amp 3 V 1,5) Pièce n°917D9
Régulateur de tension (entrée 6 – 15 V D.C, sortie amp 1,5 V 1,5) Pièce n°917D10
Régulateur de tension (entrée 6 – 15 V D.C, sortie amp 4,5 V 1,5) Pièce n°917D11

Tableau de réduction (nombre de tours par minute) : 919D2.51 (2,5 :1), 919D61
(6 :1) ; 919D111 (11 :1) ; 919D501(50 :1) ; 919D1481 (148 :1) et 919D8101 (810 :1) et
919D30001 (3000 :1).

Tension 
d’alimentation

4,5 V 6 V 9 V 12 V 15 V

919D2,51 2250 3000 4500 6300 7900
919D61 990 1316 1975 2633 3295
919D111 540 718 1077 1436 1800
919D501 120 168 280 560 840
919D1481 40 53 80 106 132
919D8101 8 10 15 20 25
919D30001 1,6 2 3 5 6

Accessoires disponibles pour 919D, 940D & 950D 

Couplage à l’entrée 6 mm – 6 mm Pièce n°919D1
Régulateur de tension (entrée 6 – 15 V D.C/sortie 4 V –12V) Pièce n°919D2
Couplage à l’entrée 6 mm – 8SWG (Meccano) Pièce n°919D3
Poulie de 25 mm, diamètre (aluminium) pièce n°919D4
Poulie de 16 mm, diamètre (aluminium) pièce n°919D5
Couplage universel 6 mm – 6 mm Pièce n°919D6
Poulies de synchronisation Pièce n°919D7- 14

Courroies de synchronisation Pièce n°919D15-23
Boîte de vitesses Bevel (1 :1) rectangulaire Pièce n°919D24
Vitesses Nylon Bevel (1 :1) 4 mm I.D Pièce n°918D7
Arbre/axe en acier 5 mm O.D x 150 mm Pièce n°919D26
Arbre/axe en acier 6 mm O.D x 150 mm Pièce n°919D26/1
Adaptateur de boîte de vitesse 2 mm I.D Pièce n°919D27
Support moteur à double finition Pièce n°919D29
Bloc d’appui/palier 5 mm I D Pièce n°919D30
Bloc d’appui/palier 6 mm I D Pièce n°919D30
Bague ‘’O’’ de diamètre 70 mm x 5 mm Pièce n°917D2515

Tableau de réduction (nombre de tours par minute) : 940D51 (5 :1), 940D001 
(100 :1) 940D5161 (516 :1)

Tension 
d’alimentation

4,5 V 6 V 9 V 12 V 15 V

940D51 945 1260 4500 1890 3150
940D1001 47 63 94 126 157
940D5161 9 12 18 24 30

Tableau de réduction (nombre de tours par minute) : 941D41 (4 :1), 941D621 (62 :1)
941D2311 (231 :1)

Tension 
d’alimentation

1,5 V 3 V 6 V 9 V 12 V

941D51 250 500 1000 1500 2000
941D621 16 32 65 98 130
941D2311 4 9 18 27 35

Tableau de réduction (nombre de tours par minute) : 950D2.51 (2,5 :1), 950D61(6 :1) ;
950D111 (11 :1) ; 950D501(50 :1) ; 950D1481 (148 :1) et 950D8101 (810 :1) et
950D30001 (3000 :1).

Tension 
d’alimentation

4,5 V 6 V 9 V 12 V 15 V

950D2,51 1890 2520 3375 5040 6300
950D61 787 1050 1575 2100 2625
950D111 429 572 858 1145 1430
950D501 94 126 189 252 315
950D1481 32 42 64 85 106
950D8101 5 7 11 15 18
950D30001 1,5 2 3 4 5

Ne prenez pas en compte les statistiques ci-dessus pour les cas de perte par frottement
et ne doivent être utilisées que comme référence ;
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