
Accu au plomb 6 V/12 Ah
Code : 250153

Accu au plomb ne nécessitant pas d’entretien, 6 V, 12 Ah
Accu rechargeable scellé hermétiquement
6 – 12 HR 6 V 6 V-12 Ah/20 HR
Tension constante
Mode par cycles : 7,2 – 7,5 V
Courant de départ : < 4,8 A
Utilisation en mode Standby : 6,75 – 6,90 V
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