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Similaire à l'illustration

Informations générales de commande

 
Type PTSC KB40X14
Référence 4019420000
Version Accessoires, Vis à tête cruciforme, Visser
GTIN (EAN) 4008190243029
Cdt. 100 pièce(s)
 

 

 

Souple - encore plus souple - Profilform
Coffret modulaire en Profilform - le système modulaire
souple avec des profilés en matière plastique et modules
de fixation colorés et transparents.
La combinaison parfaite de grilles standard prolongeables
à volonté et de produits vendus au mètre débités au
millimètre près crée l'équilibre optimal entre la souplesse
et la rentabilité.
• Nos profilés encliquetables de largeurs standard entre 5
mm et 45 mm permettent la fixation de tous les formats
courants de circuits imprimés.
• Les hauteurs de structures variables sont synonymes
d'une densité d'assemblage maximale même pour des
modules électroniques de grande taille.
• différentes variantes de montage rendent le montage
direct des coffrets aussi simples que l'encliquetage sur les
rails de fixation.
• Des couvercles solides protègent efficacement les
modules contre les influences externes.
La formule du succès : un profilé variable + des éléments
préfabriqués modulaires = un concept de coffret souple
avec une grande surface utile pour le circuit imprimé.
Le concept modulaire est optimal pour les modules
dont les besoins en espace sont importants, et est
particulièrement bien adapté pour les petites séries ou les
largeurs de montage variables.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=4019420000
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Dimensions et poids
 
Hauteur 14 mm   Hauteur (pouces) 0,551 inch
Poids net 1,14 g    
 

Données des matériaux
 
Couleur argent   Tableau des couleurs (similaire) RAL 7001
 

Caractéristiques du système
 
Version Visser    
 

Classifications
 
ETIM 3.0 EC000887   ETIM 4.0 EC000887
ETIM 5.0 EC000887   ETIM 6.0 EC002848
UNSPSC 30-21-18-11   eClass 5.1 27-14-11-45
eClass 6.2 23-11-01-17   eClass 7.1 23-11-01-17
eClass 8.1 23-11-01-17   eClass 9.0 27-14-11-92
eClass 9.1 27-14-11-92    
 

Remarques
 
Renseignements caractéristiques techniques

3 hauteurs sont disponibles pour les différents profils de couvercles et les flasques de fermeture  :
Montage sur rails profilés sans couvercle  : TS32 = 45 mm, TS35x7.5 = 40,5 mm
Montage sur rails profilés avec couvercle bas  : TS32 = 89 mm, TS35x7.5 = 84,5 mm
Montage sur rails profilés avec couvercle haut  : TS32 = 121 mm, TS35x7.5 = 116,5 mm
Montage direct, sans couvercle/avec couvercle bas/haut  : 24 / 69 / 99 mm

Dimensions du circuit imprimé  :
Épaisseur  : 1,6 (±0,2) mm, largeur  : 100 (+0,5) mm
Dimension de la section RS = longueur de la carte du circuit imprimé – 4,5 mm
Taille du segment ADP = longueur du circuit imprimé – 1 mm

Exemple  :
Longueur du circuit imprimé 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm

 

Agréments
 
ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Brochure/Catalogue CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Données techniques STEP
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39473
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//66403

