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Données
Données techniques

Circuit de commande

Nominal input voltage UN 250 V AC/DC (depending on relay)

Input voltage range (Depending on relay)

Circuit de charge

Limiting continuous current 12 A

Max. switching voltage 250 VAC

Sécurité & Protection

Tension de référence 250 V 

Tension assignée de tenue aux chocs 4 kV 

Degré de pollution 2

Tension de claquage contact-bobine (AC, 1 min.) 2.5 kV  rms

Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min) 2,5 kV  (depending on relay))rms

Tension de claquage contact ouvert (AC, 1 min) 1.5 kV  rms

Dielectric strength open contact (AC, 1 min) 1,5 kV  (depending on relay))rms

Tension de claquage, contact adjacent (AC, 1 min) 2 kV  rms

Dielectric strength, load/load circuit (AC, 1 min) 2 kV  (depending on relay))rms

Indice de protection IP20

Données de raccordement

Nombre de types de connexion 2

Technique de connexion
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Technique de connexion Push-in CAGE CLAMP®

Conducteur rigide 0,34 … 1,5 mm² / 22 … 16 AWG

Conducteur souple 0,34 … 1,5 mm² / 22 … 16 AWG

Longueur de dénudage 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch

Données géométriques

Largeur 31 mm / 1.22 inch

Profondeur à partir du niveau supérieur du rail 39 mm / 1.535 inch

Profondeur 97 mm / 3.819 inch

Données mécaniques

Type de montage Rail 35

Données du matériau

Charge calorifique 1.114 MJ 

Poids 56.195 g 

Conditions d’environnement

Température ambiante admissible Fonctionnement pour UN -40 … 70 °C (depending on relay)

Température ambiante (stockage) -40 … 80 °C

Degré de pollution 2

Normes et spécifications

Normes/spécifications EN 60664-1

Dates commerciales

Country of origin CN

GTIN 4055143669078

Customs Tariff No. 85366990990

Product Group 6 (Interface Electronics)

Autorisations / certificats

Approbations UL

Logo Approbation Nom du certificat

UL
Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)

E175199 Vol.2 Sec.1
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Produits correspondants
Marking accessories

 N° art.: 2009-110
Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-110

 N° art.: 2009-115
WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-115

 N° art.: 2009-115/000-002
WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-115
/000-002

 N° art.: 2009-115/000-006
WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-115
/000-006

 N° art.: 2009-115/000-007
WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-115
/000-007

 N° art.: 2009-115/000-012
WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-115
/000-012

 N° art.: 2009-115/000-017
WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-115
/000-017

 N° art.: 2009-115/000-023
WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-115
/000-023

 N° art.: 2009-115/000-024
WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-115
/000-024

 N° art.: 2009-135
WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-135

 N° art.: 793-501
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/793-501

 N° art.: 793-501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501
/000-002

 N° art.: 793-501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501
/000-005

 N° art.: 793-501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501
/000-006

 N° art.: 793-501/000-007
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 N° art.: 793-501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/793-501

/000-007

 N° art.: 793-501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501
/000-012

 N° art.: 793-501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501
/000-017

 N° art.: 793-501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501
/000-023

 N° art.: 793-501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501
/000-024

 N° art.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; 
encliquetable

www.wago.com/793-5501

 N° art.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; 
encliquetable

www.wago.com/793-5501
/000-002

 N° art.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501
/000-005

 N° art.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501
/000-006

 N° art.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501
/000-007

 N° art.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501
/000-012

 N° art.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501
/000-017

 N° art.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501
/000-023

 N° art.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501
/000-024

ferrule

 N° art.: 216-101 www.wago.com/216-101

http://www.wago.com/858-100
http://www.wago.com/793-501/000-007
http://www.wago.com/793-501/000-007
http://www.wago.com/793-501/000-012
http://www.wago.com/793-501/000-012
http://www.wago.com/793-501/000-017
http://www.wago.com/793-501/000-017
http://www.wago.com/793-501/000-023
http://www.wago.com/793-501/000-023
http://www.wago.com/793-501/000-024
http://www.wago.com/793-501/000-024
http://www.wago.com/793-5501
http://www.wago.com/793-5501/000-002
http://www.wago.com/793-5501/000-002
http://www.wago.com/793-5501/000-005
http://www.wago.com/793-5501/000-005
http://www.wago.com/793-5501/000-006
http://www.wago.com/793-5501/000-006
http://www.wago.com/793-5501/000-007
http://www.wago.com/793-5501/000-007
http://www.wago.com/793-5501/000-012
http://www.wago.com/793-5501/000-012
http://www.wago.com/793-5501/000-017
http://www.wago.com/793-5501/000-017
http://www.wago.com/793-5501/000-023
http://www.wago.com/793-5501/000-023
http://www.wago.com/793-5501/000-024
http://www.wago.com/793-5501/000-024
http://www.wago.com/216-101


Fiche technique  |  Numéro d'article: 858-100
www.wago.com/858-100

07.12.2018    Page /6 10

 N° art.: 216-101
Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-101

 N° art.: 216-102
Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-102

 N° art.: 216-103
Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-103

 N° art.: 216-104
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-104

 N° art.: 216-106
Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm² / AWG 14; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-106

 N° art.: 216-107
Embout d'extrémité; embout pour 4 mm² / AWG 12; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-107

 N° art.: 216-108
Embout d'extrémité; embout pour 6 mm² / AWG 10; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-108

 N° art.: 216-109
Embout d'extrémité; embout pour 10 mm² / AWG 8; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-109

 N° art.: 216-110
Embout d'extrémité; embout pour 16 mm² / AWG 6; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-110

 N° art.: 216-121
Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-121

 N° art.: 216-122
Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-122

 N° art.: 216-123
Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-123

 N° art.: 216-124
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-124

 N° art.: 216-131
Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm² / AWG 24; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-131

 N° art.: 216-132
Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm² / AWG 24; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-132

 N° art.: 216-141
Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; sans isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 1/08.92

www.wago.com/216-141

 N° art.: 216-142
Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; sans isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 1/08.92

www.wago.com/216-142

 N° art.: 216-143
Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; sans isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 1/08.92

www.wago.com/216-143

 N° art.: 216-144
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; sans isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 1/08.92

www.wago.com/216-144

 N° art.: 216-151
Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm² / AWG 24; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-151
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 N° art.: 216-151
Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm² / AWG 24; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-151

 N° art.: 216-152
Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm² / AWG 24; sans isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-152

 N° art.: 216-201
Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-201

 N° art.: 216-202
Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-202

 N° art.: 216-203
Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-203

 N° art.: 216-204
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-204

 N° art.: 216-205
Embout d'extrémité; embout pour 2,08 mm² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-205

 N° art.: 216-206
Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-206

 N° art.: 216-207
Embout d'extrémité; embout pour 4 mm² / AWG 12; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-207

 N° art.: 216-208
Embout d'extrémité; embout pour 6 mm² / AWG 10; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-208

 N° art.: 216-209
Embout d'extrémité; embout pour 10 mm² / AWG 8; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-209

 N° art.: 216-210
Embout d'extrémité; embout pour 16 mm² / AWG 6; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-210

 N° art.: 216-221
Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-221

 N° art.: 216-222
Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-222

 N° art.: 216-223
Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-223

 N° art.: 216-224
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-224

 N° art.: 216-241
Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-241

 N° art.: 216-242
Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-242

 N° art.: 216-243
Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-243

 N° art.: 216-244
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; www.wago.com/216-244
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 N° art.: 216-244
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-244

 N° art.: 216-246
Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-246

 N° art.: 216-262
Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-262

 N° art.: 216-263
Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-263

 N° art.: 216-264
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-264

 N° art.: 216-266
Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-266

 N° art.: 216-267
Embout d'extrémité; embout pour 4 mm² / AWG 12; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-267

 N° art.: 216-284
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-284

 N° art.: 216-286
Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-286

 N° art.: 216-287
Embout d'extrémité; embout pour 4 mm² / AWG 12; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-287

 N° art.: 216-288
Embout d'extrémité; embout pour 6 mm² / AWG 10; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-288

 N° art.: 216-289
Embout d'extrémité; embout pour 10 mm² / AWG 8; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; 
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90

www.wago.com/216-289

 N° art.: 216-301
Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-301

 N° art.: 216-302
Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-302

 N° art.: 216-321
Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-321

 N° art.: 216-322
Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse www.wago.com/216-322

General accessories

 N° art.: 788-120
Accessoire pour module relais; Etat de fonctionnement rouge www.wago.com/788-120

 N° art.: 788-121

Accessoire pour module relais; Etat de fonctionnement rouge www.wago.com/788-121

http://www.wago.com/858-100
http://www.wago.com/216-244
http://www.wago.com/216-246
http://www.wago.com/216-262
http://www.wago.com/216-263
http://www.wago.com/216-264
http://www.wago.com/216-266
http://www.wago.com/216-267
http://www.wago.com/216-284
http://www.wago.com/216-286
http://www.wago.com/216-287
http://www.wago.com/216-288
http://www.wago.com/216-289
http://www.wago.com/216-301
http://www.wago.com/216-302
http://www.wago.com/216-321
http://www.wago.com/216-322
http://www.wago.com/788-120
http://www.wago.com/788-121
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Accessoire pour module relais; Etat de fonctionnement rouge www.wago.com/788-121

 N° art.: 788-122
Indication de l’état de fonctionnement; DC 110 V www.wago.com/788-122

 N° art.: 788-123
Accessoire pour module relais; Etat de fonctionnement rouge www.wago.com/788-123

 N° art.: 788-124
Accessoire pour module relais; Etat de fonctionnement rouge www.wago.com/788-124

 N° art.: 788-125
Accessoire pour module relais; Etat de fonctionnement rouge www.wago.com/788-125

 N° art.: 858-110
Étrier de maintien pour relais industriel (hauteur 33,5 mm à 35,5) www.wago.com/858-110

 N° art.: 858-150
Relais de couplage; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 4 RT; Courant permanent limite 5 A; avec 
forçage manuel; largeur de module : 22 mm; Hauteur du relais 25 mm

www.wago.com/858-150

 N° art.: 858-151
Relais de couplage; Tension nominale d'entrée AC 230 V; 4 RT; Courant permanent limite 5 A; avec 
forçage manuel; largeur de module : 22 mm; Hauteur du relais 25 mm

www.wago.com/858-151

 N° art.: 858-152
Relais de couplage; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 4 RT; Courant permanent limite 5 A; avec 
contacts dorés; avec forçage manuel; largeur de module : 22 mm; Hauteur du relais 25 mm

www.wago.com/858-152

 N° art.: 858-153
Relais de couplage; Tension nominale d'entrée AC 230 V; 4 RT; Courant permanent limite 5 A; avec 
contacts dorés; avec forçage manuel; largeur de module : 22 mm; Hauteur du relais 25 mm

www.wago.com/858-153

 N° art.: 858-154
Relais de couplage; Tension nominale d'entrée AC 24 V; 4 RT; Courant permanent limite 5 A; avec 
forçage manuel; largeur de module : 22 mm; Hauteur du relais 25 mm

www.wago.com/858-154

 N° art.: 858-158
Relais de couplage www.wago.com/858-158

 N° art.: 858-161
Relais de couplage www.wago.com/858-161

 N° art.: 858-162
Relais de couplage www.wago.com/858-162

 N° art.: 858-164
Relais de couplage; Tension nominale d'entrée DC 12 V www.wago.com/858-164

 N° art.: 858-170
Relais de couplage www.wago.com/858-170

 N° art.: 858-171
Relais de couplage www.wago.com/858-171

Jumper

 N° art.: 858-402
Peigne de pontage; pour le côté bobine www.wago.com/858-402

http://www.wago.com/858-100
http://www.wago.com/788-121
http://www.wago.com/788-122
http://www.wago.com/788-123
http://www.wago.com/788-124
http://www.wago.com/788-125
http://www.wago.com/858-110
http://www.wago.com/858-150
http://www.wago.com/858-151
http://www.wago.com/858-152
http://www.wago.com/858-153
http://www.wago.com/858-154
http://www.wago.com/858-158
http://www.wago.com/858-161
http://www.wago.com/858-162
http://www.wago.com/858-164
http://www.wago.com/858-170
http://www.wago.com/858-171
http://www.wago.com/858-402
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Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS 
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets 
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex 
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ? 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.
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