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Bloc d’alimentation 
universel EA-STT 2000B

Code : 510436 EA STT 2000B-3
Code : 510437 EA STT 2000B-4,5

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes 
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- Approprié pour une utilisation dans le domaine scolaire et de la formation

- Adapté pour des applications industrielles et du système

- Conçu pour les ateliers et la formation

- Transformateur réglable séparément

- Tension de sortie : 0...260V AC et 0...32V DC

- Tensions de sortie supplémentaires : 3V / 12V / 18V / 24V / 230V AC

- Courants de sortie : 2A, 3A, 4,5A et 0...5 A

- Affichage à trois chiffres pour la tension et l’intensité

- Boîtier fermé au-dessus et en-dessous

- Prises de sortie sécurisées

- Facteur de marche 100%

- Normes de sécurité EN 61010, EN 60950 et CEM EN 61326

Général

LE EA-STT 2000-3 ou 4,5 est un transformateur réglable isolé avec une sortie de 0...260 VAC 
et une capacité de charge allant jusque 1200 VA.

Données techniques EA-STT 2000 B 3,0 EA-STT 2000 B 4,5
Tension d’entrée 230V AC ±10% 230V AC ±10%

Fréquence d’entrée 50/60 Hz 50/60 Hz

Sortie 1 0...260V AC, 3 A 0...260V AC, 4.5 A

Norme de sécurité EN60950 EN60950

Température de fonctionnement 0...40 °C 0...40 °C

Humidité relative 0...95%, non condensée 0...95%, non condensée

Dimensions (l x h x p) 237 x 178 x 265 mm 237 x 178 x 265 mm

Poids 31 kg 31 kg
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