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Tube néon supra actinique

Définition

Spot ultra actinique de type TL/05 avec une plage d’émission principale de 320 – 480 nm. 

Application 

- Insolation de tous les matériaux à couche diazoïque (papiers, platines, plastiques)
- Irradiation des couches de dichromates
- Irradiation (vieillissement) des photopolymères et des photorésines sensibilisés aux UV. 
- Piège à insectes (attire les insectes)
- Lampes d’effacement pour les photocopieurs (décharge résiduelle)

Type d’ampoule : TL-D 15 W/05
Puissance : 15 W
Socle : G13
Longueur : 44 cm
Diamètre : 26 cm

Données radiométriques (valeur 100 heures)

Type d’ampoule : TL-D 15 W/05
Energie rayonnante  Φeλ (W)
 UV-B 280-315 nm < 0,01
 UV-A 315-380 nm 1,1
 VIS 380-780 nm 1,1
100 heures, valeur pour Iia (A) 0,31
Retour de radiation 1) en % :  20

Données (de fonctionnement) électriques, fonctionnement optimal 

Type d’ampoule : TL-D 15 W/05 
Tension de fonctionnement de l’ampoule Uia (V) :  56
Intensité de l’ampoule Iia (A) : 0,31
Puissance de l’ampoule Pia (W) 
 Avec VG 20
 Sans VG 15
Connexion : 
 a) N°  1
 VG  VY 16
 b) N°  4
 VF 30

Dimensions (en mm)

TL-D 15 W/05
A max.   437,4 mm
B  Max.  444,50 mm
 Min  442,00 mm
C max.   451,60 mm
D1) max.  28,00 mm
Poids   80 g

1)  La dimension maximale du diamètre comprend l’ovalisation de l’ampoule ainsi que 
l’excentricité de l’axe de la lampe. 
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