
Article Référence
Larg. max. du collier 

G
Ep. collier 

max.
Poids 
(kg)

110-10001 MK10-SB 9,5 2,5 0,8

110-20006 MK20 4,8 1,5 0,05

110-21016 MK21 7,6 2,5 0,05

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Out i l s  de  pose  pour  co l l i e r s  e t  l an iè re s

561

6.2
O u t i l s  d e  p o s e

Alternative peu onéreuse aux outils pour

usages intensifs, ces outils conviennent au

serrage des colliers HellermannTyton jusqu'à

7,6 mm de large. Leur design et leur faible

poids évitent toute fatigue pour l'utilisateur.

La coupe du collier s'effectue par simple

rotation.

• MK21 pour des colliers de largeur 

7,6 mm maximum

Outils de pose manuel 
pour  colliers plastiques 
de largeur 9 mm
• MK10-SB pour des largeurs 

de bande jusqu'à 9,5 mm 

La pince manuelle  MK10-SB est idéale pour

la mise en oeuvre des colliers d'installation

HellermannTyton des séries LPH, RPE, PE, CSL

(Chapitre 1.3). Le collier posé peut être serré

et le surplus de bande sera coupé au niveau

de la tête par pression sur la gâchette.

MK10-SB.

Mise en place du collier.

Serrage au moyen de l'outil. Coupe par simple torsion.

MK20, MK21.

Outil de pose manuel, version
″simple et économique″
• MK20 pour des colliers de largeur 

4,8 mm maximum
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