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Article Référence
Ø expansé 

D min.
Ø max. après rétreint 

d
Epais. paroi

WT
Contenu

(m) Couleur

300-30120 HIS-PACK-1.2/0.6 1,2 0,6 0,40 10 Noir (BK)

300-30122 HIS-PACK-1.2/0.6 1,2 0,6 0,40 10 Rouge (RD)

300-30123 HIS-PACK-1.2/0.6 1,2 0,6 0,40 10 Transparent (CL)

300-30126 HIS-PACK-1.2/0.6 1,2 0,6 0,40 10 Bleu (BU)

300-30160 HIS-PACK-1.6/0.8 1,6 0,8 0,40 10 Noir (BK)

300-30162 HIS-PACK-1.6/0.8 1,6 0,8 0,40 10 Rouge (RD)

300-30163 HIS-PACK-1.6/0.8 1,6 0,8 0,40 10 Transparent (CL)

300-30166 HIS-PACK-1.6/0.8 1,6 0,8 0,40 10 Bleu (BU)

300-30240 HIS-PACK-2.4/1.2 2,4 1,2 0,50 10 Noir (BK)

300-30242 HIS-PACK-2.4/1.2 2,4 1,2 0,50 10 Rouge (RD)

300-30243 HIS-PACK-2.4/1.2 2,4 1,2 0,50 10 Transparent (CL)

300-30246 HIS-PACK-2.4/1.2 2,4 1,2 0,50 10 Bleu (BU)

300-30320 HIS-PACK-3.2/1.6 3,2 1,6 0,50 10 Noir (BK)

300-30322 HIS-PACK-3.2/1.6 3,2 1,6 0,50 10 Rouge (RD)

300-30323 HIS-PACK-3.2/1.6 3,2 1,6 0,50 10 Transparent (CL)

300-30326 HIS-PACK-3.2/1.6 3,2 1,6 0,50 10 Bleu (BU)

300-30327 HIS-PACK-3.2/1.6 3,2 1,6 0,50 10 Vert/jaune (GNYE)

300-30480 HIS-PACK-4.8/2.4 4,8 2,4 0,50 10 Noir (BK)

300-30482 HIS-PACK-4.8/2.4 4,8 2,4 0,50 10 Rouge (RD)

300-30483 HIS-PACK-4.8/2.4 4,8 2,4 0,50 10 Transparent (CL)

300-30486 HIS-PACK-4.8/2.4 4,8 2,4 0,50 10 Bleu (BU)

300-30487 HIS-PACK-4.8/2.4 4,8 2,4 0,50 10 Vert/jaune (GNYE)

300-30640 HIS-PACK-6.4/3.2 6,4 3,2 0,60 5 Noir (BK)

300-30642 HIS-PACK-6.4/3.2 6,4 3,2 0,60 5 Rouge (RD)

300-30643 HIS-PACK-6.4/3.2 6,4 3,2 0,60 5 Transparent (CL)

300-30646 HIS-PACK-6.4/3.2 6,4 3,2 0,60 5 Bleu (BU)

300-30647 HIS-PACK-6.4/3.2 6,4 3,2 0,60 5 Vert/jaune (GNYE)

300-30950 HIS-PACK-9.5/4.7 9,5 4,7 0,60 5 Noir (BK)

300-30952 HIS-PACK-9.5/4.7 9,5 4,7 0,60 5 Rouge (RD)

300-30953 HIS-PACK-9.5/4.7 9,5 4,7 0,60 5 Transparent (CL)

300-30956 HIS-PACK-9.5/4.7 9,5 4,7 0,60 5 Bleu (BU)

300-30957 HIS-PACK-9.5/4.7 9,5 4,7 0,60 5 Vert/jaune (GNYE)

300-31270 HIS-PACK-12.7/6.4 12,7 6,4 0,60 5 Noir (BK)

300-31272 HIS-PACK-12.7/6.4 12,7 6,4 0,60 5 Rouge (RD)

300-31273 HIS-PACK-12.7/6.4 12,7 6,4 0,60 5 Transparent (CL)

300-31276 HIS-PACK-12.7/6.4 12,7 6,4 0,60 5 Bleu (BU)

300-31277 HIS-PACK-12.7/6.4 12,7 6,4 0,60 5 Vert/jaune (GNYE)

300-31900 HIS-PACK-19.1/9.5 19,1 9,5 0,80 5 Noir (BK)

300-31902 HIS-PACK-19.1/9.5 19,1 9,5 0,80 5 Rouge (RD)

300-31903 HIS-PACK-19.1/9.5 19,1 9,5 0,80 5 Transparent (CL)

300-31906 HIS-PACK-19.1/9.5 19,1 9,5 0,80 5 Bleu (BU)

300-31907 HIS-PACK-19.1/9.5 19,1 9,5 0,80 5 Vert/jaune (GNYE)

300-32540 HIS-PACK-25.4/12.7 25,4 12,7 0,90 5 Noir (BK)

300-32542 HIS-PACK-25.4/12.7 25,4 12,7 0,90 5 Rouge (RD)

300-32543 HIS-PACK-25.4/12.7 25,4 12,7 0,90 5 Transparent (CL)

300-32546 HIS-PACK-25.4/12.7 25,4 12,7 0,90 5 Bleu (BU)

300-32547 HIS-PACK-25.4/12.7 25,4 12,7 0,90 5 Vert/jaune (GNYE)

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

• HIS-PACK

Gaines thermorétractables 2:1 en rouleau
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