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Domaine d’utilisation

Les ventilateurs aspirants de type 125 SIKU sont conçus pour aider la ventilation verticale 
des pièces, qui disposent d’une cheminée de ventialtion individuelle. Le petit diamètre 
du conduit de ventilation s’élève à 125 mm. Le ventilateur est équipé d’un petit moteur 
silencieux et fabriqué à partir de plastique ABS de grande qualité. Il fait disparaître en 
très peu de temps les odeurs, fumées et humidité désagréables.

Données  
techniques

Tension  
nominale
(50 Hz)

Consommation
Débit 
d’air

Isolation
(pas de mise 

à zéro)

Type de 
fonctionnement

SIKU 125 AZ 220-240 V 22 W 185 m³/h II IPX4
S1 (temps de 

fonctionnement)

Installation

Les ventilateurs aspirants doivent être installés à l’entrée d’un canal de ventilation. Vous 
devez d’abord retirer la grille de protection pour fixer le ventilateur. Pour cela, soulevez 
la grille par en bas avec un tournevis. Insérez ensuite le boîtier du ventilateur dans le 
canal de ventilation et l’emplacement des deux chevilles de fixation peut être esquissé 
sur le mur. Si le ventilateur est intégré à l’ouverture, alors appuyez sur le boîtier externe, 
en commençant par le haut. Pour les ventilateurs conçus avec un interrupteur horaire, le 
temps de fonctionnement peut être programmé entre 2 à 30 minutes. A sa sortie d’usine, 
le temps de fonctionnement est réglé sur env. 2 minutes. 

Remarques

Tout ce qui est montage, démontage ou entretien du ventilateur doit être effectué uniquement 
lorsque l’alimentation est éteinte. Lors du montage, veuillez absolument faire attention à 
ce que la pièce cylindrique du ventilateur ne soit pas endommagée. 
En cas de détérioration sur le ventilateur, toute réparation doit être confiée à un 
spécialiste. 

Consignes d’utilisation

Si l’utilisateur constate qu’il y a beaucoup de saletés sur le ventilateur,il doit l’enlever. 
Débranchez pour cela le ventilateur du réseau et ôtez la grille du boîtier par en bas à l’aide 
d’un tournevis. Toutes les pièces en plastique doivent être nettoyées avec de l’eau tiède 
et un peu de nettoyant . Toutes les pièces doivent être sèches avant d’être remontées. 
N’utilisez en aucun cas de l’essence ou de diluant pour le nettoyage. 
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