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MODE D'EMPLOI
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eurolit@
T-36 Pinspot

é ATTENTION!
Protéger de i"humidité.

Débrancher avant d'ouvrier le boitier!

Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant la premiére mise en service.

Toute personne ayant & faire avec le montage, la mise en marche, le maniement et Fentretien de cet
appareil doit

- étre suffisamment qualifiée

- suivre strictement les instructions de service suivantes

- considérer ce mode d'emploi comme faisant partie de I'appareif

- conserver le mode d'emploi pendant la durée de vie de I'article

- transmetire le mode d'emploi & un éventuel acheteur ou utilisateur de l'appareil

- télécharger la version ultérieure du mode d’'emploi d'internet

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi un EUROLITE T-36 Pinspot. Vous étes en possession d'un effet
fumineux puissant aux possibilités multiples. Le T-36 Pinspot est parfait pour salles de fétes ou pour petites
discotheques.

Sortez le T-36 Pinspot de son emballage.

Avant tout, assurez vous que l'appareil n'a pas subi de dommages lors de son transport. Si tel était le cas,
contactez immédiatement votre revendeur.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

ATTENTION!
Soyez prudent, lors de manipulations électriques avec une tension dangereuse vous
étes soumis a des risques d'électrocution!

Cet apparsil a quitté les ateliers dans un état iméprochable. Pour assurer un bon fonctionnement, sans
danger, 'utilisateur doit suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.

Attention:
@D Tout dommage occasionné par la non observation des instructions de montage ou d'utilisation n'est
pas couvert par la garantie.
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L'appareil ne devrait pas étre mis en service lorsqu'il & été transporté d'un endroit froid a un endroit chaud. Il
se forme de la condensation qui pourrait endommager "appareil. Laissez celui-ci atteindre la température
ambiante avant de le metire en service.

La construction de I'appareil est conforme aux normes de sécurité de catégorie 1. Il faut donc relier celui-ci &
la terre (cable jaune/vert). Les connexions électriques sont & faire effectuer par un installateur agrée.

Ne laissez pas les cibles d'alimentation en contact avec d'autres cables. Soyez prudent; lorsque vous
manipulez les cables et les connexions, vous étes soumis & des risques d'électrocutions! Ne manipulez
jamais les partys sous tension avec les mains mouillées!

Assurez-vous que la tension électrique ne soit pas supérieure a celle indiquée.

Prenez garde de ne pas coincer ou abimer le cable d'alimentation. Contréler I'appareil et les cables
d'alimentation réguliérement.

Deébranchez I'appareil lorsque vous ne ['utilisez pas et avant de le nettoyer.

Lors de la premiére mise en service, il peut y avoir une émission de fumée et d'odeurs. Ceci n'est pas dd a
un défaut de I'appareil.

Attention: L'appareil produit des témperatures excessives!

Evitez de faire des effets "flash" avec cet appareil en lallumant et I'éteignant continuellement. Cela réduit
considérablement la durée de vie des ampoules.

RISQUE DE MAL!
. Ne jamais regarder directement a |a source de lumiére, parce que des personnes sen-
sibles peuvent subir une attaque épileptique (surtout valable pour des épileptiques)!

-

Tenir les enfants et les novices éloignées de I'appareil.

EMPLOI SELON LES PRESCRIPTIONS

Cet appareil est un effet lumineux pour creer des effets décoratifs. Cet appareil doit seulement étre connecté
avec une tension alternative de 230 V, 50 Hz et a été congu pour un usage dans des locaux clos.

Cet appareil est prévu pour des utilisations professionnelles, p. ex. sur scénes, en discothéques, théatres
etc.

Effets lumineux ne sont pas congus pour un usage continu. Accordez leur une pause de temps & autre, cela
prolongera leur durée de vie.

Eviter les secousses et I'emploi de force lors de installation ou l'utilisation de l'appareil.

Quand choisir le place d'installation, évitez toutefois les endroits humides, poussiéreux ou trop chauds.
Assurez-vous que fes cables ne trainent pas au sol. Il en va de votre propre sécurité et de celle d'autrui.

L'appareil ne doit pas étre utilisé ou stocké dans un environnement humide, dans lequel on doit s'attendre 3
des projections d'eau, la pluie, 'humidité ou au brouillard. L'humidité ou une humidité de I'air trés élevée peut
réduire lisolation et mener & des électrocutions mortelles. Lors de [I'utilisation de machines a fumée il faut
faire attention & ce que I'appareil ne soit jamais exposé directement au jet de fumée et qu'il soit mis en
service au moins 0,5 m éloigné d'une machine de fumée. L'espace doit étre saturé de fumée seulement
aussi fort de sorte qu'il a ait encore une bonne vue d'au mains 10 m.

Il faut que la température ambiante soit entre -5° C et +45° C. Ne pas exposer I'appareil directement aux
rayons solaires (lors d'un transport dans un véhicule fermé par exemple).

Lors d'une température ambiante de +45° C I'humidité relative atmosphérique ne doit pas dépasser 50 %.
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Cet appareil ne peut étre mis en service qu'a une altitude entre -20 et 2000 m au-dessus le niveau de la mer.

N'utilisez pas I'appareil pendant un orage, puisqu'un survoltage pourrait détruire 'appareil. Lors d'un orage,
séparez I'appareil du secteur avec tous les pdles (tirer la fiche secteur).

Le symbole G - "“E indique la distance minimale des objets illuminés. Ne jamais prenez une distance en-
dessous de 0,5 métres entre la sortie de lumiére et la surface a illuminer!

Cet appareil a seulement été congu pour un installation grace a la lyre de montage. Afin d'assurer une
ventilation optimale, il est nécéssaire de laisser un espace d'au moins 50 cm autour de 'appareil.

L'appareil ne doit jamais toucher des objets ou surfaces dans 'ambiance.

Lors de linstallation du projecteur, au démontage du projecteur et pendant 'exécution des travaux de service
faites attention a ce que la zone en-dessous du lieu d'installation soit bouclee.

Il faut toujours fixer le projecteur avec une élingue de sécurité appropriée.

AR

La maximale température ambiante t, = 45° C ne doit pas étre depassée. @

N'utilisez Fappareil qu'aprés avoir pris connaissance de ses fonctions et possibilités. Ne laissez pas des
personnes incompétentes utiliser cet appareil. La plupart des pannes survenant sur cet appareil sont dues a
une utilisation inappropriée par des personnes incompétentes.

Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits de nettoyages trop puissants ou abrasifs. Utilisez un chiffon
doux, humide.

SRS BN AR SRS A

Si vous deviez transporter I'appareil, utilisez I'emballage d'origine pour éviter tout dommage.

Dt AR

Notez que pour des raisons de sécurité, il est interdit d'entreprendre toutes modifications sur I'appareil.

K

Si Pappareil est utilisé autrement que décrit dans ce mode d’emploi, ceci peut causer des dommages au
produit et la garantie cesse alors. Par ailleurs, chagque autre utilisation est liée a des dangers, comme par ex. :
court circuit, incendie, électrocution, explosion de lampe, chute etc. o ¢

08

INSTALLATION

Installer/Remplacer la lampe

DANGER DE MORT!
Toujours mettre hors tension avant de mettre en place I'ampoule!

Débrancher avant toute manipulationl

A 5 R AR S 0 A P\ A B D M A N

ATTENTION! i A
La lampe doit étre remplacée lorsqu'elle a été endommagée

ou déformée par la chaleur!

Avant le remplacement de I'ampoule, toujours laisser refroidir (env. 5 minutes) celle-ci et débrancher
I'appareil.

Veuillez respecter les instructions du fabricant.

Ne pas utiliser des ampoules d'une puissance supérieure, la température dégagée par celles-ci étant trop A 5
haute pour cet appareil. En cas de non respect de cette consigne, la garantie n’est plus valable. i

PRI ..".-u'l
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Baur linstallation, vous avez besoin d'une lampe 6 V/30 W PAR-36.
La lampe utilisée a une température moyenne de 130° C.

Procédure:

i Pas 1: Rémovez 'anneau de fixation en le pressant.

Pas 2: Quand vous remplacez une lampe, retirez la lampe deféctueuse avant.
Pas 3: Connectez les cables avec la lampe 6 V/30 W PAR-36.

| Pas 4: Mettez la lampe dans le boitier.

| Pas 5: Fixez la lampe avec 'anneau de fixation.

Montage du Pinspot

DANGER DE MORT!
Quand installer appareil, il faut considerer jes instructions de EN 80598-2-17 st des
? normes nationales réspectives! Linstallation est a faire effectuer par un installateur agrée!

Les dispositifs de suspension du Pinspot doivent étre construites et conceptionnes de telle maniére gu'ils
puissent supporter son charge utile de 10 fois pour 1 heure sans déformation permanente nuisible.

Linstallation doit toujours étre effectuée avec une deuxiéme suspension indépendante, par ex. un filet de
capture approprié. Cette deuxiéme suspension doit étre conceptionnée et installée de telle maniere qu'en
cas de défaui de la suspension principale aucun part de Vinstallation ne puisse tomber.

Pendant le montage, I'adaptation et le démontage, la présence inutile dans le secteur de surfaces de
mouvement, sur des ponts d’illuminaticn, sous des place de travail surélevées ainsi que prés d'autres aires
de danger est interdite,

L'entrepreneur doit assurer a ce que les installations concernant la sécurité technique et la sécurité des
machines soient examinés par des expens.

L’entrepreneur doit assurer a ce que les installations concemnant la sécurité technique et la sécurité des
machines soient examinés au moins tous les quatre ans par un expert au cadre de I'épreuve de réception.

{’entrepreneur doit assurer & ce que les installations concernant la sécurité technique et la sécurite des
machines scient examinés au moins une fois par an par une personne compétente.

Procédure: .
Dans le cas idéal, le Pinspot devrait &tre installé en dehors du secteur de présence de personnes.

IMPORTANT! LE MONTAGE PAR DESSUS DE LA TETE EXIGE UN HAUT NIVEAU D'EXPERIENCE. Ceci
comprend (mais nest pas limitée seulement) des calculations pour la définition de la capacité de charge, le
matériel d'installation utilisé et des inspections de sécurité réguiiéres du matériel utilise et du Pinspot.
N’essayez jamais a procéder a une installation vous-méme, si vous ne disposez pas d'une telle qualification,
mais en commissionnez un instalfateur professionnel. Des installations incorrectes peuvent causer des
blessures et/ou 'endommagement de propriété.

| faut installer le Pinspot en dehors du secteur d'opération a la main de personnes.
Si le Pinspot doit &tre décroché du plafond ou de poutres élevés, il faut toujours utiliser des systemes de
fraverses pour les travaux. Ne jamais installez le Pinspot de maniere qu'il puisse osciller librement dans

Pespace.

Attention: En tombant, les Pinspots peuvent causer des blessures considérables! En cas de doutes
concernant la sécurité d'une forme dinstallation possible, NE PAS installer le Pinspott
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* Rassurez-vous avant le montage que la surface de montage peut supporter au moins dix fois ia charge

ponctuelle du poids propre du Pinspot.

/ DANGER D’'INCENDIE!
- &@ Assurez-vous lors du montage qu'il n'y ait pas de matériau facilement

inflammable en contact avec le boitier {distance minimale 0,5 m)!

Fixez le Pinspot par la lyre de fixation via un crochet approprié a votre systéme de traverse.

1 G
// \
—_ 1\
7 \

{1} Trussing

(2) Crochet

(3} Lyre de fixation

(4) Vis de fixation

(5) Anneau de fixation
(6) Lampe PAR-36

(7) Boitier du Pinspot

; (8) Trou d'élingue

/’ , ) {9) Elingue de sécurité

ou:
Fixez le Pinspot par la lyre de fixation sur ie point d'installation désiré.

Seulement utiliser un vis approprié et assurez-vous que le vis soit connectg firmement avec le sous-sol.

Toujours assurez le Pinspot avec une élingue de sécurité, qui est dimensionnée au moins pour 12 fois le
poids de I'appareil. Vous deviez seulement utiliser une élingue de sécurité avec maillons de connection
fileté. Accrochez I'élingue de sécurité dans le trou d'élingue dans la lyre de fixation et le trussing ou un point
de fixation stable. Accrochez le fin au maillons de connection fileté et serrez bien le vis de sécurité.

La distance de chute maximale est 20 cm.
Une ¢lingue de sécurité déja utilisée ou defectueuse doit ne jamais etre utilisée encore une fois.

Ajustez I'angle d'inclinaison grace a la lyre de fixation et vissez bien les vis de fixation.

Y \ j\ {10) Maillons de connection fileté

' DANGER DE MOCRT!
! Avant la premiére mise en marche, Pinstallation doit &tre contrélé par un organisme agrée!

Alimentation
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DANGER DE MORT!
Les connexions électriques sont a faire effectuer par un installateur agréet!

Pour brancher 'appareil, vous deviez installer une fiche au secteur.

L'occupation des cables de connection est:

Cable Pin International
Brun Phase |L
Bleu Neutre |N

Jaune/Vert | Terre @

La terre doit étre connecteé!
Branchez 'appareil avec la fiche au secteur.

Quand vous connectez l'appareil directement au secteur local, vous deviez installer un interrupteur du
secteur avec une aperture de 3 mm au minimum sur chaque pdle.

MANIEMENT

Le T-36 Pinspot commengera a fonctionner dés que vous le brancherez au secteur.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

L'entrepreneur doit assurer a ce que les installations concernant la sécurité technique et [a sécurité des
machines soient examinés au moins tous les quatre ans par un expert au cadre de ['épreuve de réception.

L’entrepreneur doit assurer a ce que les installations concernant la sécurité technique et la sécurité des
machines soient examinés au moins une fois par an par une personne compétente.

Entre autres, il faut respecter particuliérement les points suivants:

1} Tous les vis avec lesquelles I'appareils ou des parties de I'appareil sont montés, doivent étre fixément
serrées et ne doivent pas étre corrodées.

2) Au boitier, aux fixations et au lieu de montage (plafond, fixations pour une installation sur un niveau
moins élevé, Traverse) aucune déformation doit étre visible.

3) Les lignes de raccord électriques ne doivent pas avoir aucun endommagement, viellissement de
matériel (par ex. des lignes poreux) ou des dépéts. D'autres régulations adaptées au lieu d’utilisation
respectif et a ['utilisation, seront respectées par l'installateur compétent et des défauts de sécurité seront
eliminés.

DANGER DE MORT!
Toujours débrancher avant de proceder a I'entretien!

L'appareil doit étre nettoye réguliérement de contaminations comme de la poussiére etc. Pour le nettoyage,
utilisez un torchon non pelucheux humide. Ne pas utiliser un aucun cas de I'alcool ou des détergents pour le
nettoyage.

Nettoyer l'intérieur du projecteur au moins une fois par an avec un aspirateur ou une lame d’air.

Uintérieur de l'appareil ne contient pas de parts nécessitant un entretien sauf la lampe. L'entretien et les
réparations doivent étre effectués uniquement par du personnel de service compétent!

Veuillez faire attention aux instructions sous "Installer/Remplacer la lampe”.
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Si des piéces de rechange sont nécéssaires, toujours utiliser des piéces d'origine.

Quand le cable secteur de cet appareil est endommagé, il doit étre remplacé par un installateur agrée pour
éviter des dangers.

Pour tout renseignement complémentaire, votre revendeur se tient a votre entiére disposition.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 230V AC, 50 Hz ~
Puissance de rendement: 0w

Poids: 1kg

Dimensions (LxIxH): 150 x 120 x 115 mm
Lampe: 6 V/30 W PAR-36
Maximale température ambiante t: 45° C

Maximale température du boitier (a I'équilibre) . |100°C

Attention! Les donnés imprimée dans ce mode d’emploi sont susceptibles d’étre modifiées sans
préavis. 16.02.2004 ©
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