
Article Référence
Ø

Nominal
Dimension du pas

(métrique)
Dimension du pas

(PG) Contenu

166-21000 HG10-S-M12 10 M12 – 10

166-21020 HG10-S-M16 10 M16 – 10

166-21010 HG10-S-PG7 10 – PG7 10

166-21031 HG10-S-PG9 10 – PG9 10

166-21021 HG11-S-M12 11 M12 – 10

166-21032 HG11-S-PG7 11 – PG7 10

166-21022 HG13-S-M12 13 M12 – 10

166-21001 HG13-S-M16 13 M16 – 10

166-21023 HG13-S-M20 13 M20 – 10

166-21033 HG13-S-PG7 13 – PG7 10

166-21011 HG13-S-PG9 13 – PG9 10

166-21034 HG13-S-PG11 13 – PG11 10

166-21002 HG16-S-M16 16 M16 – 10

166-21003 HG16-S-M20 16 M20 – 10

166-21035 HG16-S-PG9 16 – PG9 10

166-21012 HG16-S-PG11 16 – PG11 10

166-21013 HG16-S-PG13 16 – PG13,5 10

166-21036 HG16-S-PG16 16 – PG16 10

166-21024 HG18-S-M20 18 M20 – 10

166-21037 HG18-S-PG13 18 – PG13,5 10

166-21038 HG18-S-PG16 18 – PG16 10

166-21025 HG20-S-M20 20 M20 – 10

166-21004 HG21-S-M20 21 M20 – 10

166-21039 HG21-S-PG13 21 – PG13,5 10

166-21014 HG21-S-PG16 21 – PG16 10

166-21040 HG21-S-PG21 21 – PG21 10

166-21026 HG25-S-M25 25 M25 – 10

166-21005 HG28-S-M25 28 M25 – 10

166-21027 HG28-S-M32 28 M32 – 10

166-21015 HG28-S-PG21 28 – PG21 10

166-21041 HG28-S-PG29 28 – PG29 10

166-21006 HG34-S-M32 34 M32 – 10

166-21028 HG34-S-M40 34 M40 – 10

166-21016 HG34-S-PG29 34 – PG29 10

166-21007 HG42-S-M40 42 M40 – 2

166-21029 HG42-S-M50 42 M50 – 2

166-21017 HG42-S-PG36 42 – PG36 2

166-21008 HG54-S-M50 54 M50 – 2

166-21030 HG54-S-M63 54 M63 – 2

166-21042 HG54-S-PG42 54 – PG42 2

166-21018 HG54-S-PG48 54 – PG48 2

166-21009 HG67-S-M63 67 M63 – 1

166-21019 HG67-S-PG48 67 – PG48 1

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Livrable en gris sur demande.

Ga ines  e t  ra c co rd s  p la s t iques  He laGuard

327

S y s t è m e s  d e  p r o t e c t i o n

Matière Polyamide 6.6 (PA66)

Couleur Noir (BK)

Températures d'utilisation -50 °C à +135 °C

Tenue au feu Auto-extinguible
UL94 V2

!!

• HG-S Raccord droit, IP66

HelaGuard HG-S Droit, IP66.

Raccords avec filetage externe
fixe

Principales caractéristiques

• Mono-pièce, assemblage rapide

• Tenue à l'arrachement élevée

• Haute résistance aux solvants et aux huiles

• Sans halogène, soufre ni phosphore

• Pas métriques fournis avec contre-écrou

Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées.

Pour plus d’informations consulter la liste des homologations en annexe.

Informations matériau

Références et informations techniques

S y s t è m e s  d e  p r o t e c t i o n

Raccords avec filetages
UNEF et NPT disponibles
sur demande.
Nous consulter.

�sans halogène
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