
Matière Polyamide 6.6 (PA66)

Couleur Noir (BK)

Températures d'utilisation -50 °C à +135 °C

347

• HG-HG Prolongateur, IP66

HelaGuard HG-HG Prolongateur.

Raccords, réducteurs et
coupleurs

Principales caractéristiques

Références et informations techniques

Informations matériau

• Mono-pièce, raccord rapide

• Fait la jonction de gaines annelées

Article Référence
De diam.
nominal

A diam.
 nominal Contenu

166-24600 HG16-HG16 16 16 10

166-24601 HG21-HG21 21 21 10

166-24602 HG28-HG28 28 28 10

166-24603 HG34-HG34 34 34 10

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Ga ines  e t  ra c co rd s  p la s t iques  He laGuard
S y s t è m e s  d e  p r o t e c t i o n

�sans halogène
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