
Article Référence
Ø

Nominal
Dimension du pas

(métrique)
Dimension du pas

(PG) Contenu

166-33900 PCSB12-SM-M16 12 M16 – 10

166-33908 PCSB12-SM-PG9 12 – PG9 10

166-33901 PCSB16-SM-M16 16 M16 – 10

166-33902 PCSB16-SM-M20 16 M20 – 10

166-33909 PCSB16-SM-PG11 16 – PG11 10

166-33903 PCSB20-SM-M20 20 M20 – 10

166-33910 PCSB20-SM-PG16 20 – PG16 10

166-33904 PCSB25-SM-M25 25 M25 – 10

166-33911 PCSB25-SM-PG21 25 – PG21 10

166-33905 PCSB32-SM-M32 32 M32 – 2

166-33912 PCSB32-SM-PG29 32 – PG29 2

166-33906 PCSB40-SM-M40 40 M40 – 1

166-33913 PCSB40-SM-PG36 40 – PG36 1

166-33907 PCSB50-SM-M50 50 M50 – 1

166-33914 PCSB50-SM-PG42 50 – PG42 1

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Matière Laiton nickelé (NPB)

Couleur Métal (ML)

Températures d'utilisation -100 °C à +300 °C

Article Référence
Ø

Nominal
Dimension du pas

(métrique)
Dimension du

pas (PG) Contenu

166-33808 PCSB12-FM-PG9 12 – PG9 10

166-33800 PCSB12-FM-M16 12 M16 – 10

166-33809 PCSB16-FM-PG11 16 – PG11 10

166-33801 PCSB16-FM-M16 16 M16 – 10

166-33802 PCSB16-FM-M20 16 M20 – 10

166-33803 PCSB20-FM-M20 20 M20 – 10

166-33810 PCSB20-FM-PG16 20 – PG16 10

166-33804 PCSB25-FM-M25 25 M25 – 10

166-33811 PCSB25-FM-PG21 25 – PG21 10

166-33805 PCSB32-FM-M32 32 M32 – 2

166-33812 PCSB32-FM-PG29 32 – PG29 2

166-33806 PCSB40-FM-M40 40 M40 – 1

166-33813 PCSB40-FM-PG36 40 – PG36 1

166-33807 PCSB50-FM-M50 50 M50 – 1

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Gaines  métal l iques  HelaGuard ,  revêtement plast ique ,  surtressage métal  et  raccords

370

• PCSB-FM fixe, pas externe, IP54

• PCSB-SM raccord tournant,  

pas externe, IP54

Filetage externe fixe - Laiton nickelé

Filetage externe tournant - Laiton nickelé

HelaGuard PCSB-SM Raccord Tournant, Pas
Externe.

Principales caractéristiques

HelaGuard PCSB-FM Fixe, Pas Externe.

Raccords pour gaines métalliques
avec enduction plastique et
surtressage métallique

Principales caractéristiques

Informations matériau

Références et informations techniques

Références et informations techniques

• Raccord en deux parties, avec pas externe

• Peut être sécurisé par un contre-écrou

• Raccord en deux parties avec filetage

externe 

• Le pas externe tourne autour du corps

central

• Peut être sécurisé par un contre-écrou

S y s t è m e s  d e  p r o t e c t i o n

�sans halogène
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