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Fax: +49 5231 14-292083
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Informations générales de commande

 
Référence 0117500000
Type TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
Version Rail profilé, DIN EN 60715, Acier, 2000 mm,

zingué
GTIN (EAN) 4008190150662
Cdt. 2 m
 

 

 

Le montage des composants actifs et passifs et des
modules intelligents s'effectue sur le rail.
En fonction des domaines d'utilisation, les rails sont en
acier inoxydable, en acier, en aluminium, en cuivre ou
en plastique et se présentent dans les versions les plus
diverses.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=0117500000
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Dimensions et poids
 
Longueur 2 000 mm   Largeur 15 mm
Hauteur 5,5 mm   Poids net 140 g
 

Températures
 
Température de fonctionnement   Température de stockage
 

Autres caractéristiques techniques
 
Instruction de montage Montage direct   Version avec perçage longitudinal
 

Caractéristiques nominales
 
Normes DIN EN 60715    
 

Caractéristiques des matériaux
 
Surface zingué   Matériau Acier
Couleur gris    
 

Caractéristiques du système
 
Famille de produits Accessoires    
 

Rail profilé
 
Diamètre du trou d'implantation (D) 4,2 mm   Diamètre du trou de perçage 4,2 mm
Entraxe de perçage des trous 20 mm   Epaisseur 1 mm
Instruction de montage

Montage direct
  La tenue aux courts-circuits correspond

à un conducteur E-Cu 6 mm²
Largeur de fente 4,2 mm   Longueur de fente 12 mm
Matériau Acier   Normes DIN EN 60715
Surface zingué   Trou de perçage, fendu Oui
Écart de fente 8 mm    
 

Classifications
 
ETIM 2.0 EC001285   ETIM 3.0 EC001285
UNSPSC 30-21-18-01   eClass 4.1 27-14-06-04
eClass 5.1 27-14-06-04   eClass 6.0 27-14-11-43
eClass 7.0 27-14-11-43    
 

Agréments
 
Agréments
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Pour rail profilé TS 15
  Pour maintenir correctement les blocs de jonction et

éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres
de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées.
Il est possible de placer des repères sur les équerres de
blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible
de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande
Référence Type Version GTIN (EAN) Cdt.    
1071900000 EW 15/2 Accessoires, Equerre de

blocage
4008190462949 50 pièce(s)    

0382860000 EW 15 Accessoires, Equerre de
blocage

4008190187804 50 pièce(s)    

7920340000 ZEW 15 Accessoires, Equerre de
blocage

4032248238910 20 pièce(s)    

 

SO SH 1
  Weidmüller propose aux utilisateurs des blocs de jonction

de nombreux accessoires qui apportent une solution à
tous les problèmes avec des fonctions standard.

Informations générales de commande
Référence Type Version GTIN (EAN) Cdt.    
0401460000 SO SH1 Accessoires, Support-rail,

Polyamide 66, 24.5 mm
4008190188092 20 pièce(s)    
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