
Lots de 2 brosses 
sur tige queue
Code : 800101

Attention ! Veuillez porter des lunettes de 
protection et un masque à poussières !

Brosse en acier de bonne qualité pour une 
puissance de dépolissage/ponçage élevée.

Domaines d’application

Idéales pour nettoyer, dérouiller, ébavurer, 
dépolir, rendre rugueux les bords des arêtes, 
etc. en métal, fonte, plastique, pierre et bois.

Dimensions

Brosse  Ø 8,0 mm
Tige Ø 2,35 mm

Vitesse de rotation optimale

12 000 trs/min

Vitesse de rotation maximale autorisée

15 000 trs/min max
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