
Visseuse à cliquet

Code : 000805127 = 9021 P-1
Code : 000805129 = 9022 P-1

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes 
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le 
produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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La visseuse à cliquet Hazet permet de serrer et desserrer des raccords filetés difficilement 
accessibles, plus particulièrement les modèles robustes.

  

Veillez à respecter impérativement les consignes de sécurité relatives aux outils 
pneumatiques Hazet.

Caractéristiques techniques

Code article 9021 P-1 9022 P-1

 10 3/8" 12,5 ½"

6,3 mm = ¼" 12,5 mm = ½"

 [Nm] 95 95

Rotation à vide [tr/m] 160 160

 [kg] 1,38 1,39

Diamètre du tuyau [mm] 10 10

Consommation d’air [l/min] 77 77

Pression de fonctionnement [bar] 6,3 6,3

 [dB(A)]
Lp A 92,9 Lp A 88,3

Niveau de puissance acoustique LpW [dB(A)] Lp W 103,9 Lp W 99,3

 [mm] 330 330

Contenu de livraison

Visseuse à cliquet pneumatique, fiche de couplage à largeur nominale 7,2.


