
Porte-tarauds avec cliquet
Code : 816724

Pour tarauds M5 à M12   taille 2
Pour rotation à droite et à gauche
Avec tige coulissante réglable
Conçu pour endroits difficiles d’accès

Pour logement de tarauds de 4,5 à 7 mm

Pour la fabrication de filetage/filière à la norme ISO
Filetage métrique
M5  - M12

Filetage Withworth anglais standard
BSW 7/32 – ½

Filetage (au pas du) gaz anglais
G 1/8
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