
Mousqueton service 
incendie

Code : 000889653 = 40 x 4 mm
Code : 000889654 = 50 x 5 mm
Code : 000889655 = 60 x 6 mm
Code : 000889656 = 70 x 7 mm
Code : 000889657 = 80 x 8 mm
Code : 000889658 = 90 x 9 mm
Code : 000889659 = 100 x 10 mm
Code : 000889661 = 120 x 11 mm
Code : 000889662 = 140 x 12 mm
Code : 000889663 = 160 x 13 mm
Code : 000889665 = 180 x 14 mm

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes 
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le 
produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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Fiche technique

Mousqueton DIN 5299, forme C
Modèle : zinc galvanisé

Ng = Dimensions nominales; WLL = Charge admissible (approximative, en tonnes); GpS = Poids (%); 
VPE = Unité d’emballage (en pièces)

Ng Dimensions/schéma (mm) WLL GPS VPE
d1 d2 f l m t kg/%

40 x 4 4 6 4 40 8 0,100 1,10 100

50 x 5 5 8 4 50 8 0,100 1,90 100

60 x 6 6 9 5 60 8 0,120 2,70 100

70 x 7 7 10 8 70 8 0,180 4,40 100

80 x 8 8 10 8 80 9 0,230 6,50 50

90 x 9 9 12 9 90 10 0,250 8,80 50

100 x 10 10 15 10 100 11 0,350 12,70 25

120 x 11 11 18 11 120 16 0,450 18,00 25

140 x 12 12 20 13 140 19 0,510 26,00 10

160 x 13 13 22 15 160 25 0,600 35,00 10

180 x 14 14 22 15 180 35 0,650 48,00 10

Poinçonné : Identifiant du fabricant W/K – Charge admissible WLL…KG

La capacité de charge WLL…KG indiquée sur le mousqueton ne doit pas être dépassée.

Les indications de poids et de dimensions sont des valeurs approximatives. Sous réserve de 
modifications.


