
Support mural pour vidéoprojecteur
Code : 942218
Code : 942219

· Couleurs argentées

· Plateau inclinable réglable par l’articulation sphérique : 20°

·  Les intervalles entre les trous réglables de façon universelle 
(Diamètre de perçage des trous maximal : 35 cm)

· Charge maximale : 15kg (33lbs)

· L’écart par rapport au plafond réglable : 34/42/48/56 cm

·  Notice d’installation fournie et nécessaire de fixation 
(4 bras de support et crochet de fixation universel)
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