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WSW SAC L0 1,0mm, 250g,
SN3,0AG0,5CU3,5%

Numeéro d'article: T0051388899
SAC LO Fil de soudage, @ 1,0mm, 2509

= Diametre : 1.0 mm/ 0.039 inch, Poids : 250 g / 8.818
0z

= Alliage Sn96.5Ag3.0Cu0.5, Teneur de I'écoulement
3.5%

= Fil tubulaire continu 100 % garanti

= Fil 100 % sans halogéne
= Aux normes sans plomb avec 3 % d'argent contenu

= Lessivage réduit du Fe pour augmenter la durée de vie

& _ ¢ de la panne et réduire la consommation de pannes
<l jusqu'a 70 %.
)
= Haute température de soudage possible
source images -

Bonnes propriétés de mouillage

o Réduction des éclaboussures de flux & flux sans
nettoyage

WSW FIL DE SOUDAGE

LA SOUDURE
@ PERFORMANCE &
PRODUCTIVITE __ - I D E A L E
Une performance optimisée avec I'ame de flux g Weller ‘

intégralement continue, garantie et réguliere "
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¥/ T::::Beaeg - @
@ . \ e /& MOUILLAGE DES POINTES
FAIBLES COUTS \' "ﬂ!'."”..l Mouillage rapide et homogéne grace

Jusqu'a 70 % de pannes consommeées en moins l!.‘l!l!“u‘ a |'ame de flux intégralement continue

et des colits réduits en économisant du temps
MOINS D’ECLABOUSSURES

de travail et des ressources grace a une plus
Sécurité renforcée pour I'utilisateur direct

grande productivité
et plus grande propreté du poste de travail

DEBIT ET CHALEUR
EFFICACES

Les alliages brevetés garantissent

des résultats optimaux

@ BRASURES DE QUALITE

Brasures extrémement durables qui ne se fissurent pas,
méme sur les surfaces compliquées

FLEXIBILITE MAXIMALE @

Une vaste gamme d'alliages et de flux,
et plusieurs diamétres de fils



https://www.weller-tools.com/professional/EUR/de/5597

Weller

PROFESSIONAL
Product Information

Technical Data

Alliage

Fil & souder @ inch

Plage de température °F

Longueur du fil de soudure en 57.43
ard
Use of 100% first melt for on

roduction

Halide containing

Catégorie WSW

Classification du flux

ROHS compliant

Poids en oz

Dimensions L x | x H (pouces)
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