e NEOSTART 420 @
12-24V Réf. 025295

INVEST IN THE FUTURE

Ce chargeur/démarreur permet d’entretenir vos
batteries méme trés déchargées.

FONCTION CHARGE

Le Neostart 420 recharge des batteries au plomb a
électrolyte liquide de 20 Ah a 1000 Ah en 12 et 24V.
Cet appareil est traditionnel, il est nécessaire de surveiller
I'état de charge.

FONCTION DEMARRAGE

Le Neostart 420 démarre des véhicules possédant des
batteries au plomb a électrolyte liquide de 35 Ah a 160 Ah
en 12V et 24V.

Une pré-charge peut étre nécessaire afin d’apporter I'énergie
indispensable pour un démarrage.

» Logement pour cables et pinces

* Roues et poignées intégrées pour faciliter le transport

e Cables @ 10 mm2 CCA (2m pour le rouge et 1.8m pour le noir)
e Fusible en facade

e Large amperemétre

P. max charge = 1600W
P. max start = 10 kW
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