KERN KXP15V20M

Edelstahl-Wageplatte

Systeme de mesure

Lecture [d]:
Portée [Max]:

Résolution (non homologable):

Données de vérification

500 mg
15kg
30000

Charge minimale [Min]:
Achelon d’homologation [e]:

Homologation en usine possible:

Prestation

1009

29|59
oui

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAKKS:
Homologation:

Catégorie

963-128
965-228

Catégorie:
Product Group:

Plates-formes
Plate-forme

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):

Livraison:
Poids brut:
Poids net:
Type de I'envoi:

Construction

500 x 410 x 220 mm

24 h

8,900 kg

3,200 kg

Service d’expédition de
colis

Dimensions plateau (LxPxH):
Longueur de cable:

Matériel de plateau:

Pieds A vis rotatif:

Surface de pesée (LxP):
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300 x 240 x 90 mm
3m

inox

oui

300 x 240 mm
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