
KERN OBL155
Phasenkontrastmikroskop in hoher Qualität - speziell vorkonfiguriert mit vielen Möglichkeiten
für einen flexiblen Ausbau

Alimentation en énergie

n/a: EURO

Tension d’entrée: 100 - 240 V

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 420 x 275 x 450 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 7,500 kg

Poids net: 6,500 kg

Type de l’envoi: Service d’expédition de
colis

Construction

Angle dâÖinclinaison du tube: 30O

Dimensions (LxPxH): 394 x 185 x 377 mm

Distance interoculaire (max): 75

Distance interoculaire (min): 50

Rotation du tube Ã 360O: oui

Système optique: Infinity

Tube: Binocular
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