COMPATIBLE

€quipé dun €cran couleur TFT 4.3 pouces
et d'un support a ventouse avec bras entiérement
réglable et systéme de démontage rapide de I'écran

Vendu séparément :

CAM 401€

Caméra d'appoint
pour systéme CAM40I

CAM 401 ) ’

Systeme de caméra numérique arriere sans fil avec écran TFT 4,3 pouces

A Aucune connexion filaire entre la caméra et I'écran.
La caméra transmet le signal vidéo a I'écran.

e .
Mode de fonctionnement : o )

—( >
Tension d'alimentation 12~ 24V
(fiche allume-cigare)

Vers une connexion 12"~ 24V
(p. ex. feux arriéres du véhicule)
§ J J ; D
Comprend une caméra avec l'option de 'écran de ) |
directive \-,’ ———r
3 ) e
Ecran : Sianal vidé il
« Ecran couleur TFT 4,3 pouces (24 Gl porty e 50 m e i )
*480(L) x 272(H)

La caméra est concue pour une utilisation en extérieur

* Tension d’alimentation 12~24V (fiche allume-cigare)

» Récepteur numérique sans fil (2,4 GHz)

« Equipé d’un support a ventouse, avec bras entiérement réglable et systéme
de démontage rapide de I'écran

Caméra :

* Tension d’alimentation 12~24V

* Transmission numérique sans fil (2,4 GHz, portée de 50 m en extérieur)
* Appareil résistant a la pluie et aux intempéries (IP 66)

» Mise au point automatique et balance des blancs

* 6 lampes LED a UV
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