SIEMENS

Datenblatt 8MR2132-1AB

120-240V, 50W, 25° CSF060, 06002.0-00

Produkt-Markenname SIVACON
Produkt-Bezeichnung Heizgerat
Ausflihrung des Produkts Halbleiter
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert 50 W
Ausschalttemperatur 25°C
Betriebstemperatur

e minimal -40 °C

e maximal 70 °C

Spannungsart / der Betriebsspannung AC
Dauerheizleistung / bei 20 °C 50 W
Einschaltstrom / typisch 25A
Betriebsspannung
e Bemessungswert / minimal 120V
e Bemessungswert / maximal 240V
e bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal 120V
e bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 240V
e bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal 120V
e bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 240V
Schutzart IP 1P20
Betriebsstrom / des Sicherungseinsatzes trage 4A
Produktbestandteil
e Geblase Nein
e Thermostat Ja

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal 0,8 N'm
Art der Anschlusstechnik 2-polige Klemme 2,5 mm2
Hoéhe 110 mm
Breite 60 mm
Tiefe 90 mm
Befestigungsart Clip fir 35 mm DIN-Schiene
Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben/Anschluss unten)
Nettogewicht 0.3 kg
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_44822

Material / des Gehauses Kunststoff

Umgebungsbedingungen

relative Luftfeuchte / Referenzwert 90 %
Umgebungstemperatur / wahrend Lagerung
e minimal -45 °C
e maximal 70 °C

Approbationen Zertifikate
R

Referenzkennzeichen / gemafl DIN EN 61346-2
allgemeine Produktzulassung Sonstige

UR

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mifb=8MR2132-1AB
Service&Support (Handbiicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2132-1AB

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplane, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlifb=8MR2132-1AB
CAXx-Online-Generator

http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8MR2132-1AB/Certificate?ct=439&ci=499&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8MR2132-1AB/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8MR2132-1AB/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=4488
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8MR2132-1AB/Certificate?ct=447&ci=502&cao=553
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2132-1AB
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2132-1AB
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2132-1AB
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=8MR21321AB&lang=de,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/8MR21321AB
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/8MR21321AB
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/8MR21321AB

8MR21321AB Anderungen vorbehalten
Seite 3/3 23.03.2022 © Copyright Siemens



