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Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :  

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :  

Bemessungsdaten

Bemessungsleistung PDB 0,38 kW

Bemessungsleistung, max. 1) 7,5 kW

Allgemeine technische Daten

Widerstand 20 Ω

Zwischenkreisspannung 200 … 400 V

Zwischenkreisspannung, max. 400 V

Mechanische Daten

Schutzart IP20 / UL open type

Nettogewicht 2 kg (4,41 lb)

Maße

Breite 337 mm (13,27 in)

Höhe 120 mm (4,72 in)

Tiefe 30 mm (1,18 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss

Ausführung Leitung

Thermoschalter

Ausführung Integriert

1)Belastungsdauer für Spitzenleistung 12 s, bei einer Periode des Bremslastspiels von 240 s.


