SIEMENS

Datenblatt 6ES7400-2JA00-0AA0

SIMATIC S7-400H, Baugr.Trager UR2-H, zentral und dezentral mit 2 x 9
Steckplatzen,

Abbildung dhnlich

Allgemeine Informationen
Produkttyp-Bezeichnung UR2-H
Hardware-Ausbau

e K-Bus Ja; Getrennt
e P-Bus Ja; Getrennt
CSteckplaize
e Anzahl Steckplatze 18; 2 Segmente mit je 9 Steckplatzen
Normen, Zulassungen, Zertifikate
CE-Kennzeichen Ja
UL-Zulassung Ja
FM-Zulassung Ja
RCM (ehemals C-TICK) Ja
KC-Zulassung Ja
EAC (ehemals Gost-R) Ja

Umgebungsbedingungen

e min. 0°C
® max. 60 °C
e min. 0°C
® max. 70 °C

Breite 482,5 mm
Hohe 290 mm
Tiefe 27,5 mm
Gewicht, ca. 42009
letzte Anderung: 18.12.2020
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