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Ethernet industriel
IE-REDU-6-8-PS-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Informations générales de commande

 
Type IE-REDU-6-8-PS-VAPM
Référence 2531330000
Version Connecteur d'alimentation, Fiches mâles, Insert

étanche, PROFINET
GTIN (EAN) 4050118545227
Cdt. 10 pièce(s)
 

 

 

Connecteur débrochable PushPull Power selon
spécification PROFINET

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=2531330000
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Dimensions et poids
 
Poids net 1,4 g    
 

Températures
 
Température de fonctionnement   Température de stockage
Température de pose    
 

Caractéristiques générales
 
Diamètre de la gaine, max. 8 mm   Diamètre de la gaine, min. 6 mm
Matériau du joint du câble EPDM    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC001121   eClass 6.2 35-01-15-90
eClass 7.1 27-25-05-04   eClass 8.1 19-17-01-25
eClass 9.0 27-44-03-90   eClass 9.1 27-44-03-90
 


