
• Grossissement 10 fois
• Champ angulaire de 101m à 1000m
• Plage de mise au point télescopique de 3m à l'in�ni
• Plage de mise au point de la caméra de 50m à l'in�ni
• Résolution photo HD
• Résolution vidéo VGA
• Carte mémoire MicroSD de 32GB maximum (non fournie)

www.trendgeek.de http://www.facebook.com/technaxx

Numéro d'article 4790

Caractéristiques techniques:
• Grossissement: 10 fois
• Diamètre de la lentille: 25mm
• Champ angulaire: 101m à 1000m
• Type de capteur: CMOS
• Pixels e�ectifs: 1.3 million
• Taille du �chier photo: 1280x960
• Résolution vidéo / image: 640x480 / 30 fps
• Format Photo / Vidéo / Audio: JPEG / MPEG / 16Bit
• Connexion: Mini-USB
• Extension de mémoire: Jusqu'à 32GB (non incluse)
• Poids/dimensions: 230g / 17,2x13,5x6,5cm
• Alimentation: 2x piles AA (LR6, lithium, NiMH) (non incluses)

Contenu de la livraison:
• TrendGeek TG-125
• Mini-câble USB
• Chi�on de nettoyage
• Mode d'emploi

Jumelles avec caméra TG-125
Jumelles avec appareil photo numérique intégré


