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Similaire a l'illustration

RoH/

VGOMPLIANT

Des longueurs de cable particuliéres sont de plus en plus
souvent nécessaires. Pour répondre a ce nouveau besoin,
Weidmdiiller propose une large gamme de connecteurs
enfichables pour la libre confection.
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Dimensions et poids

Poids net Og
Températures
Humidité Max. 75% a +25°C, pas de

condensation

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques pour connecteur SUB-D

Angle de sortie BUS, interface céble M12 codage A, broche +
90° connecteur femelle
Cycles d'enfichage =200 Degré de protection IP30
Humidité Max. 75% a +25°C, pas de  Interface BUS
condensation D-Sub 9 poles, Femelle
Matériau de base du boitier ZnAl Plage de températures du coffret -20..+70°C
Résistance de terminaison Oui Verrouillage UNC4-40
Vitesse de transmisssion 1 Mbit/s
Classifications
ETIM 5.0 EC002640 ETIM 6.0 EC001132
eClass 6.2 27-26-07-07 eClass 7.1 27-44-03-07
eClass 8.1 27-44-03-07 eClass 9.0 27-44-03-02
eClass 9.1 27-44-03-90
Agréments
ROHS Conforme
Téléchargements
Brochure/Catalogue FL FIELDWIRING EN
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