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Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

Systèmes d'isolation
Gaines thermorétractables

MATIÈRE Polyoléfine réticulée (PO-X)

Rapport de rétreint 2:1

Températures d'utilisation De -55 °C à +135 °C

Temp. min. de rétreint +110 °C

Variation longitudinale +/-5% max.

Rigidité diélectrique ≥ 30 kV/mm min. selon ASTM D2171

Tenue au feu Non auto-extinguible

Homologation(s)
DEF STAN 59-97 Type 2B, SAE - AMS 
- DTL-23053/5 Class 2, VG 95343

Protège les marqueurs des fils et câbles de toute détérioration, tout en 
permettant n'importe quelles opérations de contrôle sur chaque substrat 
recouvert. Protège les composants électroniques tout en assurant leur 
identification et leur inspection.

Principales caractéristiques
• Gaine en Polyoléfine, flexible et transparente
• Protège parfaitement les marquages d'identification 
• Sans Halogène
• Bonne résistance mécanique et chimique
• Approuvée VG et à de nombreuses normes industrielles

Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine

Gaine thermorétractable TF24 avec un taux de rétreint 2:1.

TF24, flexible et transparente, en rouleau

Gaine thermorétractable 2:1

RÉFÉRENCE
Ø expansé

(D) min.

Taille
(en 

pouces)

Ø max. 
après

rétreint (d)

Epais. 
paroi
(WT)

Long. du 
rouleau Couleur

Désignation
selon la norme VG

Outil(s) de 
pose

adapté(s) Article

TF24-1.2/0.6 1,2 3/64 " 0,6 0,41 100 m Transparent (CL) VG 95343 T05 B 001 M 30-32 309-40123

TF24-1.6/0.8 1,6 1/16 " 0,8 0,43 100 m Transparent (CL) VG 95343 T05 B 002 M 30-32 309-40163

TF24-2.4/1.2 2,4 3/32 " 1,2 0,51 100 m Transparent (CL) VG 95343 T05 B 003 M 30-32 309-40243

TF24-3.2/1.6 3,2 1/8 " 1,6 0,51 100 m Transparent (CL) VG 95343 T05 B 004 M 30-32 309-40323

TF24-4.8/2.4 4,8 3/16 " 2,4 0,51 60 m Transparent (CL) VG 95343 T05 B 005 M 30-32 309-50483

TF24-6.4/3.2 6,4 1/4 " 3,2 0,64 60 m Transparent (CL) VG 95343 T05 B 006 M 30-32 309-50643

TF24-9.5/4.8 9,5 3/8 " 4,8 0,64 50 m Transparent (CL) VG 95343 T05 B 007 M 30-32 309-40953

TF24-12.7/6.4 12,7 1/2 " 6,4 0,64 50 m Transparent (CL) VG 95343 T05 B 008 M 30-32 309-41273

TF24-19.1/9.5 19,1 3/4 " 9,5 0,76 50 m Transparent (CL) VG 95343 T05 B 009 M 30-32 309-31903

TF24-25.4/12.7 25,4 1 " 12,7 0,89 50 m Transparent (CL) VG 95343 T05 B 010 M 30-32 309-32543

TF24-38.1/19.1 38,1 1-1/2 " 19,1 1,02 60 m Transparent (CL) VG 95343 T05 B 011 M 30-32 309-33813

TF24-50.8/25.4 50,8 2 " 25,4 1,14 60 m Transparent (CL) VG 95343 T05 B 012 M 30-32 309-35083

TF24-76.2/38.1 76,2 3 " 38,1 1,27 30 m Transparent (CL) VG 95343 T05 B 013 M - 309-37603

TF24-101.6/50.8 101,6 4 " 50,8 1,40 15 m Transparent (CL) VG 95343 T05 B 014 M - 309-31023

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 




