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Caractéristiques techniques:
• Taille de l'image  1M (1280x960) / VGA (640x480)
• Taille de la vidéo  960P (1280x960@30FPS) / 640 

(640x480@30FPS)
• Ouverture  F 1.2 f=25mm
• Angle de l'objectif  FOV=10°, diamètre 24mm
• Écran d'a�chage  Ecran intérieur 1,5" (480x240) TFT
• Zoom numérique  4 fois
• Support de stockage  Carte Micro SD, jusqu'à 32Go
• Distance de visionnement dans l'obscurité totale  Jusqu'à 300M
• Distance de visionnement en cas de faible lumière ou dans la 

journée  3M~in�ni
• LED IR  3W,850 nm
• Port USB   Micro USB 2.0
• Source d'alimentation  7,5V, 5xAA
• Température de fonctionnement  -2°C à +60°C
• Dimensions  env. 140*48*69mm
• Poids  env. 192g

Contenu de la livraison:
Technaxx TX-141 Nightvision Camcorder, câble Micro USB,5x AA 
batteries, Manuel d’utilisation

• Visionneuse IR pour des environnements sombres
• A�cheur intégré
• Résolution HD
• Mode photo et vidéo
• Agrandissement numérique : 4 fois
• Distance de visionnement dans l'obscurité totale : jusqu'à 

300m
• Prise en charge des cartes Micro SD : jusqu'à 32Go 
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