
Télémètre laser TX-152   Avec mode de mesure de la vitesse

Caractéristiques techniques:
• Type de laser: Class I
• Longueur d'onde: 905nm
• Diamètre de la lentille: 16mm
• Diamètre de sortie pupillaire: 3,8mm
• Plage de mesure de la distance: 5-600m
• Plage de mesure de la vitesse: 0-300km/h
• Grossissement: 6 fois
• Classe IP: IP 54
• Précision de la mesure de la distance: ±1m
• Précision de la mesure de la vitesse: ±5km/h
• Température de fonctionnement0°C à: 40°C
• Batterie: 2x piles AAA, 1,5V
• Poids / Dimensions: 172g / (L) 105 x (l) 82 x (H) 43mm

Contenu de la livraison:
Technaxx TX-152, 2x piles AAA, sac de ceinture, dragonne, tissu de nettoyage, 
manuel d’utilisation

• Portée de mesure de 600m
• Grossissement 6 fois
• Mise au point réglable
• Mode Golf (chercheur de drapeau)
• Mode de mesure de la vitesse
• Précision de +/- 1m
• Avec port pour trépied

www.technaxx.de

Numéro d'article 4899


