
LE VISIOPHONE
ÉCO-RESPONSABLE

BambooView

Le visiophone écologique fait de plastiques recyclés et sans ajout de peinture
Ref.112282

ACCUEILLEZ VOS INVITÉS 
Visiophone avec écran 7’’ et platine de rue en aluminum brossé, le BambooView a été conçu pour respecter au mieux 
l’environnement et pour durer dans le temps. Ses fonctions de mémoire de passage, Smart RFID, Polarity Protect et Door 
Check en font l’un des visiophones aux fonctions les plus étendues du marché. Sa double commande d’ouverture (serrure 
électrique et portail) ainsi que les 100m possibles entre votre habitation et votre portail rendent le BambooView compatible 
avec toutes les habitations.

IK08 100m

Eco Friendly Conçu pour durer Compatibles toutes maisons



\\  LES + PRODUITS
Eco-conception
- Plastiques 100% recyclés
- Platine de rue sans peinture en aluminium brossé brut
- Platine de rue alimentée par le moniteur (pas d’alimentation
supplémentaire, pas de batterie)
- Norme ERP/Eco Design (EU) 2019/1782

Conçu pour durer
- Résiste aux intempéries (IP44 - Norme EN60529)
- Résiste aux chocs (IK08 - Norme EN62262)
- 2 ans de garantie
- Produit réparable (pièces détachées disponibles)

Compatible avec toutes les maisons
- Jusqu’à 100m entre votre portail et votre porte d’entrée
- Installation simple et rapide sur 2 fils (en remplacement d’une installation 

par exemple)
- Contrôle votre gâche ET votre motorisation de portail (compatible 

toutes marques)

Confort d’usage et d’installation
- Vision nocturne grâce aux LEDs Infra Rouge
- Mémoire de passage des visiteurs (100 photos)
- Rétroéclairage du porte nom
- Écran 7’’ touches tactiles

\\ FONCTIONNALITÉS

Eco Friendly
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Smart RFID
Ouverture de portail ou de 
serrure selon la durée de 

lecture du badge

Polarity Protect
Pour protéger votre 

visiophone contre les 
mauvais branchements

Fonction Memory
Mémoire de passage 

des visiteurs
(100 photos)

Door Check
Pour visualiser 

votre porte d’entrée 
discrètement



Câblage 2 fils

Distance maxi. 100m

Commande Serrure ET portail

Sonnerie 6 sonneries
Niveau sonore : 85dB

Caractéristiques écran
Diagonale : 7” (18cm) 
Résolution : 800 x 480 px 
Fixation : murale

Caractéristiques platine de rue

Capteur : C-MOS couleur 420TVL 
Angle de vue : H90°/V65° 
Objectif : Réglable
Vision nocture : LEDs IR invisible 
Bouton d’appel lumineux : Oui 
Porte étiquette lumineux : Oui 
Commande gâche : 12V / 1,1A maxi
Commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi 
Fixation : en saillie

Réglages Luminosité, contraste et volume sonnerie

Finition Moniteur : plastique blanc recyclé 
Platine de rue : aluminium brossé

Caractéristiques électriques 17V V / 1,5A
Connexion électrique Alimentation enfichable (ou alimentation rail DIN en option

Température de fonctionnement -20°C / +50°C

Utilisation Moniteur : intérieur
Platine de rue : extérieur IP44 et IK08

Caractéristiques produit seul Dimensions moniteur : 153 (h.) x 200 (l.) x 17 (p.) mm 
Dimensions platine de rue : 155,7 (h.) x 76,7 (l.) x 41,7 (p.) mm

\\  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

\\  CONTENU DU KIT
- 1 moniteur couleur 7’’
- 1 platine de rue à mettre côté rue
- 1 alimentation secteur
- 1 fixation murale pour moniteur
- 5 badges RFID
- 1 notice
- Vis

\\  ÉCO-CONCEPTION
  Le visiophone avidsen BambooView est unique 

en son genre : ses matériaux respectueux de 
l’environnement font écho à son emballage carton 
issu de forêts gérées de manière responsable.

  Son écran est fait en plastiques recyclés tandis 
que sa platine de rue en aluminium brossé n’a 
pas été peinte pour réduire l’utilisation de produits 
chimiques.



3345111122829
3 345111 141653

Besoin d’aide ?
Avidssy 
répond à vos question sur le site 
www.avidsen.com

\\  OPTION 2 FAMILLES

\\  OPTION +

2 fils

112282112283

Famille 1Famille 2

2 fils

100m

2

2 fils

2 fils

2 fils

OU

2 fils

2 fils

2 fils

2 fils

112282

Platine de rue 2
Réf. 112273

Gâche électrique
Réf. 102270
ou 102275

Moniteur supplémentaire
Réf. 112279

Combiné audio
Réf. 112253

CCTV Camera
Réf. 112248

100m

17V V / 1,5A

OU


