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• Reconnaît les panneaux de vitesse jusqu’à 
160km/h

• Alerte de collision frontale
• Alerte de franchissement de ligne
• Enregistrement vidéo en boucle
• G-Sensor pour la protection des �chiers
• Grand écran LCD de 4”
• Lecture de médias
• Captures sonores avec microphone
• Sortie vocale dans di�érentes langues

Caractéristiques techniques:
• Modes de fonctionnement: DVR / Image / Lecture
• Taille de l’écran / Résolution: 10cm (4") / 800 x 480px
• Résolution vidéo: 1920 x 1080px (FHD) / 30fps
• Résolution d’image: Max. 2992 x 1696px (5MP)
• Format d’enregistrement vidéo / d’image: .TS / .JPG
• Alimentation: CC12V (prise allume-cigare)
• Tension de fonctionnement: CC5V
• Carte MicroSD prise en charge: 8-128GB; classe10
• Angle de l’objectif: 110° horizontal, 60° vertical, 130° 

grand angle
• Température de fonctionnement: -10°C – 60°C
• Longueur du cordon d’alimentation: 3,5m
• Langue: EN, FR, DE, ES, IT, PL, CZ, NL
• Taille / poids du produit:   

11,6 (Lo) x 6,4 (La) x 3,4cm (H) / 150g

Contenu de la livraison:
Caméra embarquée TX-167, support à ventouse pour 
pare-brise, câble d’alimentation 12V,  manuel 
d’utilisation

Caméra embarquée avec système d’aide 
à la conduite TX-167


