Datenblatt / Data Sheet
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Desk 3xSchutzkontaktsteckdosen

DESK 3xGerman socket outlets

Steckdosen:
. 3 x Schutzkontakt
. 16A, AC 250V, 3680W

Sockets:
e 3 x German type socket outlet
e 16A, AC 250V, 3680W

Anschluss: Connection:
e ViaWieland GST18 Eingang und Ausgang e ViaWieland GST18 input and output
Profil: Profile:

. Eloxiertes Aluminium

. Anodised aluminium

Kunststoff: Plastic material:
. PA 6 GF, schwarz . PA 6 GF, black
Endkappen: Endcaps:

. Genietet, nicht wiederanschliel3bar

. With rivets, non rewireable

Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) in mm:
. 230 x 70 x 90 mm

Measurements (length x width x height)
e 230x70x90 mm

Lieferform:
. Im Polybeutel verpackt

Packing:
e In polybag

Lieferumfang:
. 1x Steckdoseneinheit DESK
. 1x Haltewinkel

Extent of delivery:
e 1x PDU DESK
. 1x set of mounting bracket

Erstellt von: DPA

Erstelldatum: 10. Mai 2013
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Alle Angaben ohne Gewahr, Anderungen vorbehalten.




