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Typ
Type

Bestell-Nr.
Order No.

Bemessungsspannung/-strom
Rated voltage/current

Leitungsquerschnitt
Lead cross section

Längen L [cm]
Lead lengths L [cm]

*Farben
*Colours

 XVF-446 66.9738- * 600 V, CAT II / 19 A 1,0 mm² Ni  
PVC

  
025  050  100  150  
200

20  21  22  23  24  
25  26  27  29

 XVS-446 66.9739- * 600 V, CAT II / 19 A 1,0 mm² Ni  
SIL

  
025  050  100  150  
200

20  21  22  23  24  
25  26  27  29

 XVF-448 66.9736- * 600 V, CAT II / 32 A 2,5 mm² Ni  
PVC

  
025  050  100  150  
200

20  21  22  23  24  
25  26  27  29

 XVS-448 66.9737- * 600 V, CAT II / 32 A 2,5 mm² Ni  
SIL

  
025  050  100  150  
200

20  21  22  23  24  
25  26  27  29

Typ
Type

Bestell-Nr.
Order No.

Bemessungsspannung/-strom
Rated voltage/current

Leitungsquerschnitt
Lead cross section

Längen L [cm]
Lead lengths L [cm]

*Farben
*Colours

  SLK4075-E/N 28.0127- * 600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II /
15 A 0,75 mm² Ni  

PVC
  

025  050  075  100  
150  200

20  21  22  23  24  
25  26  27  28  29

 SLK410-E/SIL 28.0126- * 600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II /
19 A 1,0 mm² Au  

SIL
  

025  050  075  100  
150  200

21  22  23

 SLK425-E 28.0124- * 600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II /
32 A 2,5 mm² Au  

PVC
  

025  050  075  100  
150  200

20  21  22  23  24  
25  26  27  28  29

 SLK425-E/N 28.0125- * 600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II /
32 A 2,5 mm² Ni  

PVC
  

025  050  075  100  
150  200

20  21  22  23  24  
25  26  27  28  29

XV...-446 XV...-448
Highly fl exible test leads with insulation in PVC or Silicone with stack-
able Ø 4 mm Multilam plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

SLK4...-E...
Highly fl exible test leads with insulation in PVC or Silicone with stack-
able Ø 4 mm Multilam plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

XV...-446 XV...-448
Hoch fl exible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidsei-
tig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

SLK4...-E...
Hoch fl exible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidsei-
tig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.




