
4
 m

m
 S

ic
h

e
rh

e
it

ss
ys

te
m

 /
 4

 m
m

 s
a

fe
ty

 s
ys

te
m

 

SKS Kontakttechnik GmbH I Neue Schichtstraße 14 I D-09366 Niederdorf I Telefon +49-37296-930-300 I Telefax +49 37296-930-301 I www.sks-kontakt.de I info@sks-kontakt.de              2013-04_1

Produktbeschreibung Product description

Beschreibung Description Sicherheits-Klemmprüfspitze mit weit öffnenden 
Greifklauen zum Kontaktieren von großen Messpunk-
ten und Leitungen mit großen Querschnitten. 4 mm 
Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit 
Sicherheits-Messleitungen. 

Safety clamp-type test probe with wide opening grip 
claws for contacting large measuring areas and leads 
with large cross-sections. 4 mm brass socket connec-
tion. Connects with safety measuring leads.

Typ Type KLEPS 2800 KLEPS 2800

Klemmbereich Clamping range 10 mm 10 mm

Klemmart Clamp type Greifklauen grip claws

Gehäusefarbe / Artikel-Nr. Housing color / article-no.

Zeichnung Drawing

Technische Daten Technical data

Anschlußart Type of termination ungefederte Buchse Ø  4 mm unsprung socket Ø 4 mm

Bemessungsspannung Rated voltage AC/DC 1000V AC/DC 1000V 

Messkategorie lt. IEC61010
Measurement cat. acc. to 
IEC61010

CAT III CAT III

Bemessungsstrom 
(Derating Kurve beachten)

Rated current
(Please consider derating curve)

20 A 20 A

Zertifi kat Certifi cate CE CE

Durchgangswiderstand Contact resistance 100 mOhm 100 mOhm

Werkstoff Material

Kontaktmaterial Contact material
Greifklauen: Federstahl 
Buchse: Messing

grip claws: spring steel
socket: brass

Kontaktoberfl ächenmaterial Contact surface material Nickel nickel

Gehäusematerial Housing material PBT PBT

Umgebungsbedingungen Environmental condidions

Temperaturbereich Temperature range -25°C bis +80°C -25°C to +80°C

Brennbarkeitsklassen Infl ammability class

Gehäuse (Grundmaterial) Housing (basic material) UL 94 HB UL 94 HB

972 308-100

Klemmprüfspitzen / clamp-type test probes

KLEPS 2800

972 308-101
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