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Abgreif-/ Krokodilklemmen / Crocodile clips

MICRO-SMD CLIP 1

Produktbeschreibung Product description

Beschreibung Description Selbsthaltender 2 poliger Prüfclip, speziell für 
SMD-Bauteile. Vergoldete, gehärtete Spitze zum 
Prüfen in Schaltungen, Flachgreifer zum Prüfen von 
Einzelbauteilen, Kerbe zum Klemmen dünner Drähte. 
Ausgewogene Federkraft zum Messen von kleinen 
und großen Bauteilen. 0,64 mm Stiftanschluss. Feder 
elektrisch isoliert. 

Spring-loaded, two-pole test clip, specially designed 
for SMD components. Gold-plated, hardened tip for 
testing circuits, fl at-nosed grips for individual compo-
nents; notch for gripping thin wires. Balanced spring 
force permits testing of large and small components; 
0.64 mm pin connection; electrically insulated spring.

Typ Type MICRO-SMD CLIP 1 MICRO-SMD CLIP 1

Klemmbereich Clamping range 0 mm bis 8 mm 0 mm to 8 mm

Gehäusefarbe / Artikel-Nr. Housing color / article-no.

Zeichnung Drawing

Technische Daten Technical data

Kontaktart Type of contact Klemme clamp

Anschlußart Type of termination 2x ungefederter Stift    0,64 mm 2x unsprung pin    0.64 mm

Bemessungsspannung Rated voltage 30 VAC / 60 VDC 30 VAC / 60 VDC

Messkategorie lt. IEC61010
Measurement cat. acc. to 
IEC61010

CAT I CAT I

Bemessungsstrom 
(Derating Kurve beachten)

Rated current
(please consider derating curve)

1 A 1 A

Durchgangswiderstand Contact resistance 6 mOhm 6 mOhm

Werkstoff Material

Kontaktmaterial Contact material Kontakthaken: Kupfer-Beryllium copper-beryllium

Kontaktoberfl ächenmaterial Contact surface material Gold gold

Gehäusematerial Housing material PBT PBT

Umgebungsbedingungen Environmental condidions

Temperaturbereich Temperature range -30°C bis +100°C -30°C to +100°C

Brennbarkeitsklassen Infl ammability class

Gehäuse (Grundmaterial) Housing (basic material) UL 94 HB UL 94 HB

972 416-100
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