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Produktbeschreibung Product description

Beschreibung Description Ermöglicht das Kontaktieren von QFPIC‘s von 0,5 bis 
0,8 mm Lead pitch. Lieferung erfolgt paarweise (gelb/
grün). Die schmale Gehäuseausführung ermöglicht 
es, mit vielen Clips nebeneinander an QFPIC‘s zu 
messen. Steckbar mit MKL- und MAL-Messleitungen. 

Makes it possible to contact QFPIC‘s from 0.5 to 0.8 
mm lead pitch. Supplied in pairs (yellow / green). The  
slim build of the clip makes it possible to test QFPIC‘s 
with several clips simultaneously. Can be plugged 
with MKL- and MAL measuring leads.

Typ Type KLEPS FP 2B KLEPS FP 2B

Klemmbereich Clamping range 0,5 - 0,8 mm 0.5 - 0.8 mm

Klemmart Clamp type Micro-Greifzange micro grip jaws

Gehäusefarbe / Artikel-Nr. Housing color / article-no.

Zeichnung Drawing

Technische Daten Technical data

Anschlußart Type of termination ungefederter Stift Ø 0,73 mm unsprung pin Ø 0.73 mm

Bemessungsspannung Rated voltage 30 VAC / 60 VDC 30 VAC / 60 VDC

Messkategorie lt. IEC61010
Measurement cat. acc. to 
IEC61010

CAT I CAT I

Bemessungsstrom 
(Derating Kurve beachten)

Rated current

Durchgangswiderstand Contact resistance

Werkstoff Material

Kontaktmaterial Contact material Federstahl spring steel

Kontaktoberfl ächenmaterial Contact surface material Nickel nickel

Gehäusematerial Housing material ABS ABS

Umgebungsbedingungen Environmental condidions

Temperaturbereich Temperature range 0°C bis +60°C 0°C to +60°C

Brennbarkeitsklassen Infl ammability class

Gehäuse (Grundmaterial) Housing (basic material)

974 101-188

Klemmprüfspitzen / clamp-type test probes

KLEPS FP 2B
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Kontaktstift für 0,64mm Buchse 
pin for 0.64mm socket 


