Advanced Contact Technology

Messleitungshalter

MH-1/250
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Einreihiger Halter zur Ubersichtlichen Aufbe-
wahrung von Messleitungen. C-Profilschienen
aus eloxiertem Aluminium (Typ MPS-250)
kédnnen mit Tragerkonsolen MPK-10 bestuckt
werden. Die Konsolen haben zur Wahrung
eines Mindestabstandes von 4 mm seitliche
Abstandsnocken, die zur Aufbewahrung
schmalerer Leitungen bei Bedarf entfernt
werden konnen. Fir die Aufbewahrung von
Leitungen grdsserer Durchmesser kénnen die
einzelnen Konsolen in der Profilschiene

verschoben werden.
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MH-1/250

Test Lead Holders
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MPS-...

Holder for orderly storage of test leads.
C-profile rails, made of anodized aluminium
(type MPS-250) can be used as a carrier for
hanger modules MPK-10. Integral spacers
maintain a set spacing of 4 mm. When neces-
sary, the spacers can be taken away easily to
storage leads with smaller diameters. For
thicker leads, the holders can be moved ac-
cordingly in the C-profile rail.
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Porte-cables

Porte-cables permettant le rangement ordonné
de cordons de mesure. Des rails profilés en C
en aluminium anodisé (type MPS-250) peuvent
étre équipés de supports MPK-10. Les supports
possédent des ergots latéraux destinés a main-
tenir un écart de 4 mm, et qui, au besoin, peu-
vent étre retirés pour le rangement de cables
particulierement fins. Chaque support peut étre
déplacé dans le rail pour le rangement de ca-
bles de diameétre plus important.

Typ Best.-Nr. Lange Einzelteile: C-Profilschiene / Anzahl Konsolen

Type Order No. Length Component parts: C-profile rail / Number of hangers

Type N° de Cde Longueur Piéces détachées : Rail profilé en C / Nombre de supports
MH-1/250 64.9243-025 25 cm MPS-250, 64.9237-025 / 16x MPK-10, 64.9235

www.multi-contact.com



