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Transparente Leuchtkappen
fur LED-Montage

Transparent Lenses

for LED-Mounting

Merkmale ,,CLIPLITE”

Features ,,CLIPLITE*

® VergréBert den Betrachtungswinkel bis zu 180° ® Increases the viewing angle up 1o 180°
® Erlaubt den Einsatz heller LED's mit kleinem Abstrahlwinkel ® Allows the use of bright narrow beam LED's
® Schiitzt IC's vor elektrostalischen Entladungen (16 kV) ® Protects IC's from electrostatic discharge (16 kV)
® Optimale Farbanpassung an LED's ® Oplimum Colour matching to LED's
Montage Mounting
@ CLIPLITE @ Wéhrend man CLIPLITE
in Froniplattenbohrung mit dem Finger festhélt,
einschnappen. wird von hinten die LED eingesetzt.
Snap CLIPLITE While holding the CLIPLITE
into front panel. with your fingers, insert
the LED from the back.
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