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Bevor Sie einschalten ...

Wir wiinschen Ihnen viel SpaB mit lhrem neuen Geréat
von MONACOR. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanlei-
tung vor dem Betrieb griindlich durch. Nur so lernen Sie
alle Funktionsméglichkeiten kennen, vermeiden Fehlbe-
dienungen und schitzen sich und lhr Gerét vor eventu-
ellen Schaden durch unsachgemafBen Gebrauch. Heben
Sie die Anleitung fiir ein spateres Nachlesen auf.

Der deutsche Text beginnt auf der Seite 4.

Avant toute installation ...

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir a utiliser cet
appareil MONACOR. Lisez ce mode d’emploi entiere-
ment avant toute utilisation. Uniquement ainsi, vous pour-
rez apprendre I'ensemble des possibilités de fonctionne-
ment de I'appareil, éviter toute manipulation erronée et
vous protéger, ainsi que 'appareil, de dommages éventu-
els engendrés par une utilisation inadaptée. Conservez la
notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

La version francaise se trouve page 10.

Voor u inschakelt ...

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat van
MONACOR. Lees deze gebruikershandleiding grondig
door, alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Alleen
zo leert u alle functies kennen, vermijdt u foutieve
bediening en behoedt u zichzelf en het apparaat voor
eventuele schade door ondeskundig gebruik. Bewaar de
handleiding voor latere raadpleging.

De Nederlandstalige tekst vindt u op pagina 15.

Przed uruchomieniem ...

Zyczymy zadowolenia z nowego produktu MONACOR.
Dzigki tej instrukcji obstugi bedg panstwo w stanie
pozna¢ wszystkie funkcje tego urzadzenia. Stosujgc sie
do instrukcji unikng panstwo btedéw i ewentualnego
uszkodzenia urzadzenia na skutek nieprawidtowego
uzytkowania. Prosimy zachowac¢ instrukcje.

Tekst polski zaczyna sig na stronie 20.

Innan du slar pa enheten ...

Vi 6nskar dig mycket gladje med din nya MONACOR
produkt. Lés igenom sékerhetsforeskrifterna noga innan
enheten tas i bruk. Detta kan forhindra att problem eller
fara for dig eller enheten uppstar vid anvandning. Spara
instruktionerna for framtida anvandning.

Sakerhetsforeskrifterna aterfinns pa sidan 25.

@ Before switchingon ...

We wish you much pleasure with your new MONACOR
unit. Please read these operating instructions carefully
prior to operating the unit. Thus, you will get to know all
functions of the unit, operating errors will be prevented,
and yourself and the unit will be protected against any
damage caused by improper use. Please keep the oper-
ating instructions for later use.

The English text starts on page 4.

Prima di accendere ...

Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo
apparecchio di MONACOR. Leggete attentamente le
istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio.
Solo cosi potete conoscere tutte le funzionalita, evitare
comandi sbagliati e proteggere voi stessi e I'apparecchio
da eventuali danni in seguito ad un uso improprio.
Conservate le istruzioni per poterle consultare anche in
futuro.

Il testo italiano inizia a pagina 10.

Antes de la utilizacion ...

Le deseamos una buena utilizacién para su nuevo apa-
rato MONACOR. Por favor, lea estas instrucciones de
uso atentamente antes de hacer funcionar el aparato.
De esta manera conocera todas las funciones de la
unidad, se prevendran errores de operacion, usted y el
aparato estaran protegidos en contra de todo dafo cau-
sado por un uso inadecuado. Por favor, guarde las
instrucciones para una futura utilizacion.

El texto en espafiol empieza en la pagina 15.

For du taender ...

God forngjelse med dit nye MONACOR produkt. Lees
venligst sikkerhedsanvisningen ngje, for du tager pro-
duktet i brug. Dette hjeelper dig med at beskytte produk-
tet mod ukorrekt ibrugtagning. Gem venligst denne bet-
jeningsvejledning til senere brug.

Du finder sikkerhedsanvisningen pa side 25.

Ennen kytkemista ...

Toivomme Sinulle paljon miellyttavia hetkia uuden
MONACOR laitteen kanssa. Ennen laitteen kayttoa
pyyddmme Sinua huolellisesti tutustumaan turval-
lisuusohjeisiin. Nain valtyt vahingoilta, joita virheellinen
laitteen kayttd saattaa aiheuttaa. Ole hyva ja séilyta kayt-
téohjeet mybhempaa tarvetta varten.

Turvallisuusohjeet I6ytyvat sivulta 25.
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Auf der ausklappbaren Seite 3 finden Sie alle
beschriebenen Bedienelemente und Anschliisse.

13 Tasten MON zum Schalten des zugehérigen Sig-
nals der Beschallungszone auf den Kopfhorer-
ausgang PHONES (10), auf den Ausgang MONI-
TOR (16) und auf den Line-Signalausgang MIX
OUT (15); jeweils flr die Zonen 1 bis 4

14 Lautstarkeregler der zugehdérigen Beschallungs-

Ubersicht der Bedienelemente und

Anschlisse ......................... 4

Ubersicht der Bedienelemente
und Anschliisse

1.1 FromtSete .. ....oovooeeoeeneennn.. 4 1

1.2 Rulckseite ........................... 4 zone; jeweils fiir die Zonen 1 bis 4
2  Hinweise fiir den sicheren Gebrauch ....5 1.1 Frontseite
. o . 1 Klangregler TREBLE (Hohen) und BASS (Tie- 1 o Riickseite

3  Einsatzméglichkeiten ................. 5 fen); jeweils fiir die Eingange CH 1 bis CH5 _ _
4  Aufstellen des Verstarkers ............ 6 2 Regler GAIN fur die Eingangsverstarkung; 15 L!ne-SlgnilIausg\e;ng t!YIII(X OU;- zum An;c?luis

- jeweils fir die Eingénge CH 1 bis CH5 eines weiteren Verstarkers oder eines Aufnah-
41 Rackeinbau.......................... 6 . . ] megerates

3 Pegelanzeige fur das Signal des Kontrolllaut- Hier liegen die Signale der Beschallungszonen

5  Verstarker anschlieBen ............... 6 sprechers an den Klemmen MONITOR (16)

an, deren Tasten MON (13) gedriickt sind.

16 Anschluss MONITOR fiir einen 8-Q-Kontroll-
lautsprecher
Hier liegen die Signale der Beschallungszonen

6 4 Betriebsanzeige
5 Ein-/Ausschalter
6 Lautstarkeregler fur das zugehérige Eingangs-

5.1 Lautsprecher........... ... ... .. ......

5.2 Kontrolllautsprecher und Kopfhérer ....... 6

5.3 MIKrofone . ........c.uuuuiin.. 6 signal; jeweils fir die Eingange CH 1 bis CH5 an, deren Tasten MON (13) gedriickt sind. Die
’ Lautstarke wird mit dem Regler MONITOR (11)
5.4 Gerate mitLine-Ausgang ............... 6 7 Tasten ZONE SELI__EQTOR _21 bis _Z 4 zum eingestellt.
Schalten des zugehérigen Eingangssignals auf
5.5 Anschluss fur Notfalldurchsagen ......... 6 die gewunschte(n) Beschallungszone(n); 17 Anschluss PRIORITY fir einen Schalter: Wird
56 Schalt St halten der Einaa jeweils flr die Eingange CH 1 bis CH5 der Schalter geschlossen, sind nur die Signale
’ CCHA? erdzgﬂ 5 ummschatten der £ingange 7 8 Taste MUTE zum Stummschalten des zugehori- des Eingangs CH 1 zu horen; die Eingange CH2
NARIS e gen Eingangs; bis CH 5 werden stummgeschaltet.
5.7 Line-Signal-Ausgéange fir weitere Verstarker jeweils fur die Eingdnge CH 1 bis CH5 18 Eingang TEL. PAGING fir ein Line-Pegel-
oder ein Aufnahmegerat . ............... 7 Bei gedriickter Taste ist der zugehorige Eingang Signal mit oberster Prioritat — siehe Kap. 5.5
stummgeschaltet und die LED Uber der Taste o :
5.8 Stromversorgung ..................... 7 MUTE ?euchtet 2ur Kontrolle. 19 Pegelumschalter fir die Eingdnge CH 1 bis CH 3:
6 Inbetricbnahme ...................... 7 9 Lautstérkeregler fur einen an der Buchse LINE Llhe-PegeI )
64 st halt Eings PHONES (10) angeschlossenen Kopfhérer PHANTOM Mlkrofonpelgel, die 15-V—Phr¢;=1"nt_om-
. mmschalten von Eingéngen ..........
. v Ingang 10 Anschluss PHONES fur einen Kopfhérer SE?:n::nsngiﬂtszTZ%?raﬁuge origen
6.2 Kontrolle der Zonensignale .. ............ 8 Hier liegen die Signale der Beschallungszonen ) 9ang
. an, deren Tasten MON (13) gedr(ckt sind. MIC Mikrofonpegel, Phantomspannung
7 TechnischeDaten .................... 8 ausgeschaltet

11 Lautstérkeregler fir einen an den Klemmen

MONITOR (16) angeschlossenen Kontrolllaut-
sprecher

12 Pegelanzeige flr die zugehdrige Beschallungs-
zone; jeweils fur die Zonen 1 bis 4

Vorsicht! Den Schalter nur betétigen, wenn der
Verstarker ausgeschaltet oder der zugehdrige
Regler LEVEL (6) auf Null gedreht ist (Schalt-
geréusche).

All operating elements and connections de-
scribed can be found on the fold-out page 3.

PHONES (10), to the output MONITOR (16), and
to the line signal output MIX OUT (15);

each for the zones 1 to 4
14 Volume control of the corresponding PA zone;

1 Operating Elements and Connections ... 4

1.1 Frontpanel .......................... 4 . i
1 Operating Elements and Connections each for the zones 1 to 4
1.2 Rearpanel .......................... 4
2 SafetyNotes ........................ 5 1.1 Front panel 1.2 Rear panel
3 Applications .................... ..., 5 1 Tone controls TREBLE (high range) and BASS 15 LlnethS|gnaI (l)_?_tput MIX OL(JjT for connection of
low range); each for the inputs CH1 to CH5 another ampliier or a recorder
4  Placing the Amplifier ................. 6 ( ’ Here the signals of the PA zones are present
41 Rack installati 6 2 Control GAIN for the input amplification; whose buttons MON (13) are pressed.
- nackinstafation ... each for the inputs CH 1 to CHS 16 Terminal MONITOR for an 8 Q monitoring speaker
5  Connecting the Amplifier .............. 6 3 Level indication for the signal of the monitoring Here the signals of the PA zones are present
speaker at the terminals MONITOR (16) whose buttons MON (13) are pressed. The vol-
5.1 Speakers ... 6 4 POWER LED ume is adjusted with the control MONITOR (11).
5.2 Monitoring speaker and headphones . . . . .. 6 5 POWER switch 17 Terminal PRIORITY for a switch: If the switch is
o . closed, only the signals of the input CH 1 can be
5.3 Microphones ................c..oouo... 6 6 Voll_ume hc?ntr?_ll for the gt::esm?Hdlgg input sig- heard; the inputs CH 2 to CH 5 are muted.
5.4 Units with fine output .+~ oo 6 nal; each for the inputs CH1 to 18 Input TEL. PAGING for a line level signal of high-

7 Buttons ZONE SELECTOR Z 1 to Z 4 for switch-
ing the corresponding input signal to the desired
PA zone(s);

est priority — see chapter 5.5

5.5 Connection for emergency announcements . 6 19 Level selector switches for the inputs CH 1 to CH 3:

5.6 Switch for muting the inputs CH4 and CH5 . 7 i LINE line level
9 P each for the inputs CH 110 CHS o PHANTOM microphone level, the 15V phantom
5.7 Line signal outputs for further amplifiers 8 Button MUTE for muting the corresponding input; voltage is present at the corre-
orarecorder ...............iiiaii... 7 each for the inputs CH1 to CH5 o sponding input jack (29)
With the button pressed, the corresponding input MIC microphone level, phantom voltage

5.8 Power supply is muted and the LED above the button MUTE
7 lights up as an indication.

9 Volume control for headphones connected to the

switched off
6  Setting into Operation

Caution! Only actuate the switch if the amplifier

6.1 Mutingofinputs ...................... 8 . is switched off or the corresponding control
jack PHONES (10) LEVEL (6) is set to zero (switching noise).

6.2 Monitoring the zone signals . ............ 8 10 Connection PHONES for headphones With the phantom voltage switched on, do not
H the si Is of the PA t i i

7 Specifications ....................... 8 ere the signals of the zones are presen connect a microphone with unbalanced output.

whose buttons MON (13) are pressed.

11 Volume control for a monitoring speaker con- 20
nected to the terminals MONITOR (16)

12 Level indication for the corresponding PA zone;
each for the zones 1 to 4 21

13 Buttons MON for switching the corresponding
signal of the PA zone to the headphone output

The microphone may be damaged.

Output with line level for connection of another
amplifier or a recorder; each for the PA zones
1to4

Speaker terminals; each for the PA zones 1 to 4
Each zone output may be charged with 40 Wrwms
as a maximum.



Bei eingeschalteter Phantomspannung kein Mi-
krofon mit asymmetrischem Ausgang anschlie-
Ben. Das Mikrofon kann beschadigt werden.

20 Ausgang mit Line-Pegel zum Anschluss eines
weiteren Verstérkers oder eines Aufnahmege-
rates; jeweils fur die Beschallungszonen 1 -4

2

-

Lautsprecheranschliusse; jeweils fir die Be-
schallungszonen 1-4

Jeder Zonenausgang darf mit max. 40 WRwms be-
lastet werden.

Vorsicht! Pro Zone nur Niederohmlautspre-
cher (4Q, 8Q) oder nur ELA-Lautsprecher
(25V, 70V, 100V) anschlieBen. Anderenfalls
wird der Verstarker beschadigt.

22 Luftaustrittséffnungen fir den temperaturgere-
gelten Lufter

23 Klemmschraube fiir einen eventuellen Masse-
anschluss

24 Netzsicherung
Eine durchgebrannte Sicherung nur durch eine
gleichen Typs ersetzen.

25 Netzbuchse zum Anschluss an eine Steckdose
(230 V~/50 Hz) Uber das beiliegende Netzkabel

26 DIP-Schalter ZONE
Die Schalter der Zonen in die untere Position ON
stellen, wenn das Signal an der Klemmen TEL.
PAGING (18) auf die zugehérige Beschallungs-
zone geleitet werden soll — siehe auch Kap. 5.5

27 Cinch-Buchsen fir die Eingdnge CH4 und CH5
zum Anschluss von Audiogeraten mit Line-Aus-
gang (CD-Spieler, Kassettenrekorder, Radio etc.)

28 Lautstarkeregler fur das Signal am Anschluss
TEL. PAGING (18)

29 Buchsen fir die Eingdnge CH 1 bis CH3
(XLR/6,3-mm-Klinken-Kombibuchse, sym.)
zum Anschluss von Mikrofonen oder Audiogeréa-
ten mit Line-Ausgang

2 Hinweise fiir den sicheren Gebrauch

Das Gerat entspricht allen erforderlichen Richtlinien
der EU und ist deshalb mit C€ gekennzeichnet.

WARNUNG Das Gerat wird mit lebensgeféahr-
licher Netzspannung (230V~) ver-
sorgt. Nehmen Sie deshalb niemals
selbst Eingriffe am Gerat vor und ste-
cken Sie nichts durch die Luftungs-
offnungen! Es besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlages.

Im Betrieb liegt an den Anschliissen OUTPUT 70 V
und 100V (21) beruhrungsgefahrliche Spannung
bis 100 V an. Alle Anschliisse nur bei ausgeschalte-
ter ELA-Anlage vornehmen bzw. verandern.

Beachten Sie auch unbedingt die folgenden Punkte:

® Das Gerét ist nur zur Verwendung im Innenbe-
reich geeignet. Schiutzen Sie es vor Tropf- und
Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze
(zulassiger Einsatztemperaturbereich 0—40 °C).

® Stellen Sie keine mit Flussigkeit geflllten GefaBe,
z. B. Trinkgléser, auf das Gerat.
® Die in dem Gerat entstehende Warme muss durch
Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie da-
rum die Luftungséffnungen des Gehauses nicht ab.
® Nehmen Sie das Gerat nicht in Betrieb und ziehen
Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose,
wenn:
1. sichtbare Schaden am Gerat oder an der Netz-
anschlussleitung vorhanden sind,
2. nach einem Sturz oder Ahnlichem der Verdacht
auf einen Defekt besteht,
3. Funktionsstérungen auftreten.
Geben Sie das Gerat in jedem Fall zur Reparatur
in eine Fachwerkstatt.
® Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Zuleitung
aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker
an.

® \erwenden Sie flir die Reinigung nur ein trockenes,
weiches Tuch, keine Chemikalien oder Wasser.

® Wird das Gerat zweckentfremdet, nicht richtig
angeschlossen, falsch bedient oder nicht fachge-
recht repariert, kann keine Garantie fur das Gerat
und keine Haftung fir daraus resultierende Sach-
oder Personenschaden tibernommen werden.

"

Soll das Gerat endgiltig aus dem Betrieb
genommen werden, Ubergeben Sie es zur
umweltgerechten Entsorgung einem &rtli-
chen Recyclingbetrieb.

3 Einsatzmdéglichkeiten

Der Verstarker PA-4040 ist fur den Aufbau einer
ELA-Anlage zur allgemeinen Beschallung konzi-
piert. Die verschiedenen Lautsprecherausgénge
ermdglichen es, unterschiedliche Lautsprecherkom-
binationen anzuschlieBen (siehe Abb. 3). Die Laut-
sprecher kdnnen auf vier Beschallungszonen aufge-
teilt werden und die Zonen lassen sich unabhéngig
voneinander in der Lautstérke einstellen.

An die flnf miteinander mischbaren Eingangs-
kanale kénnen Mikrofone (CH 1—3) oder Gerate mit
einem Line-Pegel-Ausgang (CH 1-5) angeschlos-
sen werden. Alle Eingénge lassen sich unabhéngig
voneinander den vier Beschallungszonen zuordnen.
Fir Notfalldurchsagen oder andere wichtige Durch-
sagen ist ein zusatzlicher Line-Pegel-Eingang vor-
handen. Mit einem separaten Schalter lasst sich auf
diesen Eingang umschalten.

Zur Kontrolle der Zonensignale sind Ausgénge
far einen Kopfhérer und einen 8-Q-Kontrolllaut-
sprecher vorhanden. Die Zonensignale kénnen ein-
zeln Uber die Ausgange LINE OUT (20) oder ge-
mischt Uber den Ausgang MIX OUT (15) auf weitere
Verstarker oder auf ein Aufnahmegerat gegeben
werden.

Caution! For each zone connect low imped-
ance speakers only (4 Q, 8 Q) or PA speakers
only (25V, 70V, 100 V). Otherwise the amplifier
will be damaged.

22 Air exit openings for the temperature-controlled fan

23 Clamping screw for a possible ground connection

24 Mains fuse
Only replace a blown fuse by one of the same
type.

25 Mains jack for connection to a socket (230 V~/
50 Hz) via the supplied mains cable

26 DIP switches ZONE
Set the switches of the zones to the lower posi-
tion ON for feeding the signal at the terminals
TEL. PAGING (18) to the corresponding PA zone
— also see chapter 5.5

27 Phono jacks for the inputs CH4 and CH5 for
connection of audio units with line output
(CD player, cassette recorder, radio, etc.)

28 Volume control for the signal at the terminal TEL.
PAGING (18)

29 Jacks for the inputs CH1 to CH3 (combined
XLR/6.3 mm jack, bal.) for connection of micro-
phones or audio units with line output

2 Safety Notes

The unit corresponds to all required directives of the
EU and is therefore marked with C€.

WARNING The unit is supplied with hazardous
mains voltage (230 V~). Leave servic-
ing to skilled personnel only and do
not insert anything into the ventilation
slots! Inexpert handling of the unit may
cause an electric shock hazard.

During operation, there is a hazard of contact at the

connections OUTPUT 70V and 100V (21) with a

voltage of up to 100 V. All connections must only be

carried out or changed with the PA system
switched off.

It is essential to observe the following items:

® The unit is suitable for indoor use only. Protect it
against dripping water and splash water, high air
humidity, and heat (admissible ambient tempera-
ture range 0—40 °C).

® Do not place any vessels filled with liquid, e.g.
drinking glasses, on the unit.

® The heat being generated in the unit must be
carried off by air circulation. Therefore, the ventila-
tion slots at the housing must not be covered.
® Do not set the unit into operation, and immediately
disconnect the mains plug from the mains socket if
1. there is visible damage to the unit or to the
mains cable,
2. a defect might have occurred after a drop or
similar accident,
3. malfunctions occur.
The unit must in any case be repaired by skilled
personnel.

® Never pull the mains cable to disconnect the
mains plug from the mains socket, always seize
the plug.

® For cleaning only use a dry, soft cloth, never use
chemicals or water.

® No guarantee claims for the unit and no liability for
any resulting personal damage or material dam-
age will be accepted if the unit is used for other
purposes than originally intended, if it is not cor-
rectly connected, operated, or not repaired in an
expert way.

® Important for U. K. Customers!
The wires in this mains lead are coloured in ac-
cordance with the following code:
green/yellow = earth
blue = neutral
brown = live
As the colours of the wires in the mains lead of this
appliance may not correspond with the coloured
markings identifying the terminals in your plug,
proceed as follows:

1. The wire which is coloured green and yellow
must be connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter E or by the earth
symbol +, or coloured green or green and yel-
low.

2. The wire which is coloured blue must be con-
nected to the terminal which is marked with the
letter N or coloured black.

3. The wire which is coloured brown must be con-
nected to the terminal which is marked with the
letter L or coloured red.

Warning — This appliance must be earthed.
If the unit is to be put out of operation de-
finitively, take it to a local recycling plant for

E a disposal which is not harmful to the envi-
B ronment.

3 Applications

The amplifier PA-4040 has especially been de-
signed for setting up a PA system for general PA
applications. The different speaker outputs allow to
connect various speaker combinations (see fig. 3).
The speakers can be distributed to four PA zones,
and the volume of each zone can be adjusted inde-
pendently of the others.

It is possible to connect microphones (CH1-3)
or units with line level output (CH1-5) to the five
inputs which can be mixed with each other. All inputs
can be assigned to the four PA zones independently
of each other. An additional line level input is provid-
ed for emergency announcements or other impor-
tant announcements. With a separate switch it is
possible to switch to this input.

For monitoring the zone signals, outputs for head-
phones and an 8 Q monitoring speaker are provided.
The zone signals may individually be fed via the out-
puts LINE OUT (20) or mixed via the output MIX
OUT (15) to further amplifiers or to a recorder.

800



© 4 Aufstellen des Verstirkers

Der Verstéarker ist fur den Einschub in ein Rack fur
Geréate mit einer Breite von 482 mm (19") vorgese-
hen, kann aber auch als Tischgerat verwendet wer-
den. In jedem Fall muss Luft ungehindert durch alle
Luftungsoffnungen strdmen kénnen, damit eine aus-
reichende Kihlung des Gerates gewahrleistet ist.

4.1 Rackeinbau

Fur die Rackmontage werden 3 HE (3 Héheneinhei-
ten = 133 mm) benétigt. Damit das Rack nicht kopf-
lastig wird, muss der Verstarker im unteren Bereich
des Racks eingeschoben werden. Fiir eine sichere
Befestigung reicht die Frontplatte allein nicht aus.
Zusétzlich mussen Seitenschienen oder eine Boden-
platte das Gerat halten.

Die vom Verstarker erwarmte Luft muss aus dem
Rack austreten kdnnen. Anderenfalls kommt es im
Rack zu einem Hitzestau, wodurch nicht nur der Ver-
stérker, sondern auch andere Gerate im Rack bescha-
digt werden kénnen. Bei unzureichendem Wéarmeab-
fluss in das Rack eine Liftereinheit einsetzen.

5 Verstarker anschlieBen

Alle Anschlusse sollten nur durch Fachpersonal und
unbedingt bei ausgeschaltetem Verstarker vorge-
nommen werden!

5.1 Lautsprecher

In der Abb. 3 auf der Seite 3 sind Beispiele ver-
schiedener Anschlussméglichkeiten der Lautspre-
cher flr jeweils eine Beschallungszone dargestellt.

Vorsicht! Pro Zone nur Niederohmlautsprecher
(4Q, 8Q) oder nur ELA-Lautsprecher (25V, 70V,
100 V) anschlieBen. Anderenfalls wird der Verstar-
ker beschéadigt. Der Anschluss von Niederohmlaut-
sprechern und ELA-Lautsprechern in unterschied-
lichen Zonen ist jedoch méglich.

Beim Anschluss von ELA-Lautsprechern darauf
achten, dass jeder der vier Zonenausgénge nicht
mit mehr als 40 Wrms belastet wird. Beim Zusam-
menschalten von Niederohmlautsprechern beach-
ten, dass die am Anschluss angegebene Impedanz
(4 Q oder 8 Q) nicht unterschritten wird.

Die Lautsprecher mit den Anschlussleisten OUT-
PUT (21) verbinden: die Minusanschliisse mit der
Klemme ,COM* und die Plusanschliisse mit der ent-
sprechenden Klemme ,4Q° ,8Q¢ ,25V* ,70V*
oder ,100 V*.

5.2 Kontrolllautsprecher und Kopfhorer
Um die Signale der Beschallungszonen kontrollie-
ren zu kénnen, lassen sich ein 8-Q-Lautsprecher an
den Klemmen MONITOR OUT (16) und ein Kopfhé-
rer an die Buchse PHONES (10) anschlieBen.

5.3 Mikrofone

Bis zu drei Mikrofone mit XLR- oder 6,3-mm-
Klinkenstecker lassen sich an die Eingange CH 1 bis
CH3 (29) anschlieBen. Die Eingangspegelschalter
(19) in die entsprechende Position stellen. Die
Schalter nur bei ausgeschaltetem Verstarker betéati-
gen oder wenn der zugehorige Regler LEVEL (6)
auf Null steht (Schaltgeréusche).

MIC flur Mikrofone, die keine Phantomspeisung be-
noétigen
PHANTOM flr phantomgespeiste Mikrofone

Vorsicht!

Bei zugeschalteter 15-V-Phantomspannung diir-
fen an den zugehérigen Eingéngen keine Mikro-
fone mit asymmetrischem Ausgang angeschlos-
sen sein, da diese beschéadigt werden kénnen.

5.4 Gerate mit Line-Ausgang

Bis zu fUnf Gerédte mit einem Line-Ausgang (z.B.
CD-Spieler, Kassettenrecorder, Radio) lassen sich
an die Eingange CH 1 bis CH 5 (27 und 29) anschlie-
Ben. Fir Hintergrundmusik am besten die Eingange
CH 4 und CH 5 verwenden. Diese kénnen mit einem
separaten Schalter stummgeschaltet werden, wenn
z.B. eine Durchsage Uber einen der Eingénge
CH 1 -3 erfolgt (siehe Kap. 5.6). Die auf die Buch-
sen ,L*“und ,R" der Eingdnge CH4 und CH5 gege-
benen Stereosignale werden intern zu einem Mono-
signal zusammengemischt.

Beim Anschluss an die Eingange CH1-3 den zu-
gehorigen Eingangspegelschalter (19) in die Position
LINE stellen. Den Schalter nur bei ausgeschaltetem
Verstarker betétigen (Schaltgerédusche). Soll ein Ste-
reo-Gerét an die Eingange CH1-3 angeschlossen
werden, fir den rechten und den linken Stereokanal je
einen Eingang verwenden oder einen Stereo-Mono-
Adapter (z. B. SMC-1 von MONACOR), sonst l6schen
sich die Signale der Stereomitte gegenseitig aus.

5.5 Anschluss fiir Notfalldurchsagen

Fur Notfalldurchsagen oder andere wichtige Durch-
sagen ist der PA-4040 mit dem Eingang TEL.
PAGING (18) ausgestattet.

TEL. PAGING
|T R G

@ @ Eingang und Schalter

fur Notfalldurchsagen

Das Signal (Line-Pegel, 40mV—-1,5V) Uber ein
abgeschirmtes Audiokabel auf die Klemme ,R*
geben. Die Masse und Abschirmung an die Klemme
,G“ anschlieBen. Einen Schalter an die Klemmen
,T“und ,G“ anschlieBen. Mit dem Schalter wird die

4 Placing the Amplifier

The amplifier is provided for installation into a rack
for units with a width of 482 mm (19") but it can also
be used as a table top unit. In any case, make sure
that air will circulate freely through all vents to pro-
vide a sufficient cooling of the unit.

4.1 Rack installation

For rack mounting 3 RS (3 rack spaces = 133 mm)
are required. To prevent the rack from becoming
top-heavy, the amplifier must be inserted in the
lower section of the rack. The front panel alone is
not sufficient for fixing it safely. In addition, lateral
rails or a bottom plate must secure the unit.

The air heated by the amplifier must be able to
leave the rack otherwise this will result in heat accu-
mulation within the rack which may not only damage
the amplifier but also other units in the rack. In case
of insufficient heat dissipation, install a ventilation
unit into the rack.

5 Connecting the Amplifier
All connections should only be made by specialized

personnel and always with the amplifier switched
off!

5.1 Speakers

Fig. 3 on page 3 shows examples of different possi-
bilities of connection of the speakers for each PA
zone.

Caution! For each zone connect low impedance
speakers only (4Q, 8Q) or PA speakers only
(25V, 70V, 100 V). Otherwise the amplifier will be
damaged. However, it is possible to connect low
impedance speakers and PA speakers in different
zones.

When connecting PA speakers, pay attention that
each of the four zone outputs will not be charged
with more than 40 WrmMs. When interconnecting low
impedance speakers, pay attention that the imped-
ance will not fall below the value (4 Q or 8 Q) stated
at the connection.

Connect the speakers to the connection strips
OUTPUT (21): the negative connections to the ter-
minal “COM” and the positive connections to the
corresponding terminal “4 Q”, “8 ", “25 V", “70 V", or
“100V”.

5.2 Monitoring speaker and headphones

To be able to monitor the signals of the PA zones, it
is possible to connect an 8 Q speaker to the termi-
nals MONITOR OUT (16) and headphones to the
jack PHONES (10).

5.3 Microphones

Up to three microphones with XLR plug or 6.3 mm
plug may be connected to the inputs CH1 to CH3
(29). Set the input level switches (19) to the corre-
sponding position. Only actuate the switches with
the amplifier switched off or if the corresponding
control LEVEL (6) is set to zero (switching noise).

MIC for microphones which do not require a phan-
tom power

PHANTOM for phantom-powered microphones

Caution!

With the 15V phantom voltage switched on, no
microphones with unbalanced output must be
connected to the corresponding inputs as these
microphones may be damaged.

5.4 Units with line output

Up to five units with a line output (e.g. CD player,
cassette recorder, radio) may be connected to the
inputs CH1 to CH5 (27 and 29). For background
music, it is best to use the inputs CH4 and CH5.
These may be muted with a separate switch when
e. g. an announcement is made via one of the inputs
CH 1 to 3 (see chapter 5.6). The stereo signals fed
to the jacks “L” and “R” of the inputs CH4 and CH5
are internally mixed to a mono signal.

When connecting to the inputs CH 1 to CH 3, set
the corresponding input level switch (19) to position
LINE. Only actuate the switch with the amplifier
switched off (switching noise). For connecting a
stereo unit to the inputs CH 1 to CH 3, use one input
each for the right stereo channel and the left stereo
channel or use a stereo mono adapter (e.g. SMC-1
from MONACOR), otherwise the signals of the
stereo centre will cancel each other mutually.

5.5 Connection for
emergency announcements
For emergency announcements or other important
announcements, the PA-4040 is equipped with the
input TEL. PAGING (18).
TEL. PAGING
| T R G

for emergency announcements

$ @ @ Input and switch

Feed the signal (line level, 40mV—-1.5V) via a
screened audio cable to the terminal “R”. Connect
the ground and screening to the terminal “G”. Con-
nect a switch to the terminals “T” and “G”. With the



Durchsage freigegeben, d.h. das Durchsagesignal
kann immer an der Klemme ,R" anliegen und ist erst
bei geschlossenem Schalter zu héren. Die Ein-
génge CH 1 -5 werden bei geschlossenem Schalter
und bei an der Klemme ,R“ anliegendem Signal
stummgeschaltet.

Die DIP-Schalter ZONE (26) der Zonen, in denen
die Notfalldurchsagen zu horen sein sollen, in die
untere Position auf ON stellen. Die Lautstérke fir
diese Durchsagen wird separat mit dem Regler
VOLUME (28) auf der Ruckseite eingestellt.

5.6 Schalter zum Stummschalten

der Eingédnge CH 2 bis CH5
Die Eingédnge CH 2 bis CH 5 lassen sich gemeinsam
mit einem Schalter stummschalten, wenn z.B. eine
wichtige Durchsage Uber den Eingang CH 1 erfolgen
soll. Dazu einen Schalter an die Klemmen PRIORITY
(17) anschlieBen.

5.7 Line-Signal-Ausgénge fiir weitere Ver-
stérker oder ein Aufnahmegerét

Zum Anschluss weiterer Verstarker oder eines Auf-

nahmegerétes sind unterschiedliche Line-Ausgange

vorhanden:

LINE OUT (20)
An diesen vier symmetrisch beschalteten Ausgan-
gen liegen die Signale der einzelnen Zonen an. Der
Signalpegel hangt von der Stellung des zugehdérigen
Zonenreglers LEVEL (14) ab. Ist der Eingang des
anzuschlieBenden Gerétes asymmetrisch beschal-
tet, den Eingang nur mit den Klemmen ,+“ (Signal)
und ,G“ (Masse) verbinden. Diese Ausgénge ver-
wenden:
1. zum Anschluss weiterer ELA-Verstarker, wenn
mehr Lautsprecher pro Beschallungszone als
zulassig bendtigt werden,

2. zum Anschluss eines Aufnahmegerétes, wenn die
Signale einer Zone aufgenommen werden sollen.

MIX OUT (15)

Hier liegen die Signale der Zonen an, deren Tasten
MON (13) gedriickt sind. Sind mehrere Zonen
gleichzeitig angewahlt, bestimmen die zugehdrigen
Zonenregler LEVEL (14) das Mischverhaltnis der
Zonensignale. Diesen Ausgang verwenden:

1. zum Anschluss eines Verstarkers, wenn z.B.
weitere Kontrolllautsprecher benétigt werden,

2. zum Anschluss eines Aufnahmegerates, wenn
die Signale verschiedener Zonen aufgenommen
werden sollen.

5.8 Stromversorgung
Zum Schluss das beiliegende Netzkabel zuerst in
die Netzbuchse (25) und dann in eine Steckdose
(230 V~/50 Hz) stecken.

6 Inbetriebnahme

1) Um Einschaltgerausche zu vermeiden, zuerst
alle anderen Geréate der ELA-Anlage einschalten.
2) Vor dem ersten Einschalten des Verstérkers die
vier Zonenregler LEVEL (14) auf Null stellen, um
am Anfang eine zu hohe Lautstarke zu vermeiden.
Dann den Verstarker mit dem Schalter POWER
(5) einschalten. Die Betriebsanzeige (4) leuchtet.
3) Zur Grundeinstellung der Eingangskanale
a) alle Regler GAIN (2), TREBLE und BASS (1)
in die Mittelstellung drehen,

b) alle Regler LEVEL (6) auf Null drehen,

c) alle Tasten MUTE (8) ausrasten, sodass die
roten LEDs (iber den Tasten nicht leuchten,

d) alle Tasten ZONE SELECTOR Z1-Z4 aus-
rasten.

4) Den Regler LEVEL (6) des Eingangs, der am lau-
testen zu héren sein soll (z. B. fir Durchsagen),
ca. 2/3 aufdrehen. Das Eingangssignal mit den
Tasten ZONE SELECTOR (7) auf die Zonen
schalten, in denen es zu hdren sein soll.

5) Mit den Zonenreglern LEVEL (14) fir jede Zone
die gewlinschte Lautstarke einstellen. Die Pegel-
anzeigen (12) zeigen die Lautstarke der Zonen
an. Die oberste rote LED leuchtet auf, wenn der
integrierte Limiter die Lautstarke beim Erreichen
des maximalen Pegels begrenzt. Sie sollte bei
den lautesten Passagen nur kurz aufleuchten.
Leuchtet sie langer, den zugehdrigen Zonenreg-
ler LEVEL zurlckdrehen.

Lé&sst sich die Lautstarke der Zonen nicht opti-
mal einstellen, weil das Eingangssignal zu leise
oder zu laut ist, den Eingangspegel mit dem zu-
gehdrigen Regler GAIN (2) oder LEVEL (6) korri-
gieren.

Den Klang mit den zugehérigen Reglern TREBLE
und BASS (1) einstellen. Bei Bedarf die Laut-
starke mit dem Regler LEVEL (6) korrigieren.

7) Sollen weitere Eingangssignale auf bestimmte
Zonen gegeben werden, die zugehdrigen Tasten
ZONE SELECTOR (7) drucken. Mit diesen
Tasten kénnen die Zonen unterschiedlich konfi-
guriert werden.

Beispiel:

— Die Durchsagen vom Eingang CH 1 sollen in
allen Zonen gehdrt werden.
= Die Tasten Z1—-2Z4 von CH 1 driicken.

— Die Durchsagen vom Eingang CH 2 sind nur
fur die Zonen 1 und 4 bestimmt.
= Die Tasten Z1 undZ 4 von CH 2 driicken.

— Die Zonen 1 und 2 sollen mit der Hintergrund-
musik von CH 4 beschallt werden.
= Die Tasten Z1undZ2 von CH 4 driicken.

— Die Zonen 3 und 4 sollen mit der Hintergrund-
musik von CH 5 beschallt werden.
= Die Tasten Z3und Z 4 von CH 5 drlicken.

Die Lautstarke und den Klang der weiteren
Eingangssignale mit den Reglern LEVEL (6),
TREBLE und BASS (1) einstellen. Die Regler
LEVEL der nicht verwendeten Eingénge auf Null
drehen.
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switch the announcement is released, i.e. the an-
nouncement signal may always be present at the
terminal “R” but it can only be heard with the switch
closed. The inputs CH 1 to CH5 are muted with the
switch closed and with the signal present at the ter-
minal “R”.

Set the DIP switches ZONE (26) of the zones to
the lower position ON for hearing the emergency
announcements in these zones. The volume for
these announcements is separately adjusted with
the control VOLUME (28) on the rear side.

5.6 Switch for muting the inputs CH2to CH5

The inputs CH 2 to CH 5 can be muted together with
a single switch, e.g. for making an important
announcement via the input CH 1. For this purpose
connect a switch to the terminals PRIORITY (17).

5.7 Line signal outputs for further amplifiers
or a recorder

For connecting further amplifiers or a recorder, dif-
ferent line outputs are available:

LINE OUT (20)

The signals of the individual zones are present at
these four balanced outputs. The signal level de-
pends on the position of the corresponding zone
control LEVEL (14). If the input of the unit to be con-
nected is unbalanced, connect the input only to the
terminals “+” (signal) and “G” (ground). Use these
outputs:

1. For connecting further PA amplifiers if more

speakers are required for each PA zone than per-
mitted.

2. For connecting a recorder for recording the sig-
nals of a zone.

MIX OUT (15)

Here the signals of the zones are present whose

buttons MON (13) are pressed. If several zones are

selected at the same time, the corresponding zone

controls LEVEL (14) define the mixing ratio of the

zone signals. Use this output:

1. For connecting an amplifier if e. g. further moni-
toring speakers are required.

2. For connecting a recorder for recording the sig-
nals of different zones.

5.8 Power supply
Finally connect the supplied mains cable to the mains
jack (25) first and then to a socket (230 V~/50 Hz).

6 Setting into Operation
1) To prevent switching noise, switch on all other
units of the PA system first.
2) Prior to switching on the amplifier for the first time,
set the four zone controls LEVEL (14) to zero to
prevent an excessive volume at the beginning.
Then switch on the amplifier with the POWER
switch (5). The POWER LED (4) lights up.
3) For basic setting of the input channels
a) set all controls GAIN (2), TREBLE and BASS
(1) to mid-position,

b) set all controls LEVEL (6) to zero,

c) unlock all buttons MUTE (8) so that the red
LEDs above the buttons do not light up,

d) unlock all buttons ZONE SELECTOR Z 1 to Z 4.

4) Turn up the control LEVEL (6) of the input which
is to be heard at highest volume (e.g. for an-
nouncements) to approx. 2/3 of the maximum
value. With the buttons ZONE SELECTOR (7)
switch the input signal to the zones where it
should be heard.

5) Adjust the desired volume for each zone with the
zone controls LEVEL (14). The level indications
(12) show the volume of the zones. The top red
LED lights up when the integrated limiter limits
the volume when reaching the maximum level. It
should light up with passages of highest volume
for a short time only. If it lights up for a longer
time, turn back the corresponding zone control
LEVEL.

If the volume of the zones cannot be adjusted
in an optimum way because the input signal is
too low or too high, readjust the input level with
the corresponding control GAIN (2) or LEVEL (6).

Adjust the sound with the corresponding controls
TREBLE and BASS (1). If required, readjust the
volume with the control LEVEL (6).

For feeding further input signals to certain zones,
press the corresponding buttons ZONE SELEC-
TOR (7). With these buttons the zones may be
configured differently.

(]
-

~
-

Example:

— The announcements of input CH 1 should be
heard in all zones.
= Press the buttons Z1to Z4 of CH1.

— The announcements of input CH2 are deter-
mined for zones 1 and 4 only.
= Press the buttons Z1 and Z4 of CH2.

— The background music of CH4 is to be heard
in zones 1 and 2.
= Press the buttons Z1 and Z2 of CH 4.

— The background music of CH5 is to be heard
in zones 3 and 4.
= Press the buttons Z3 and Z 4 of CH5.

8) Adjust the volume and the sound of further input
signals with the controls LEVEL (6), TREBLE and
BASS (1). Turn to zero the controls LEVEL of the
inputs not used.
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6.1 Stummschalten von Eingédngen

Soll ein Eingang stummgeschaltet werden, um z. B.
bei einer Durchsage die Hintergrundmusik auszu-
schalten, die zugehorige Taste MUTE (8) hinein-
driicken. Zur Kontrolle leuchtet die rote LED Uber
der Taste. Zum Wiedereinschalten des Eingangs die
Taste MUTE ausrasten.

Ist ein Schalter an den Klemmen PRIORITY (17)
angeschlossen, lassen sich durch SchlieBen des
Schalter die Eingdnge CH2 bis CH5 gleichzeitig
stummschalten.

Die Eingange CH 1 -5 werden automatisch durch
ein Signal an den Klemmen TEL. PAGING (18)
stummgeschaltet, wenn ein mit diesen Klemmen
verbundener Schalter geschlossen ist (siehe auch
Kapitel 5.5).

6.2 Kontrolle der Zonensignale

Die Tasten MON (13) der Beschallungszonen hin-
eindrticken, deren Signale kontrolliert werden sol-
len. Die Lautstérke flr den an den Klemmen MONI-
TOR (16) angeschlossenen Kontrolllautsprecher mit
dem Regler MONITOR (11) einstellen und die fir
den Kopfhérer mit dem Regler PHONES (9). Das
Signal fur den Kontrolllautsprecher wird von der
Pegelanzeige (3) angezeigt.

Hinweise

1. Die Lautstarke fur den Kopfhérer und den Kon-
trolllautsprecher ist auch von den Zonenreglern
LEVEL (14) abhéngig. Steht ein Regler auf Null,
kann das Signal der zugehérigen Zone trotz ge-
drickter Taste MON nicht abgehért werden.

2. Mit den Tasten MON werden auch die Zonensig-
nale auf den Ausgang MIX OUT (15) geschaltet —
siehe Kapitel 5.7.

7 Technische Daten

Ausgangsleistung: . ... ... 4 x 40 WRwMS,
4 x 65 WMAX
Klirrfaktor: ............. <0,2%
Eingéange
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz; Anschluss
CH1-CH3: .......... 5mV/4 kQ (Mic)

umschaltbar auf

100 mV/10kQ (Line);
XLR/6,3-mm-Klinke,
symmetrisch

CH4,CH5: .......... 100 mV/30kQ (Line);
Cinch, asym.

Tel. Paging: .......... 40mV-1,5V/5kQ;
Schraubklemmen,
asym.

Ausgénge
Lautsprecher
Zonel—-4: ......... wahlweise 4 Q, 8 Q,
25V, 70V oder 100V
Monitor: ........... 80, 1W
Line-Ausgéange
Zonel1—-4:......... 1,7V, sym.
Mix Qut: ........... 3,95V, asym.

Frequenzbereich: ....... 50—-17000Hz (-3dB)
Klangregelung fir die Eingadnge CH1-5

Tiefen: .............. +10dB/100 Hz

Héhen: .............. +10dB/10kHz
Stérabstand:

Mic: ....... ... .. .. >60dB

Line:..... ... ... >70dB
Stromversorgung: .. ..... 230 V~/50 Hz/450 VA
Einsatztemperatur: ...... 0-40°C

Abmessungen (B x H x T): 482 x 133 x 310 mm,
3 HE (Hbheneinheiten)

Gewicht: .............. 15kg

Anderungen vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich fir MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
geschlitzt. Eine Reproduktion fiir eigene kommerzielle Zwecke — auch auszugsweise — ist untersagt.

6.1 Muting of inputs

For muting an input, e. g. for switching off the back-
ground music in case of an announcement, press
down the corresponding button MUTE (8). As an
indication, the red LED above the button lights up.
To switch on the input again, unlock the button
MUTE.

If a switch is connected to the terminals PRIOR-
ITY (17), the inputs CH2 to CH5 can be muted at
the same time by closing the switch.

The inputs CH 1 to CH 5 are automatically muted
by a signal at the terminals TEL. PAGING (18) if a
switch is closed which is connected to these termi-
nals (also see chapter 5.5).

6.2 Monitoring the zone signals

Press down the buttons MON (13) of the PA zones
whose signals are to be monitored. Adjust the vol-
ume for the monitoring speaker connected to the ter-
minals MONITOR (16) with the control MONITOR
(11) and the volume for the headphones with the
control PHONES (9). The signal for the monitoring
speaker is shown by the level indication (3).

Notes:

1. The volume for the headphones and the monitor-
ing speaker also depends on the zone controls
LEVEL (14). If a control is set to zero, the signal
of the corresponding zone cannot be monitored
in spite of button MON pressed.

2. With the buttons MON also the zone signals are
switched to the output MIX OUT (15) — see chap-
ter 5.7.

7 Specifications

Output power: .......... 4 x 40 WRwMS,
4 x 65 WMmAX
THD: ... . o <0.2%
Inputs
Input sensitivity/impedance; connection
CH1-CH3:.......... 5mV/4kQ (Mic)

switchable to
100 mV/10kQ (line);
XLR/6.3 mm jack,

balanced
CH4,CH5: .......... 100 mV/30kQ (line);
phono, unbal.
Tel. Paging: .......... 40mV-1.5V/5kQ;
screw terminals, unbal.
Outputs
Speakers
Zones1—-4: ........ optionally 4Q, 8 Q,
25V, 70V, or 100V
Monitor: ........... 8Q,1W
Line outputs
Zones1—4: ........ 1.7V, bal.
MixOut: ........... 3.95V, unbal.

Frequency range: ....... 50—-17 000 Hz (-3dB)
Tone control for the inputs CH1-5
Bass: ............... +10dB/100 Hz
Treble: .............. +10dB/10kHz
S/N ratio
Mic: ... >60dB
Line:................ >70dB
Power supply: .......... 230 V~/50 Hz/450 VA
Ambient temperature: . ... 0-40°C

Dimensions (W x H x D): . 482 x 133 x 310 mm,
3RS (rack spaces)

Weight: ............... 15kg

Subject to technical modification.

All rights reserved by MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. No part of this instruction manual
may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.
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5 Branchements de 'amplificateur . .. ... 12 respectivement pour les entrées CH1 a CH5 15 Sortie de signal ligne MIX OUT pour brancher un
3 VU-métre pour le signal du haut-parleur de con- autre amplificateur ou un enregistreur. Les si-
5.1 Haut-parleurs ....................... 12 trole relié aux bornes MONITOR (16) gkr:auhge’\? (:c;;]es de sfonorisation dont les tou-
. . ches sont enfoncées, sont ici présents.
5.2 Haut-parleur de contrdle et casque . ..... 12 4 Témoin de fonctionnement ) P
5 A 16 Connexion MONITOR pour un haut-parleur de
. nterrupteur Marche /Arrét N .
5.3 Microphones ........................ 12 C . ) contréle de volume 8 Q. Les signaux des zones
6 Potentn,)metfe de réglage de volume pour le si- de sonorisation dont les touches MON (13) sont
5.4 Appareils avec sortie ligne ............. 12 gnal ldent;efe cCoEe;s;?oggaE_)nt, respectivement enfoncées, sont ici présents. Réglez le volume
our les entrées a &
5.5 Branchement pour annonces 7 .FI). hes ZONE SELECTOR Z1 4 Z4 avec le réglage MONITOR (11).
en cas d'Urgence . ................... 12 ouches 2L LEL & £4pourcom- 17 Connexion PRIORITY pour un interrupteur : si
muter le signal d'entrée correspondant sur la linterrupteur est fermé, seuls les signaux de I'en-
5.6 Interrupteur pour couper les entrées (les) zone(s) de sonorisation souhaitée(s) ; trée CH1 peuvent étre écoutés ; les entrées
CH4etCHS5 ..., 13 respectivement pour les entrées CH1a CH5 CH2 a CH5 sont coupées.
5.7 Sorties signal ligne pour d'autres 8 goutt:he MUTE pour couper I'entrée correspon- 18 Entrée TEL. PAGING pour un signal niveau ligne
ifi i ante ; avec priorité supérieure — voir chapitre 5.5
amplificateurs ou un enregistreur .. . ........ 13 respectivement pour les entrées CH1 a CH5 19 Sélect de ni | trées CH1 &
5.8 Alimentation .. .......... .. 13 Si la touche est enfoncée, I'entrée correspon- C|e_|%c.eurs € niveau pour lesentrees a
dante est coupée, la LED au-dessus de la tou- ’ . .
6 Fonctionnement .................... 13 che MUTE brille et sert de contrdle. LINE niveau ligne
PN 5 PHANTOM niveau micro, la tension fantéme
6.1 Coupure des entrées ................. 14 9 Potentiométre de réglage de volume pour un L \ i !
) _ casque relié a la prise PHONES (10) 13%:2::('2%)‘3”39 d'entrée corres
6.2 Controles des signaux de zone ......... 14 10 Connexion PHONES pour un casque ; P. . . . i
. L MIC niveau micro, alimentation fantéme
7  Caractéristiques techniques . . ........ 14 les signaux des zones de sonorisation dont les déconnectée
touches MON (13) sont enfoncées sont ici pre-
sents Précaution ! N’activez I'interrupteur que lors-
11 Potentiométre de réglage de volume pour un que l'amplificateur est éteint ou le réglage
haut-parleur de controle relié aux bornes MONI- LEVEL (6) correspondant est sur zéro (bruits de
TOR (16) commutation).
o Indice A pagina 3, se aperta completamente, vedrete 13 Tasti MON per passare il relativo segnale della
sempre gli elementi di comando e i collegamenti zona di sonorizzazione all’'uscita cuffia PHONES
1 Elementi di comando e collegamenti ... 10 descritti. (10), all'uscita MONITOR (16) e all'uscita del
segnale di linea MIX OUT (15); per le zone 1 a 4
1.1 Pannellofrontale . .................... 10 9 (15); p
) 14 Regolatori volume della relativa zona di sonoriz-
1.2 Pannello posteriore ................... 10 1 Elementi di comando e collegamenti zazione; per le zone 1 a 4
2 Avvertenzedisicurezza .............. 1
3 Possibilita d'impiego ................ 11 1.1 Pannello frontale 1.2 Pannello posteriore
4  Collocamento dell’amplificatore ....... 1 1 Regolla_tori ton_i TREBLE (acuti) e BASS (bassi); 15 Uscita del _segnale q' linea MIX OUT per il (_;olle-
per gliingressi CH1 a CH5 gamento di un ulteriore amplificatore o registra-
4.1 Montaggio nelrack ................... 12 2 Regolatori GAIN per I'amplificazione all'in- tore . ) ) )
, " gresso; Qui sono presenti i segnali delle zone di sonoriz-
5  Collegamento dellamplificatore ....... 12 per gli ingressi CH1 a CH5 zazione i cui tasti MON (13) sono premuti.
5.1 Altoparlanti ......................... 12 3 Indicazione del livello per il segnale dell’altopar- 16 ConttatI:o MONITOR per un altoparlante 8 Q di
: ) lante di controllo ai morsetti MONITOR (16) controlio
5.2 Altoparlante di controlio e cuffia ... 12 4 Spia di funzi i Qui sono presenti i segnali delle zone di sonoriz-
5.3 MICIOTONT v v ooeeo e 12 pia i funzionamento zazione i cui tasti MON (13) sono premuti. I
. o 5 Interruttore on/off volume viene impostato con il regolatore MONI-
5.4 Apparecchi con uscita dilinea .......... 12 6 Regolatori volume per il relativo segnale d’in- TOR (11).
5.5 Contatto per avvisi d’emergenza .. ...... 12 gresso, per gli ingressi CH1a CH5 17 Contatto PRIORITY per un interruttore: se l'inter-
Lo . 7 Tasti ZONE SELECTOR Z1 a Z4 per passare il ruttore viene chiuso, si sentono solo i segnali
5.6 Interruttore per rendere muti gli ingressi relativo segnale d'ingresso sulla zona o sulle dellingresso CH 1; gli ingressi CH2 a CH 5 sono
CH4eCHS5 ...y 13 zone da sonorizzare; muti.
5.7 Uscite con segnale di linea per ulteriori per gliingressi CH1.a CH5 18 Ingresso TEL. PAGING per un segnale con li-
amplificatori o un registratore . .......... 13 8 Tasti MUTE per rendere muto il relativo ingresso; vello di linea con priorita maggiore
) . per gli ingressi CH1 a CH5 vedi cap. 5.5
5.8 Alimentazione ....................... 13 Con il tasto premuto, il relativo ingresso & muto e ) . ) )
. . R 19 Commutatore livello per gli ingressi CH1 a CH 3:
6 Messainfunzione................... 13 il LED sopra il tasto MUTE & acceso per se- . .
gnalare il fatto. LINE livello di linea
6.1 Rendere mutigliingressi .............. 14 g Regolatore volume per una cuffia collegata con PHANTOM livello microfono, la tensione phan-
6.2 Controllo dei segnali delle zone ......... 14 la presa PHONES (10) tom 15,.V & presente alla relativa
- . 10 Contatto PHONES per una cuffia presa dingresso (29)
7 Datitecnici ........... ... ... ... 14 MIC
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Qui sono presenti i segnali delle zone di sonoriz-
zazione i cui tasti MON (13) sono premuti.

11 Regolatore volume per un altoparlante di con-
trollo collegato con i morsetti MONITOR (16)

12 Indicazione del livello per la relativa zona di
sonorizzazione; per le zone 1 a 4

livello microfono, la tensione phan-
tom é disattivata

Attenzione! Azionare l'interruttore solo se I'am-
plificatore e spento oppure se il relativo regola-
tore LEVEL (6) si trova sullo zero (rumori di
commutazione).



Lorsque l'alimentation fantéme est allumée, ne
reliez pas de microphone avec sortie asymétri-
que, il pourrait étre endommagé.

20 Sortie niveau Ligne pour brancher un autre
amplificateur ou d’'un enregistreur : respective-
ment pour les zones de sonorisation 1 a 4

Bornes haut-parleurs : respectivement pour les
zones de sonorisation 1 a 4

Chaque sortie de zone ne doit pas recevoir une
puissance supérieure a 40 WRMs.
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Précaution ! Par zone, ne reliez que des
haut-parleurs basse impédance (4 Q, 8 Q) ou
haut-parleurs PA (25V, 70V, 100V), sinon
I'amplificateur pourrait étre endommagé.

22 Quies de ventilation pour le ventilateur régulé
par la température

23 Borne a pince pour un branchement masse
éventuel

24 Fusible secteur
Tout fusible fondu doit étre remplacé par un fusi-
ble de méme type.

25 Prise secteur a brancher, via le cordon secteur
livré a une prise 230 V~/50 Hz.

26 Interrupteurs DIP ZONE
Mettez les interrupteurs des zones sur la position
inférieure ON lorsque le signal aux bornes
TEL. PAGING (18) doit étre dirigé sur la zone de
sonorisation correspondante — voir également
chapitre 5.5

27 Prises RCA pour les entrées CH4 et CH5 pour
brancher des appareils audio avec sortie ligne
(lecteur CD, magnétophone, radio ...)

28 Potentiometre de réglage de volume pour le si-
gnal a la borne TEL. PAGING

29 Prises pour les entrées CH1 a CH3
(prise combinée XLR/jack 6,35, sym.)
pour brancher des microphones ou appareils
audio avec sortie ligne

2 Conseils d'utilisation et de sécurité.

L’appareil répond a toutes les directives nécessaires
de I'Union Européenne et porte donc le symbole C€.

AVERTISSEMENT L’appareil est alimenté par une
tension dangereuse en 230 V~.
Ne touchez jamais l'intérieur
de l'appareil et ne faites rien
tomber dans les ouies de ven-
tilation car, en cas de mauvaise
manipulation, vous pouvez su-
bir une décharge électrique.
Pendant le fonctionnement, une tension de contact
dangereuse jusqu’a 100 V est présente aux bornes
OUTPUT 70V et 100V (21). Les branchements ne
doivent étre effectués ou modifiés que si 'amplifi-
cateur est éteint.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

® [ ’appareil n’est concu que pour une utilisation en
intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout
type de projections d’eau, d’'une humidité d’air éle-
vée et de la chaleur (température ambiante ad-
missible 0—40 °C).

® En aucun cas, vous ne devez poser d’objet conte-
nant du liquide ou un verre sur I'appareil.

® La chaleur dégagée par I'appareil doit étre éva-
cuée par une circulation d’air correcte. N'obstruez
pas les ouies de ventilation du boitier.

® Ne faites pas fonctionner I'appareil et débranchez

le cordon secteur immédiatement dans les cas

suivants :

1. lappareil ou le cordon secteur présentent des
dommages visibles.

2. aprés une chute ou accident similaire, vous
avez un doute sur I'état de I'appareil.

3. des dysfonctionnements apparaissent.

Dans tous les cas, les dommages doivent étre
réparés par un technicien spécialisé.

® Ne débranchez jamais I'appareil en tirant sur le
cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur
en tirant la fiche.

® Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux,
en aucun cas de produits chimiques ou d’eau.

® Nous déclinons toute responsabilité en cas de
dommages corporels ou matériels résultants si I'ap-
pareil est utilisé dans un but autre que celui pour
lequel il a été congu, s'il n'est pas correctement
branché, utilisé ou réparé par une personne habi-
litée ; en outre, la garantie deviendrait caduque.

H

Lorsque I'appareil est définitivement retiré
du service, vous devez le déposer dans
une usine de recyclage de proximité pour
contribuer & son élimination non polluante.

3 Possibilités d’utilisation

L’amplificateur PA-4040 est spécialement congu pour
une installation dans une installation Public Adress
pour une sonorisation générale. Les différentes sor-
ties haut-parleurs permettent de relier différentes
combinaisons de haut-parleurs (voir schéma 3). Les
haut-parleurs peuvent étre répartis sur quatre zones
de sonorisation, le volume des zones est réglable
chacune indépendamment des autres.

Il est possible de brancher des microphones
(CH1—3) ou appareils a sortie niveau ligne (CH1 —-5)
aux cing canaux d’entrée mixables ensemble. Tou-
tes les entrées peuvent étre attribuées aux quatre
zones de sonorisation indépendamment les unes
des autres. Pour des annonces d’urgence, ou d’au-
tres annonces importantes, une entrée niveau ligne
supplémentaire est prévue. Avec un interrupteur
séparé, on peut commuter sur cette entrée.

Pour contréler les signaux de zone, des sorties
pour un casque ou un haut-parleur de contréle 8 Q
sont prévues. Les signaux de zone peuvent étre
appliqués séparément via les sorties LINE OUT (20)
ou mixés via la sortie MIX OUT (15) sur d’autres
amplificateurs ou un enregistreur.

Non collegare nessun microfono con uscita
asimmetrica se é attivata la tensione phantom.
Il microfono puo subire dei danni.

20 Uscite con livello di linea per il collegamento di
un ulteriore amplificatore o registratore; per le
zone di sonorizzazione 1-4
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Contatti per altoparlanti; per le zone 1-4
Ogni uscita di zone supporta 40 WRMS max.

Attenzione! Per ogni zona collegare solo alto-
parlanti a bassa impedenza (4 Q, 8 Q) oppure
solo altoparlanti PA (25V, 70V, 100 V). Altri-
menti, 'amplificatore subira dei danni.

22 Fessure di aerazione per il ventilatore termore-
golato

23 Morsetto a vite per un eventuale contatto di
massa

24 Fusibile di rete
Sostituire un fusibile difettoso solo con uno dello
stesso tipo.

25 Presa per il collegamento con la rete (230 V~/
50 Hz) mediante il cavo rete in dotazione

26 DIP-switch ZONE
Mettere gli switch delle zone in posizione infe-
riore ON, se il segnale ai morsetti TEL. PAGING
(18) deve essere portato alla relativa zona di
sonorizzazione — vedi anche cap. 5.5

27 Prese RCA per gliingressi CH4 e CH 5 per il col-
legamento di apparecchi audio con uscita di linea
(lettori CD, registratori a cassette, radio ecc.)

28 Regolatore volume per il segnale al contatto
TEL. PAGING (18)

29 Prese per gliingressi CH1 a CH3
(prese combi XLR/jack 6,3 mm, simm.)
per il collegamento di microfoni o apparecchi
audio con uscita di linea

2 Avvertenze di sicurezza

Quest’apparecchio € conforme a tutte le direttive
richieste dell’'UE e pertanto porta la sigla C€.

AVVERTIMENTO L’apparecchio funziona con
pericolosa tensione di rete
(230 V~). Non intervenire mai al
suo interno e non inserire niente
nelle fessure di aerazione! Esi-
ste il pericolo di una scarica
elettrica.

Durante il funzionamento, ai contatti OUTPUT 70 V

e 100V (21) & presente una tensione pericolosa

fino a 100 V. Effettuare o modificare tutti i collega-

menti solo con I'impianto PA spento.

Si devono osservare assolutamente anche i
seguenti punti:

® | ’apparecchio € previsto solo per 'uso all'interno
di locali. Proteggerlo dall’acqua gocciolante e
dagli spruzzi d’acqua, da alta umidita dell’aria e
dal calore (temperatura d’impiego ammessa fra
0 e 40°C).

® Non depositare sull’apparecchio dei contenitori
riempiti di liquidi, p. es. bicchieri.

® Dev’essere garantita la libera circolazione dell’a-
ria per dissipare il calore che viene prodotto all’'in-
terno dell’apparecchio. Non coprire le fessure
d’aerazione.

® Non mettere in funzione I'apparecchio e staccare
subito la spina rete se:
1. 'apparecchio o il cavo rete presentano dei

danni visibili;
2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste il
sospetto di un difetto;

3. I'apparecchio non funziona correttamente.
Per la riparazione rivolgersi sempre ad un’officina
competente.

® Staccare il cavo rete afferrando la spina, senza ti-
rare il cavo.

® Per la pulizia usare solo un panno morbido,
asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti
chimici o acqua.

® Nel caso d’uso improprio, di collegamenti sba-
gliati, d’impiego scorretto o di riparazione non a
regola d’arte dell’apparecchio, non si assume
nessuna responsabilita per eventuali danni con-
sequenziali a persone 0 a cose e non si assume
nessuna garanzia per I'apparecchio.

"

Se si desidera eliminare I'apparecchio defi-
nitivamente, consegnarlo per lo smalti-
mento ad un’istituzione locale per |l
riciclaggio.

3 Possibilita d’impiego

L’amplificatore PA-4040 & stato realizzato per la
creazione di un impianto PA per sonorizzazioni
comuni. Le varie uscite per altoparlanti permettono il
collegamento di differenti combinazioni di altopar-
lanti (vedi fig. 3). Gli altoparlanti possono essere
suddivisi fra quattro zone di sonorizzazione, e nelle
singole zone il volume pud essere regolato in modo
indipendente.

Ai cinque canali d’ingresso, miscelabili fra loro, si
possono collegare microfoni (CH 1—-3) o apparecchi
con livello di linea (CH1-5). Tutti gli ingressi pos-
sono essere assegnati, in modo indipendente fra
loro, alle quattro zone di sonorizzazione. Per avvisi
di emergenza o altri comunque importanti, & pre-
sente un ingresso supplementare con livello di linea.
Con un interruttore si attiva questo ingresso.

Per controllare i segnali nelle zone, esistono
delle uscite per una cuffia e per un altoparlante di
8Q). | segnali delle zone possono essere portati ad
altri amplificatori o ad un registratore singolarmente
tramite le uscite LINE OUT (20) oppure miscelati
attraverso l'uscita MIX OUT (15).

800
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4 Positionnement de I'amplificateur

L’amplificateur est prévu pour une installation en
rack d’une largeur de 482mm (19"), mais il peut
également étre directement posé sur une table.
Dans tous les cas, la circulation de I'air par toutes
les ouies de ventilation doit pouvoir s’effectuer cor-
rectement afin de garantir une ventilation suffisante
de 'amplificateur.

4.1 Installation en rack

Pour un montage en rack, 3 unités (= 133 mm) sont
nécessaires. Afin que le rack ne se renverse pas,
I'amplificateur doit étre inséré dans la partie inférieure
du rack. La plaque avant seule ne suffit pas pour une
fixation sOre. Des rails latéraux ou une plaque
inférieure doivent, en plus, maintenir 'appareil.

L’air chauffé par I'amplificateur doit pouvoir étre
évacué du rack. Sinon, il y a accumulation de cha-
leur dans le rack ce qui peut endommager non
seulement I'amplificateur mais aussi les autres
appareils placés dans le rack. Insérez une unité de
ventilation dans le rack en cas de dégagement
insuffisant de chaleur.

5 Branchements de I'amplificateur

Seul un personnel qualifié peut effectuer 'ensemble
des branchements et uniquement lorsque I'amplifi-
cateur est éteint !

5.1 Haut-parleurs

Le schéma 3, page 3 présente des exemples de dif-
férentes possibilités de branchement des haut-par-
leurs pour une zone de sonorisation respectivement.

Précaution ! Par zone, ne reliez que des haut-par-
leurs basse impédance (4Q, 8Q) ou haut-par-
leurs PA (25V, 70V, 100V), sinon I'amplificateur
pourrait étre endommagé. Le branchement de haut-
parleurs basse impédance et de haut-parleurs Public
Adress dans des zones distinctes est possible.

Lorsque vous branchez des haut-parleurs Public
Adress, veillez a ce que chacune des quatre sorties
de zone ne recoive pas plus de 40 WRms. Lorsqu’on
branche ensemble des haut-parleurs basse im-
pédance, veillez a ce que I'impédance ne soit pas
sous la valeur (4 Q ou 8 Q), définie a la connexion.
Reliez les haut-parleurs aux barrettes de bran-
chement OUTPUT (21) : les bornes moins a la
borne “COM” et les bornes plus a la borne corres-
pondante “4 Q”, “8 ", “25V”, “70V”, “100 V".

5.2 Haut-parleur de contréle et casque

Pour pouvoir controler les signaux des zones de
sonorisation, on peut reliez un haut-parleur 8 Q aux
bornes MONITOR OUT (16) et un casque a la prise
PHONES (10).

5.3 Microphones

Il est possible de relier jusqu’a trois microphones
avec fiches XLR ou jack 6,35 aux entrées CH1 a
CH 3 (29). Réglez les sélecteurs de niveau d’entrée
(19) sur la position correspondante. N’activez les
interrupteurs que lorsque I'amplificateur est éteint
ou lorsque le réglage correspondant LEVEL (6) est
sur zéro (bruits de commutation).

MIC pour microphones sans alimentation fantome

PHANTOM pour microphones avec alimentation
fantéme
Précaution !
Si I'alimentation fantdme 15V est allumée, il ne
faut pas brancher aux entrées correspondantes
de microphones avec une sortie asymétrique car
ils pourraient étre endommagés.

5.4 Appareils avec sortie ligne

On peut relier jusqu’a cinq appareils avec niveau
ligne (par exemple lecteur CD, radio, lecteur de cas-
settes) aux entrées CH1a CH 5 (27 et 29). Pour une
musique de fond, le mieux est d'utiliser les entrées

CH4 et CH5. Elles peuvent étre coupées avec un
interrupteur séparé lorsque par exemple, une
annonce via une des entrées CH1-3 a lieu (voir
chapitre 5.6). Les signaux stéréo appliqués aux pri-
ses “L” et “R” des entrées CH 4 et CH5 sont mixés
ensemble en interne en un signal mono.

Lors du branchement aux entrées CH1 a CH3,
mettez le sélecteur de niveau d’entrée correspon-
dant (19) sur la position LINE. N’activez le sélecteur
que lorsque I'amplificateur est éteint (bruits de com-
mutation). Si un appareil stéréo doit étre relié aux
entrées CH 1 -3, utilisez pour le canal stéréo droit et
le canal stéréo gauche respectivement une entrée
ou un adaptateur stéréo/mono (par exemple SMC-1
de MONACOR), sinon, les signaux du centre stéréo
s’annulent.

5.5 Branchement pour annonces

en cas d’urgence
Pour des annonces d’urgence ou d’autres annonces
importantes, le PA-4040 est équipé d’une entrée
TEL. PAGING (18)

TEL. PAGING
|T R G

les annonces d’urgence

g @ @ Entrée et interrupteur pour

Appliquez le signal (niveau ligne, 40 mV—1,5V) via
un cordon audio blindé a la borne “R”. Reliez la
masse et le blindage a la borne “G”. Reliez un inter-
rupteur aux bornes “T” et “G”. Avec l'interrupteur,
'annonce est libérée, c’est-a-dire le signal d’an-
nonce peut toujours étre a la borne “R” mais il n’est
audible que lorsque l'interrupteur est fermé. Les en-
trées CH1 & CH5 sont coupées avec l'interrupteur
fermé et le signal a la borne “R”.

4 Collocamento dell’amplificatore

L’amplificatore & previsto per linserimento in un
rack (482mm/19"), ma pud essere posizionato
anche su un tavolo. In ogni caso € importante che
I'aria possa circolare liberamente attraverso tutte le
fessure di aerazione per garantire un raffredda-
mento sufficiente dell’apparecchio.

4.1 Montaggio nel rack

Per il montaggio in un rack sono richieste tre RS
(3 unita di altezza = 133 mm). Per evitare che il rack
risulti squilibrato con troppi pesi in alto, & necessario
che 'amplificatore venga montato nella parte bassa
del rack. Per un fissaggio sicuro non & sufficiente il
pannello frontale. L’apparecchio deve essere sup-
portato anche da guide laterali o da un piano.

L’aria riscaldata dall’amplificatore devo poter
uscire dal rack. Altrimenti si pud provocare un accu-
mulo di calore nell’amplificatore con possibili danni
non solo all’amplificatore ma anche ad altri appa-
recchi presenti nel rack. Se la dissipazione del
calore & insufficiente occorre montare un ventilatore
nel rack.

5 Collegamento dell’amplificatore

Tutti i collegamenti dovrebbero essere eseguiti solo
da personale qualificato e con I'amplificatore spento!

5.1 Altoparlanti

La fig. 3 illustra degli esempi di varie possibilita di
collegamento degli altoparlanti, sempre per una
zona di sonorizzazione.

Attenzione! Per ogni zona collegare solo altopar-
lanti a bassa impedenza (4 Q, 8 Q) oppure solo
altoparlanti PA (25V, 70V, 100 V). Altrimenti, 'am-
plificatore subira dei danni. Tuttavia e possibile col-
legare in zone differenti altoparlanti a bassa impe-
denze e altoparlanti PA.

Collegando altoparlanti PA fare attenzione che
ognuna delle quattro uscite per altoparlanti non
debba supportare piu di 40 Wrms. Collegando
insieme degli altoparlanti a bassa impedenza tener
presente di non rimanere sotto I'impedenza indicata
per il contatto (4Q 0 8Q).

Collegare gli altoparlanti con le morsettiere OUT-
PUT (21): i contatti negativi con il morsetto “COM” e
i contatti positivi con il relativo morsetto “4 Q”, “8 0",
“25V”, “70V” 0 “100 V”.

5.2 Altoparlante di controllo e cuffia

Per poter controllare i segnali delle zone di sonoriz-
zazione, ai morsetti MONITOR OUT (16) si puo
collegare un altoparlante di 8Q e alla presa
PHONES (10) una cuffia.

5.3 Microfoni

Agli ingressi CH1 a CH3 (29) si possono collegare
fino a tre microfoni con connettori XLR o jack
6,3 mm. Portare i commutatori del livello d’'ingresso
(19) nella posizione necessaria. Azionare i commu-
tatori solo con I'amplificatore spento oppure se |l
relativo regolatore LEVEL (6) € messo sullo zero
(rumori di commutazione).

MIC per microfoni che non richiedono alimentazione
phantom

PHANTOM per microfoni con alimentazione phan-
tom
Attenzione!
Non collegare nessun microfono con uscita
asimmetrica se € attivata la tensione phantom
di 15 V. Il microfono pud subire dei danni.

5.4 Apparecchi con uscita di linea
Agliingressi CH 1 a CH 5 (27 e 29) si possono colle-
gare fino a cinque apparecchi con uscita di linea
(p. es. lettori Cd, registratori a cassette, radio). Per
musica di sottofondo sono indicati in particolare gli
ingressi CH4 e CH5 che si possono rendere muti
quando si fa per esempio un avviso per mezzo di
uno degli ingressi CH 1 -3 (vedi cap. 5.6). | segnali
stereo portati sulle prese “L” e “R” degli ingressi
CH 4 e CH 5 vengono miscelati internamente crean-
do un segnale mono.

Usando gli ingressi CH1-3, portare il relativo
commutatore del livello d’ingresso (19) in posizione
LINE. Azionare il commutatore solo con I'amplifica-
tore spento (rumori di commutazione). Se agli in-
gressi CH1-3 si deve collegare un apparecchio
stereo, usare per il canale stereo destro e sinistro un
ingresso per ognuno, oppure usare un adattatore
stereo/mono (p.es. SMC-1 di MONACOR), altri-
menti, i segnali del centro stereo si cancellano a
vicenda.

5.5 Contatto per avvisi d’emergenza
Per avvisi d’'emergenza o altri comunque importanti,
il PA-4040 dispone dell'ingresso TEL. PAGING (18).

TEL. PAGING
|T R G

@ @ Ingresso e interruttore

per avvisi d’emergenza

Portare il segnale (livello di linea, 40mV—1,5V) sul
morsetto "R” servendosi di un cavo audio scher-
mato. Collegare la massa e la schermatura con il
morsetto “G”. Collegare un interruttore con i morsetti
“T” e “G”. Con l'interruttore si abilita I'avviso, vuol
dire che il segnale dell’avviso pud sempre essere



Mettez les interrupteurs DIP ZONE (26) des
zones dans lesquelles les annonces d’urgence doi-
vent étre écoutées, sur la position inférieure sur ON.
Le volume pour ces annonces se régle séparément
avec le réglage VOLUME (28) sur la face arriere.

5.6 Interrupteur pour couper les entrées
CH2aCH5

Les entrées CH2 a CH5 peuvent étre coupées
ensemble avec un interrupteur lorsque p.ex. une
annonce importante doit se faire via I'entrée CH 1.
Reliez un interrupteur aux bornes PRIORITY (17).

5.7 Sorties signal ligne pour d’autres
amplificateurs ou un enregistreur

Pour relier d’autres amplificateurs ou un enregis-
treur, différentes sorties ligne sont prévues :

LINE OUT (20)

Les signaux de chaque zone sont présents a ces
4 sorties branchées symétriquement. Le niveau de
signal dépend de la position du réglage de zone cor-
respondant LEVEL (14). Si I'entrée de I'appareil a
relier est branchée en asymétrique, reliez I'entrée
uniqguement avec les bornes “+” (signal) et “G”
(masse). Utilisez ces sorties pour :

1. connecter d’autres amplificateurs Public Adress
s’il faut davantage de haut-parleurs par zone de
sonorisation que ce qui est autorisé.

2. brancher un enregistreur lorsque les signaux
d’une zone doivent étre enregistrés.

MIX OUT (15)

Les signaux des zones dont les touches MON (13)
sont enfoncées, sont présents ici. Si plusieurs zones
sont sélectionnées simultanément, les réglages de
zone correspondants LEVEL (14) déterminent le
rapport de mixage des signaux de zone. Utilisez
cette sortie pour :

1. relier un amplificateur, si par exemple d’autres
haut-parleurs de contréle sont nécessaires.

2. relier un enregistreur si les signaux de différentes
zones doivent étre enregistrées.

5.8 Alimentation

Reliez maintenant le cordon secteur livré a la prise
(25) et lautre extrémité a une prise secteur
230 V~/50 Hz.

6 Fonctionnement

1) Pour éviter les bruits de commutation, allumez en
premier 'ensemble des autres appareils de l'ins-
tallation Public Adress.

2) Avant la premiére mise en service de I'amplifica-

teur, mettez les quatre réglages de zone LEVEL

(14) sur zéro pour éviter un volume trop élevé au

début. Allumez ensuite 'amplificateur avec I'in-

terrupteur POWER (5). La LED (4), témoin de

fonctionnement, brille.

Pour les réglages de base des canaux d’entrée :

a) Tournez tous les réglages GAIN (2), TREBLE
et BASS (1) sur la position médiane.

b) Tournez tous les réglages LEVEL (6) sur zéro.

c) Désenclenchez toutes les touches MUTE (8)
de telle sorte que les LEDs rouges au-dessus
des touches ne brillent pas.

d) Désenclenchez toutes les touches ZONE
SELECTOR Z1-2Z4.

Tournez le réglage LEVEL (6) de I'entrée qui doit
étre écoutée avec le volume le plus fort (par
exemple pour des annonces), a 2/3 environ. Com-
mutez le signal d’entrée avec les touches ZONE
SELECTOR (7) sur les zones dans lesquelles il
doit étre entendu.
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Avec les réglages de zone LEVEL (14), réglez
pour chaque zone le volume souhaité. Les VU-
metres (12) indiquent le volume des zones. La

LED supérieure rouge brille lorsque le limiteur
intégré limite le volume lorsque le niveau maxi-
mal est atteint. Pour des passages a volume plus
élevé, elle ne devrait briller que brievement. Si
elle brille plus longtemps, tournez le réglage de
zone LEVEL correspondant dans 'autre sens.

Si vous ne pouvez pas régler le volume des
zones de maniére optimale, parce que le signal
d’entrée est trop bas ou trop fort, corrigez le
niveau d’entrée avec le réglage GAIN (2) ou
LEVEL (6) correspondant.

Réglez la tonalité avec les réglages TREBLE et
BASS (1) correspondants. Si besoin, corrigez le
volume avec le réglage LEVEL (6).

()]
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7) Si d’autres signaux d’entrée doivent étre appli-
qués sur des zones données, appuyez sur les
touches ZONE SELECTOR (7) correspondantes.
Vous pouvez, avec ces touches, configurer les
zones de maniere différente :

Exemple :
— les annonces de I'entrée CH1 doivent étre
écoutées dans toutes les zones
= appuyez sur les touches Z1 aZ4 de CH1
— les annonces de l'entrée CH2 sont déter-
minées uniquement pour les zones 1 et 4
= appuyez sur les touches Z1 et Z4 de CH2
— les zones 1 et 2 doivent étre sonorisées avec
de la musique de fond de CH4
= appuyez sur les touches Z1 et Z2 de CH4
— les zones 3 et 4 doivent étre sonorisées avec
de la musique de fond de CH5
= appuyez sur les touches Z3 et Z4 de CH5

&

Réglez le volume et la tonalité des autres si-
gnaux d’entrée avec les réglages LEVEL (6),
TREBLE et BASS (1). Tournez les réglages
LEVEL des entrées inutilisées sur zéro.

presente al morsetto “R”, ma si sente solo con I'in-
terruttore schiuso. Gli ingressi CH1—-5 sono muti
con l'interruttore chiuso e con un segnale presente
al morsetto “R”.

Portare i DIP-switch ZONE (26) delle zone dove
si deve poter ascoltare gli avvisi d’emergenza, in
posizione inferiore su ON. Il volume per gli avvisi
viene impostato separatamente con il regolatore
VOLUME (28) sul retro dell’apparecchio.

5.6 Interruttore per rendere muti

gliingressi CH2 a CH5
Gli ingressi CH2 a CH5 possono essere resi muti
insieme per mezzo di un interruttore, per esempio
quando si deve fare un avviso importante tramite
'ingresso CH 1. Per fare cid, collegare un interrut-
tore con i morsetti PRIORITY (17).

5.7 Uscite con segnale di linea per

ulteriori amplificatori o un registratore
Per il collegamento di ulteriori amplificatori o di un
registratore sono disponibili differenti uscite di linea:

LINE OUT (20)

A queste quattro uscite simmetriche sono presenti i

segnali delle singole zone. Il livello dei segnali

dipende dalla posizione del relativo regolatore

LEVEL (14). Se l'ingresso dell’apparecchio da colle-

gare & asimmetrico, collegare l'ingresso solo con i

morsetti “+” (segnale) e “G” (massa). Usare queste

uscite per:

1. il collegamento di ulteriori amplificatori PA
quando per ogni zona di sonorizzazione sono
richiesti piu altoparlanti di quanto sono ammessi;

2. il collegamento di un registratore quando si tratta
di registrare i segnali di una zona.

MIX OUT (15)
Qui sono presenti i segnali delle zone i cui tasti MON

(13) sono premuti. Se nello stesso tempo sono sele-
zionate piu zone, i relativi regolatori delle zone

LEVEL (14) determinano il rapporto di miscelazione

dei segnali. Usare questa uscita per:

1. il collegamento di un amplificatore quando sono
richiesti, per esempio, ulteriore altoparlanti di
controllo;

2. il collegamento di un registratore quando si tratta
di registrare i segnali di varie zone.

5.8 Alimentazione
Alla fine inserire il cavo rete in dotazione prima nella
presa (25) sull’apparecchio e quindi in una presa di
rete (230 V~/50 Hz).

6 Messa in funzione

1) Per evitare rumori di commutazione, accendere
prima tutti gli altri apparecchi dellimpianto PA.

2) Prima della prima accensione dell’amplificatore

mettere sullo zero i quattro regolatori delle zone

LEVEL (14), per escludere allinizio un volume

troppo forte. Quindi accendere I'amplificatore con

I'interruttore POWER (5). Si accende la spia di

funzionamento (4).

Per I'impostazione base dei canali d'ingresso

a) girare tutti i regolatori GAIN (2), TREBLE e
BASS (1) in posizione centrale,

b) mettere sullo zero tutti i regolatori LEVEL (6),

c) sbloccare tutti i tasti MUTE (8) in modo che i
LED rossi sopra i tasti siano spenti,

d) sbloccare tutti i tasti ZONE SELECTOR Z1 —
Z4.

4) Aprire a ca. 2/3 il regolatore LEVEL (6) dell'in-
gresso che si deve ascoltare piu forte (p. es. per
awvisi). Con i tasti ZONE SELECTOR (7) portare
il segnale d’'ingresso alle zone dove deve essere
ascoltato.

5) Con i regolatori delle zone LEVEL (14) impostare
per ogni zona il volume desiderato. Le indicazioni
dei livelli (12) segnalano il volume delle zone. Il

@

LED rosso superiore si accende se il limiter inte-
grato limita il volume al raggiungimento del livello
massimo. Nei momenti piu forti dovrebbe accen-
dersi solo brevemente. Se rimane acceso piu a
lungo, abbassare il relativo regolatore LEVEL.

Se non & possibile una regolazione ottimale
del volume nelle zone perché il segnale d’in-
gresso e troppo forte o troppo debole, correggere
il livello allingresso con il suo regolatore GAIN
(2) o LEVEL (6).

Impostare i toni con i relativi regolatori TREBLE e
BASS (1). Se necessario, correggere il volume
con il regolatore LEVEL (6).

(2]
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7) Se sidevono portare ulteriori segnali d’ingresso a
determinate zone, premere il relativi tasti ZONE
SELECTOR (7). Con questi tasti & possibile con-
figurare le zone in modo differente.

Esempi:
— Gli avvisi dellingresso CH1 devono essere

ascoltati in tutte le zone.
= PremereitastiZ1-Z4di CH1.

— Gli avvisi dellingresso CH 2 sono destinati
solo alle zone 1 e 4.
= PremereitastiZ1eZ4diCH2.

— Le zone 1 e 2 devono essere sonorizzate con
la musica di sottofondo di CH 4.
= PremereitastiZ1eZ2di CH4.

— Le zone 3 e 4 devono essere sonorizzate con
la musica di sottofondo di CH 5.
= Premere itasti Z3 e Z4 di CH5.

Impostare il volume e i toni degli altri segnali d’in-
gresso con i regolatori LEVEL (6), TREBLE e
BASS (1). Mettere sullo zero i regolatori LEVEL
degli ingressi non usati.

e
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6.1 Coupure des entrées

Si une entrée doit étre coupée, pour couper la musi-
que de fond lors d’'une annonce, appuyez sur la tou-
che MUTE (8) correspondante. La LED rouge au-
dessus de la touche brille et sert de témoin de
contrdle. Pour rallumer I'entrée, désenclenchez la
touche MUTE.

Si un interrupteur est relié aux bornes PRIORITY
(17), les entrées CH2 a CH5 peuvent étre simul-
tanément coupées en fermant l'interrupteur.

Les entrées CH1 a CH5 sont automatiquement
coupées par un signal aux bornes TEL. PAGING
(18) si un interrupteur relié avec ces bornes est
fermé (voir également chapitre 5.5).

6.2 Controles des signaux de zone

Appuyez sur les touches MON (13) des zones de
sonorisation dont les signaux doivent étre controlés.
Réglez le volume avec le réglage MONITOR (11)
pour le haut-parleur de controle reli¢ aux bornes
MONITOR (16) et réglez le volume pour le casque
avec le réglage PHONES (9). Le signal pour le haut-
parleur de contréle est indiqué par le VU-metre (3).

Notes :

1. Le volume pour le casque et le haut-parleur de
contréle dépend également des réglages de
zone LEVEL (14). Si un réglage est sur zéro, le
signal de la zone correspondante ne peut pas
étre écouté méme si la touche MON est enfon-
cée.

2. Avec les touches MON, on commute également
les signaux des zones sur la sortie MIX OUT
(15) — voir chapitre 5.7

7 Caractéristiques techniques

Puissance de sortie : . . . .. 4 x 40 WRwMmSs,
4 x 65 WmAx
Taux de distorsion : ... ... <0,2%
Entrées
Sensibilité d’entrée/impédance ; branchement
CH1-CH3: ......... 5mV/4 kQ (Mic)

commutable sur
100 mV/10kQ (Ligne);

XLR/jack 6,35,
symeétrique
CH4,CH5:.......... 100 mV/30kQ (Ligne);
RCA, asym.
Tel. Paging:.......... 40mV-1,5V/5kQ;
bornes a vis, asym.
Sorties
Haut-parleurs
Zonel1—-4: ........ au choix, 4Q, 8Q,
25V, 70V ou 100V
Monitor : . .......... 8Q,1W
Sorties Ligne
Zonel1—-4: ........ 1,7V, sym.
MixQut: .......... 3,95V, asym.

Bande passante : ....... 50—-17 000 Hz (-3dB)
Egaliseur pour les entrées CH1-5

Graves ! ............. +10dB/100 Hz

Aigus: ......... ... +10dB/10kHz
Rapport signal/bruit

Mic:................ >60dB

Ligne: .............. >70dB
Alimentation: .......... 230V~/50Hz/450 VA
Température fonc. : . ... .. 0-40°C
Dimensions (L x Hx P) : .. 482 x 133 x 310 mm,

3U

Poids:................ 15kg

Tout droit de modification réservé.

Notice d'utilisation protégée par le copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toute
reproduction méme partielle a des fins commerciales est interdite.

6.1 Rendere muti gli ingressi

Se si deve rendere muto un ingresso, per esempio
per spegnere la musica di sottofondo durante un
avviso, premere il relativo tasto MUTE (8). Per con-
trollo si accende il LED rosso sopra il tasto. Per riac-
cendere l'ingresso, sbloccare il tasto MUTE.

Se ai morsetti PRIORITY (17) & collegato un
interruttore, chiudendo l'interruttore si rendono muti
insieme gli ingressi CH2 a CH5.

Gli ingressi CH 1-5 diventano muti automatica-
mente per mezzo di un segnale ai morsetti TEL.
PAGING (18), se un interruttore collegato con questi
morsetti & chiuso (vedi anche capitolo 5.5).

6.2 Controllo dei segnali delle zone

Premere i tasti MON (13) delle zone di sonorizza-
zione i cui segnali devono essere controllati. Im-
postare il volume per I'altoparlante di controllo colle-
gato con i morsetti MONITOR (16) tramite il re-
golatore MONITOR (11) e il volume per la cuffia
tramite il regolatore PHONES (9). Il segnale per l'al-
toparlante di controllo & segnalato dall'indicazione
del livello (3).

N.B.:

1. Il volume per la cuffia e per I'altoparlante di con-
trollo dipende anche dai regolatori delle zone
LEVEL (14). Se un regolatore ¢ sullo zero, il se-
gnale della relativa zone non pud essere ascol-
tato anche se il tasto MON e premuto.

2. Con i tasti MON si portano sull’'uscita MIX OUT
(15) anche i segnali delle zone — vedi capi-
tolo 5.7.

7 Dati tecnici

Potenza d’uscita: . . ...... 4 x 40 WRMS,
4 x 65 WMAX
Fattore di distorsione: . ... <0,2%
Ingressi
Sensibilita/impedenza; contatto
CH1-CHS3:.......... 5mV/4kQ (Mic)

commutabile a
100 mV/10kQ (Line);

XLR/jack 6,3 mm,
simmetrico
CH4,CH5: .......... 100 mV/30kQ (Line);
RCA, asimm.
Tel. Paging: .......... 40mV—-1,5V/5kQ;
morsetti a vite, asimm.
Uscite
Altoparlanti
Zonel1—-4:......... asceltad4Q), 8Q,
25V, 70V o100V
Monitor: ........... 80, 1W
Uscite di linea
Zonel1—-4: ......... 1,7V, simm.
MixQut: ........... 3,95V, asimm.

Gamma di frequenze: . ... 50— 17000 Hz (-3dB)
Regolazione toni per gli ingressi CH1-5
Bassi:............... +10dB/100Hz
Acuti: ........ .. ... +10dB/10kHz
Rapporto S/R:
Mic: ... .. >60dB
Line:................ >70dB
Alimentazione: ......... 230 V~/50 Hz/450 VA
Temperatura d’esercizio: .. 0—40°C
Dimensioni (I x h x p): .. .. 482 x 133 x 310 mm,
3RS (unita d’altezza)
Peso:................. 15kg

Con riserva di modifiche tecniche.

La MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma
delle presenti istruzioni per I'uso. La riproduzione — anche parziale — per propri scopi commerciali é vietata.



Inhoudsopagave Op de uitklapbare pagina 3 vindt u een overzicht 12 Niveau-LED’s voor de betreffende PA-zone;
P9
van de bedieningselementen en de aansluitin- telkens voor de zones 1 tot 4
1 Overzicht van de bedieningselementen gen. 13 Toetsen MON om het betreffende signaal van de
en aansluitingen .................... 15 PA-zone naar de hoofdtelefoonuitgang PHONES
1.1 Frontpaneel . ...........oooeiiii... 15 . . _ (10), de uitgang MONITOR (16) en de lijnsignaal-
1 Overzicht van de bed_'?nmgs uitgang MIX OUT (15) te schakelen; telkens voor
1.2 Achterziide ............coooiiiiii... 15 elementen en aansluitingen de zones 1 tot 4
2  Veiligheidsvoorschriften ............. 16 14 Volumeregelaar van de overeenkomstige PA-
. 1.1 Frontpaneel zone; telkens voor de zones 1 tot 4
3 Toepassingen ...................... 16 1 Equalizer TREBLE (hoge tonen) en BASS (lage
4 De versterker opstellen 17 tonen); telkens voor de ingangen CH 1 tot CH5 .
pstellen .............. . ) 1.2 Achterzijde
. 2 Regelaar GAIN voor de ingangsversterking;
4.1 Montageineenrack .................. 17 telkens voor de ingangen CH 1 tot CH5 15 Lijnsignaaluitgang MIX OUT voor het aansluiten
5  De versterker aansluiten . . . .. .. ... ... 17 3 Niveau-LED's voor het signaal van de van de van een bijkomende versterker of van een opna-
monitoringsluidspreker op de klemmen MONI- m_eapparaat .
5.1 Luidsprekers .......... ..., 17 TOR (16) Hier kunnen de signalen worden afgenomen van
de PA-zones waarvan de toets MON (13) zijn
5.2 Monitorluidspreker en hoofdtelefoon . .. .. 17 4 POWER-LED ingedrukt.
5.3 Microfoons ............ ... .. 17 5 POWER-schakelaar . 16 Aansluiting MONITOR voor een monitoringluid-
6 Volumeregelaar voor het overeenkomstige spreker van 8 Q
5.4 Apparatuur met lijnuitgang . ............ 17 ingangssignaal; telkens voor de ingangen CH 1 Hier kunnen de signalen worden afgenomen van
o _ tot CH5 de PA- de toets MON (13) zij
5.5 Aansluiting voor noodberichten ......... 17 € FA-zones waarvan de 1oets (13) zijn
9 7 Toetsen ZONE SELECTOR Z1 tot Z4 om het ingedrukt. Het geluidsvolume wordt ingesteld
5.6 Schakelaar voor het dempen van de betreffende ingangssignaal naar de gewenste met de regelaar MONITOR (11).
ingangen CH4enCHS ............... 18 Ea?légze\/(jc)):?jg(i::azile;i CH1 ot CH5 17 Aansluiting PRIORITY voor een schakelaar: als
5.7 Line-signaaluitgangen voor andere verster- gang ) de schakelaar gesloten wordt, zijn alleen de sig-
kers of een opnametoestel .. ........... 18 8 Toets MUTE om het betreffende signaal te dem- nalen van de ingang CH 1 hoorbaar; de ingan-
pfi:? g CHA tot CH5 gen CH 2 tot CH 5 worden gedempt.
5.8 Voedingsspanning ................... 18 telkens voor de ingangen tot - )
i . Bij ingedrukte toets is de overeenkomstige in- 18 Ingang TEL. PA.G!N.G voor.een linniveausignaal
6 Ingebruikneming .................... 18 gang gedempt; de LED boven de toets MUTE met hoogste prioriteit — zie hoofdstuk 5.5
6.1 Ingangen dempen . ................... 19 licht op ter controle. 19 vaeauk.euzeschakelaar voor de ingangen CH 1
) ) 9 Volumeregelaar voor een hoofdtelefoon die aan- tot CH3:
6.2 Regeling van de zonesignalen .......... 19 gesloten is op de jack PHONES (10) LINE liinniveau
7 Technischegegevens ............... 19 10 Aansluiting PHONES voor een hoofdtelefoon PHANTOM microfoonniveau, de fantoomspan-
Hier kunnen de signalen worden afgenomen van ning van 15 V kan op de betref-
de PA-zones waarvan de toets MON (13) zijn fende ingangsjack (29) worden af-
ingedrukt. genomen
11 Volumeregelaar voor een monitoringluidspreker MIC microfoonniveau, fantoomspanning
die op de klemmen MONITOR (16) is aangesloten uitgeschakeld
Contenidos Puede encontrar todos los elementos de funcio- 12 Indicacién de nivel para la zona de megafonia
namiento y las conexiones que se describen en correspondiente; cada una para las zonas 1 a 4
1 Elementos operativos y conexiones ... 15 la pagina 3 desplegable. 13 Botones MON para conmutar la sefal corres-
pondiente de la zona de megafonia a la salida de
1.1 Panelfrontal ... 15 auricular PHONES (10), a la salida MONITOR
1.2 Paneltrasero ....................... 15 1 Elementos operativos y conexiones (16), y a la salida de sefial de linea MIX OUT
. (15); cada uno para las zonas 1 a 4
2 Notas de seguridad ................. 16 1.1 Panel frontal 14 Control de volumen de la zona de megafonia
3 Aplicaciones ....................... 16 1 Controles de tono TREBLE (gama alta) y BASS correspondiente; cada uno para cada zona 1 a 4
4  Colocar el amplificador .............. 17 ((?I?I?':a baja); cada uno para las entradas CH1 a 1.2 Panel trasero
4.1 Instalacionrack ... 17 2 Control GAIN para la amplificacion de entrada; 15 La sa!igadde tseﬁal dl‘?f_li”ga MIX OUZ zara la
conexion de otro amplificador o un grabador
5  Conexion del amplificador .. .......... 17 3 T:ci:ai?gnp:;arjslsele;:;d?:sCe|:1;|Zgili,avoz de Aqui estan presentes las sefales de las zonas
51 Altavoces ...l 17 monitorizacion en los terminales MONITOR (16) g?esr?;?;;gza cuyos botones MON (13) estdn
5.2 Altavoz de monitorizacion y auriculares ... 17 4 POWER LED 16 Terminal MONITOR para un altavoz de monito-
5.3 Micréfonos 17 5 Interruptor POWER rizacién de 8 Q
TR 6 Control de volumen para la sefial de entrada co- Aqui estan presentes las sefales de las zonas
5.4 Unidades con salidadelinea ........... 17 rrespondiente; cada uno para las entradas CH 1 de megacl;onlﬁllzlcuylos botones MON (131) eStanl
aCH5 presionados. El volumen se ajusta con el contro
5.5 Conexioén para anuncios de emergencia .. 17 7 Botones ZONE SELECTOR Z1 a Z4 para con- MONITOR (11).
5.6 Interruptor para silenciar las entradas mutar la sefial de entrada correspondiente a 17 Terminal PRIORITY para un interruptor: Si el
CHAYCHS5 oo 18 la(s) zona(s) de megafonia deseada(s); mtgrruptor esta cerrado, so6lo se pueden oir las
cada uno para las entradas CH1 a CH5 senales de la entrada CH 1; las entradas CH2 a
5.7 Salidas de sefal de linea para mas . . . CH 5 estéan silenciadas.
e 8 Botén MUTE para silenciar la entrada corres- _ .
amplificadores o un grabador ........... 18 pondiente; 18 Entrada TEL. PAGING para una sefial de nivel de
5.8 Alimentacion . ... ... ... 18 cada uno para las entradas CH1a CH5 linea de la mayor prioridad — vea el capitulo 5.5
Con el botdn presionado, se silencia la entrada 19 Interruptores selectores de nivel para las entra-
6 Puestaenmarcha................... 18 correspondiente y el LED de encima del botén das CH1aCH3:
6.1 Silenciamiento de las entradas .. ........ 19 MUTE se ilumina como una indicacién. LINE nivel de linea
9 Control de volumen para auriculares conectados PHANTOM  nivel de micréfono, el voltaje phan-
6.2 Monitorizacion de las sefales de zona . ... 19 al jack PHONES (10) tom de 15V esta presente en el jack
7  Caracteristicas técnicas . ............ 19 10 Conexion PHONES para auriculares MIC d.e eIn(tiradg cg;responclitlepte r(lzg)t
Aqui estan presentes las sefiales de las zonas gg:gagom'cro 0ono, voltaje phantom

de megafonia cuyos botones MON (13) estan
presionados.

11 Control de volumen para un altavoz de monito-
rizacién conectado a los terminales MONITOR
(16)

jPrecaucion! Actue sélo sobre el interruptor si
el amplificador estd apagado o el control
LEVEL (6) correspondiente esta ajustado a
cero (ruido de conmutacion).
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Opgelet! Druk enkel op de schakelaar als de
versterker uitgeschakeld is of de bijbehorende
regelaar LEVEL (6) in de nulstand is gedraaid
(schakelploppen).

Bij ingeschakelde fantoomspanning mag u
geen microfoon met ongebalanceerde uitgang
aansluiten. U kunt de microfoon immers be-
schadigen.

20 Uitgang met lijnniveau voor het aansluiten van
een bijkomende versterker of van een opname-
apparaat; telkens voor de PA-zones 1 -4

21 Luidsprekeraansluitingen; telkens voor de PA-
zones 1-4
Elke zoneuitgang mag met max. 40 WRMS wor-
den belast.

Opgelet! Sluit per zone alleen laagohmluid-
sprekers (4Q, 8Q) of alleen ELA-luidspre-
kers (25V, 70V, 100 V) aan. Zo niet, wordt de
versterker beschadigd.

22 Luchtafzuigopening voor
stuurde ventilator

23 Klemschroef als eventuele massaklem

24 Netzekering
Vervang een gesmolten zekering uitsluitend door
een zekering van hetzelfde type.

25 POWER-jack voor aansluiting op een stop-
contact (230 V~/50 Hz) met behulp van het bij-
geleverde netsnoer

26 DIP-schakelaar ZONE
Plaats de schakelaars van de zones in de onder-
ste stand ON, als het signaal op de klemmen
TEL. PAGING (18) naar de betreffende PA-zone
moeten worden gestuurd — zie ook hoofdstuk 5.5

27 Cinch-jacks voor de ingangen CH4 en CH5 om
audioapparatuur met lijnuitgang (cd-speler, cas-
setterecorder, radio enz.) aan te sluiten

de temperatuurge-

28 Volumeregelaar voor het signaal op de aansluit-
ing TEL. PAGING (18)

29 Aansluitingen voor de ingangen CH 1 tot CH3
(XLR/6,3 mm-combijacks, gebalanceerd)
voor het aansluiten van microfoons of audioap-
paratuur met lijnuitgang

2 Veiligheidsvoorschriften

Het apparaat is in overeenstemming met alle vereiste
EU-Richtlijnen en is daarom gekenmerkt met C€.

WAARSCHUWING De netspanning (230 V~) van
het apparaat is levensgevaar-
lijk. Open het apparaat niet,
en zorg dat u niets in de venti-
latieopeningen steekt! U loopt
het risico van een elektrische
schok.

Tijdens het gebruik staan de aansluitingen
SPEAKER OUTPUT 70V en 100V (21) onder een
levensgevaarlijke spanning tot 100 V. De in- en uit-
gangen mogen enkel aangesloten en gewijzigd wor-
den, wanneer de geluidsinstallatie is uitgeschakeld.

Let eveneens op het volgende:

® Het apparaat is enkel geschikt voor gebruik bin-
nenshuis. Vermijd druip- en spatwater, uitzonder-
ljk warme plaatsen en plaatsen met een hoge
vochtigheid (toegestaan omgevingstemperatuur-
bereik: 0—40 °C).

® Plaats geen bekers met vloeistof zoals drinkgla-
zen etc. op het apparaat.

® De warmte die in het toestel ontstaat, moet door
ventilatie worden afgevoerd. Dek daarom de ven-
tilatieopeningen van de behuizing niet af.

® Schakel het apparaat niet in en trek onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact, wanneer:
1. het apparaat of het netsnoer zichtbaar bescha-

digd is,
2. er een defect zou kunnen optreden nadat het
apparaat bijvoorbeeld gevallen is,

3. het apparaat slecht functioneert.
Het apparaat moet in elk geval worden hersteld
door een gekwalificeerd vakman.

® Trek de stekker nooit met het snoer uit het stop-
contact, maar steeds met de stekker zelf.

® Verwijder het stof enkel met een droge, zachte
doek. Gebruik in geen geval chemicalién of water.

® In geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik,
verkeerde aansluiting, foutieve bediening of van
herstelling door een niet-gekwalificeerd persoon
vervalt de garantie en de verantwoordelijkheid
voor hieruit resulterende materiéle of lichamelijke
schade.

i

Wanneer het apparaat definitief uit bedrijf
wordt genomen, bezorg het dan voor
milieuvriendelijke verwerking aan een
plaatselijk recyclagebedrijf.

3 Toepassingen

De versterker PA-4040 is ontworpen voor het
opbouwen van een geluidsinstallatie voor algemene
PA-toepassing. Dankzij de verschillende luidspre-
keruitgangen kunt u diverse luidsprekercombinaties
aansluiten (zie figuur 3). De luidsprekers kunnen
over vier PA-zones worden verdeeld, waarbij het
volume van de zones onafhankelijk van elkaar kan
worden geregeld.

Op de vijf met elkaar mengbare ingangskanalen
kunt u microfoons (CH 1—3) of apparatuur met lijn-
niveau (CH 1-5) aansluiten. U kunt alle ingangen
onafhankelijk van elkaar aan de PA-zones toewij-
zen. Voor noodberichten of andere belangrijke aan-
kondigingen is een bijkomende lijnniveau-ingang
beschikbaar. Met een afzonderlijke schakelaar kunt
u naar deze ingang omwisselen.

Om de zonesignalen te controleren, zijn er uit-
gangen beschikbaar voor een hoofdtelefoon en een
monitoringluidspreker van 8Q beschikbaar. De
zonesignalen kunnen afzonderlijk via de uitgangen
LINE OUT (20) of gemengd via de uitgang MIX OUT
(15) naar andere versterkers of naar een opname-
toestel worden doorgestuurd.

Con el voltaje phantom encendido, no conecte
un micréfono con salida asimétrica. ElI micro-
fono se puede danar.

20 Salida con nivel de linea para la conexién de otro
amplificador o un grabador, cada una para las
zonas de megafonia 1 a 4

21 Terminales de altavoz; cada uno para las zonas
de megafonia 1 a4
Cada salida de zona se puede cargar con
40 WRMS como maximo.

iPrecaucion! Para cada zona conecte solo
altavoces de baja impedancia (4Q, 8Q) o
sb6lo altavoces de megafonia (25V, 70V,
100 V). De otro modo el amplificador se dafiara.

22 Aberturas de salida de aire para el ventilador
controlado por temperatura

23 Tornillo de abrazadera para una posible cone-
xiéon de masa

24 Fusible de red
Remplace un fusible fundido sélo por un fusible
del mismo tipo.

25 Jack de red para la conexién a una toma (230 V~/
50 Hz) mediante el cable de red entregado

26 Interruptores DIP ZONE
Ajuste los interruptores de las zonas en la posi-
cién més baja ON para suministrar la sefial a los
terminales TEL. PAGING (18) a la zona de me-
gafonia correspondiente — vea también el capi-
tulo 5.5

27 Jacks RCA para las entradas CH4 y CH5 para la
conexién de unidades audio con salida de linea
(reproductor CD, grabador cassette, radio, etc.)

28 Control de volumen para la sefal en el terminal
TEL. PAGING (18)

29 Jacks para las entradas CH1 a CH3
(combinado XLR/6,3 mm jack, sim.)
para la conexién de micréfonos o unidades
audio con salida de linea

2 Notas de seguridad

Esta unidad corresponde a todas las Directivas de
la UE y es por ello esta marcada con C€.

ADVERTENCIA La unidad se alimenta con una
tension de red peligrosa (230 V~).
iDeje su mantenimiento sélo en
manos de personal especializado
y no inserte nada a través de las
aberturas de ventilacion! Una
manipulacién inexperta de la uni-
dad puede causar un peligro de
descarga eléctrica.

Durante el funcionamiento existe un peligro de

contacto en las conexiones OUTPUT 70V y 100 V

(21) con un voltaje de hasta 100 V. Todas las cone-

xiones solo deben ser realizadas o ser cambiadas

con el sistema de megafonia apagado.

Es esencial que tenga en cuenta los puntos siguien-

tes:

® |a unidad so6lo esta indicada para su uso en interior.
Protéjala contra proyecciones y salpicaduras de
agua, de la alta humedad del aire y del calor (gama
de temperatura ambiente admisible 0—40 °C).

® No coloque ningun recipiente con liquido encima
de la unidad, p.ej. vasos de bebida.

® E| calor generado dentro de la unidad debe eva-
cuarse mediante circulacion del aire. Por lo tanto
no deben cubrirse las rejillas de ventilacion.

® No haga funcionar la unidad y desconecte inme-
diatamente el enchufe de la toma de red:
1. en caso de darios visibles en la unidad o en el
cable de red,
2. si después de una caida o un accidente similar
pudiera haberse producido un defecto,
3. si se producen fallos.
En cualquier caso la unidad debe ser reparada
por personal experto.
® No tire nunca del cable de red directamente para
desconectar el enchufe de la toma de red, tire
siempre del enchufe.

® Para la limpieza utilice Gnicamente un pafio seco y
suave; no utilice nunca agua o productos quimicos.

® No se asumira ninguna garantia para la unidad ni
se aceptara ninguna responsabilidad en caso de
dafos personales o patrimoniales resultantes de
la utilizacién de la unidad con otro fin distinto del
originalmente concebido, si no se conecta o utiliza
correctamente, o si no se repara de manera

experta.
E del funcionamiento, llévela a un centro de

reciclaje local para su eliminacién no perju-
mmR dicial para el medio ambiente.

Si la unidad debe retirarse definitivamente

3 Aplicaciones

El amplificador PA-4040 ha sido especialmente
disefiado para establecer un sistema de megafonia
para aplicaciones generales. Las diferentes salidas
de altavoz permiten conectar varias combinaciones
de altavoz (vea la fig. 3). Los altavoces se pueden
distribuir en cuatro zonas de megafonia, y el volu-
men de cada zona se puede ajustar independiente-
mente de las otras.

Es posible conectar micréfonos (CH1-3) o
unidades con salida de nivel de linea (CH1-5) a
las cinco entradas que se pueden mezclar las unas
con las otras. Todas las entradas se pueden asignar
a las cuatro zonas independientemente las unas de
las otras. Se proporciona una entrada de nivel de
linea adicional para anuncios de emergencia u otros
anuncios importantes. Con un interruptor separado
es posible conmutar a esta entrada.

Para monitorizar las sefiales de zona se propor-
cionan las salidas para auriculares y un altavoz de
monitorizacion de 8 Q. Las sefiales de zona pueden
ser suministradas individualmente mediante las sali-
das LINE OUT (20) o mezcladas mediante la salida
MIX OUT (15) para méas amplificadores o un graba-
dor.



4 De versterker opstellen

De versterker is voorzien voor montage in een
19"-rack (482mm), maar kan ook als tafelmodel
gebruikt worden. In elk geval moet de lucht door alle
ventilatieopeningen kunnen stromen, om voldoende
ventilatie van het apparaat te verzekeren.

4.1 De montage in een rack

Voor de montage in een rack hebt u 3 HE (rack-een-
heden = 133 mm) nodig. Om te voorkomen dat het
rack topzwaar wordt, dient de versterker in het
onderste gedeelte van het rack gemonteerd te wor-
den. De frontplaat alleen is niet voldoende voor een
veilige bevestiging. Het toestel moet links en rechts
door rails of onderaan door een bodemplaat extra
ondersteund worden.

De lucht die door versterker wordt verwarmd,
moet uit het rack kunnen worden afgevoerd. Anders
hoopt de warmte zich op in het rack, waardoor niet
enkel de versterker maar ook andere apparaten in
het rack kunnen worden beschadigd. Bij een onvol-
doende warmteafvoer moet u in het rack een venti-
lator plaatsen.

5 De versterker aansluiten

De in- en uitgangen mogen enkel door gekwalifi-
ceerd personeel worden uitgevoerd en in elk geval
wanneer de versterker is uitgeschakeld!

5.1 Luidsprekers

In de figuur 3 op pagina 3 vindt u voorbeelden van
verschillende mogelijkheden om de luidsprekers tel-
kens voor een PA-zone aan te sluiten.

Opgelet! Sluit per zone alleen laagohmluidspre-
kers (4Q, 8Q) of alleen ELA-luidsprekers (25V,
70V, 100V) aan. Zo niet, wordt de versterker
beschadigd. Het is evenwel mogelijk om laagohm-
luidsprekers en ELA-luidsprekers in verschillende
zones aan te sluiten.

Bij het aansluiten van ELA-luidsprekers moet u erop
letten dat elk van de vier zoneuitgangen met niet
meer dan 40 WrRms wordt belast. Bij het aaneen-
schakelen van laagohmluidsprekers moet u erop let-
ten dat de impedantie (4 of 8 Q) die op de aansluit-
ing is aangegeven, niet wordt onderschreden.

Verbind de luidsprekers met de aansluitstroken
OUTPUT (21): de negatieve aansluitingen met de
klem “COM” en de positieve aansluitingen met de
betreffende klem “4Q7, “8Q”, “25V”, “70V” of
“100 V.

5.2 Monitoringluidspreker en hoofdtelefoon
Om de signalen van de PA-zones te kunnen contro-
leren, kunt u een luidspreker van 8 Q aansluiten op
de klemmen MONITOR OUT (16) en een hoofdtele-
foon op de jack PHONES (10).

5.3 Microfoons

U kunt max. drie microfoons met XLR- of 6,3 mm-
stekker aansluiten op de ingangen CH1 tot CH3
(29) aansluiten. Plaats de ingangsniveauschake-
laars (19) in de overeenkomstige stand. Bedien de
schakelaars alleen als de versterker is uitgescha-
keld of als de bijpbehorende regelaar LEVEL (6) in de
nulstand staat (schakelploppen).

MIC voor microfoons die geen fantoomvoeding
nodig hebben

PHANTOM voor microfoons met fantoomvoeding

Opgelet!
Bij ingeschakelde fantoomspanning van 15V
mogen er op de betreffende ingangen geen
microfoons met ongebalanceerde uitgang zijn
aangesloten, omdat deze beschadigd kunnen
worden.

5.4 Apparatuur met lijnuitgang
Er kunnen tot vijf apparaten met een lijnuitgang (b.v.
cd-speler, cassetterecorder, radio) worden aange-
sloten op de ingangen CH1 tot CH5 (27 en 29).
Gebruik voor achtergrondmuziek het best de ingan-
gen CH4 en CH5. Deze kunnen met een afzonder-
lijke schakelaar worden gedempt, b.v. voor een aan-
kondiging via een van de ingangen CH1-3 (zie
hoofdstuk 5.6). De stereosignalen die naar de jacks
“L” en “R” van de ingangen CH4 en CH5 worden
gestuurd, worden intern tot een monosignaal ge-
mengd.

Bij de aansluiting op de ingangen CH 1 -3 plaatst
u de betreffende ingangsniveauschakelaar (19) in
de stand LINE. Bedien de schakelaar alleen bij uit-
geschakelde versterker (schakelploppen). Als er
stereoapparatuur op de ingangen CH1-3 moet
worden aangesloten, gebruik dan voor het rechter
en linker stereokanaal telkens een ingang of een
stereo-monoadapter (b.v. SMC-1 van MONACOR).
Anders heffen de signalen van het stereomidden
elkaar op.

5.5 Aansluiting voor noodberichten

Voor noodberichten of andere belangrijke aankondi-
gingen is de PA-4040 uitgerust met de ingang TEL.
PAGING (18).

TEL. PAGING
| T R G |

@ @ Ingang en schakelaar voor

noodberichten

Stuur het signaal (lijnniveau, 40 mV—1,5V) via een
afgeschermde audiokabel naar de klem “R”. Sluit de
aarding en afscherming aan op de klem “G”. Sluit
een schakelaar aan op de klemmen “T” en “G”. Met

4 Colocar el amplificador

El amplificador esta previsto para la instalacion en
racks para unidades con una anchura de 482 mm
(19") pero también puede usarse como unidad de
sobremesa. En cualquier caso, asegurese de que el
aire circulara libremente a través de todas las aber-
turas de ventilacion para prever un enfriamiento
suficiente de la unidad.

4.1 Instalacion rack

Para el montaje rack se necesitan 3U (3 espacios
rack = 133 mm). Para prevenir que el rack resulte
demasiado pesado en la seccion superior, el ampli-
ficador debe insertarse en la seccion inferior del
rack. El panel frontal solo no es suficiente para fijarlo
de manera segura. Ademas, se puede asegurar la
unidad con railes laterales o una bandeja inferior.

El aire calentado por el amplificador debe poder
abandonar el rack, de otro modo resultara una acu-
mulacion de calor dentro del rack que no sélo puede
dafar el amplificador sino también las otras unida-
des del rack. En caso de disipacion insuficiente del
calor, instale una unidad de ventilacion en el rack.

5 Conexion del amplificador

jTodas las conexiones deberian ser realizadas sé6lo
por personal especializado y siempre con el amplifi-
cador apagado!

5.1 Altavoces

La figura 3 de la pagina 3 muestra ejemplos de las
diferentes posibilidades de conexion de los altavo-
ces para cada zona de megafonia.

iPrecaucion! Para cada zona conecte sélo alta-
voces de baja impedancia (4 Q, 8 Q) o sélo alta-
voces de megafonia (25V, 70V, 100 V). De otro
modo el amplificador se dahara. Si embargo, es
posible conectar altavoces de baja impedancia y
altavoces de megafonia en diferentes zonas.

Cuando conecte altavoces de megafonia, preste
atencién a que cada una de las salidas de zonas no
esté cargada con méas de 40 Wrms. Cuando inter-
conecte altavoces de baja impedancia, preste aten-
cién a que la impedancia no caiga por debajo del
valor indicado en la conexion (4 Q 0 8 Q).

Conecte los altavoces a los flejes de conexion
OUTPUT (21): las conexiones negativas al terminal
“COM”y las conexiones positivas al terminal corres-
pondiente “4 Q)”, “8 ", “25V”, “70V”, 0 “100 V".

5.2 Altavoz de monitorizacion y auriculares
Para poder monitorizar las sefales de las zonas de
megafonia, es posible conectar un altavoz de 8Q a
los terminales MONITOR OUT (16) y auriculares al
jack PHONES (10).

5.3 Micréfonos

Se pueden conectar hasta tres micréfonos con toma
XLR o toma 6,3 mm a las entradas CH 1 a CH 3 (29).
Ajuste los interruptores de nivel de entrada (19) en
la posicién correspondiente. Actlie sélo sobre los
interruptores con el amplificador apagado o si el
control LEVEL (6) correspondiente esta ajustado a
cero (ruido de conmutacion).

MIC para micr6fonos que no requieren una ali-
mentacién phantom

PHANTOM para micréfonos con alimentacién phan-
tom

iPrecaucion! Con el voltaje phantom de 15V
encendido, no se pueden conectar micréfonos
con salida asimétrica hacia las entradas corres-
pondientes porque esos micr6fonos pueden
danarse.

5.4 Unidades con salida de linea

Se pueden conectar hasta cinco unidades con
salida de linea (p. ej. reproductor CD, grabador cas-
sette, radio) a las entradas CH1 a CH5 (27 y 29).
Para la musica de fondo, es mejor usar las entradas
CH4 y CH5. Estas pueden ser silenciadas con un
interruptor separado cuando, p.ej., se hace un
anuncio mediante una de las entradas CH1 a 3 (vea
el capitulo 5.6). Las sefiales estéreo suministradas
alos jacks “L” y “R” de las entradas CH4 y CH5 se
mezclan internamente a sefial mono.

Cuando conecte a las entradas CH1 a CH3,
ajuste el interruptor de nivel de entrada correspon-
diente (19) en la posicién LINE. Actue sélo sobre el
interruptor con el amplificador apagado (ruido de
conmutacion). Para conectar una unidad estéreo a
las entradas CH 1 a 3, use una entrada para el canal
estéreo derecho y el canal estéreo izquierdo o use
un adaptador mono estéreo (p.ej. SMC-1 de
MONACOR), de otro modo las sefiales del centro
estéreo se cancelaran las unas a las otras mutua-
mente.

5.5 Conexidn para anuncios de emergencia
Para anuncios de emergencia u otros anuncios
importantes, el PA-4040 esta equipado con la en-
trada TEL. PAGING (18).

TEL. PAGING
|T R G

@ @ Entrada e interruptor para
anuncios de emergencia

Suministre la sefial (nivel de linea, 40mV—-1,5V)
mediante un cable audio blindado al terminal “R”.
Conecte la masa y el blindaje al terminal “G”.
Conecte un interruptor a los terminales “T” y “G”. Con
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de schakelaar wordt de aankondiging vrijgegeven,
d.w.z. dat het betreffende signaal steeds op de klem
“R” beschikbaar is en pas bij gesloten schakelaar
hoorbaar is. De ingangen CH 1 -5 worden gedempt
bij gesloten schakelaar en als het signaal op de
klem “R” beschikbaar is.

Plaats de DIP-schakelaars ZONE (26) van de
zones waarin de noodberichten moeten worden
gehoord, in de onderste stand. Het geluidsvolume
voor deze noodberichten wordt afzonderlijk met de
regelaar LEVEL (28) aan de achterzijde ingesteld.

5.6 Schakelaar voor het dempen

van de ingangen CH2 tot CH5
De ingangen CH 2 tot CH 5 kunnen samen met een
schakelaar worden gedempt, als er b.v. een belang-
rijke aankondiging via de ingang CH 1 moet gebeu-
ren. Sluit hiervoor een schakelaar aan op de klem-
men PRIORITY (17).

5.7 Line-signaaluitgangen voor andere
versterkers of een opnametoestel

Voor het aansluiten van bijkomende versterkers of

van een opnameapparaat zijn er verschillende lijn-

uitgangen beschikbaar:

LINE OUT (20)
Op deze vier gebalanceerd uitgevoerde uitgangen
zijn de signalen van de afzonderlijke zones beschik-
baar. Het signaalniveau hangt van de stand van de
overeenkomstige zoneregelaars LEVEL (14). Als de
ingang van het aan te sluiten apparaat ongebalan-
ceerd is uitgevoerd, verbind de ingang dan alleen
met de klemmen “+” (signaal) en “G” (massa). Ge-
bruik deze uitgangen:

1. voor het aansluiten van bijkomende ELA-verster-
kers, als er meer luidsprekers per PA-zone nodig
zijn dan toegelaten,

2. voor het aansluiten van een opnameapparaat,
als de signalen van een zone moeten worden
opgenomen.

MIX OUT (15)

Hier kunnen de signalen worden afgenomen van de

zones, waarvan de toets MON (13) zijn ingedrukt.

Als er meerdere zones tegelijk zijn geselecteerd,

bepalen de overeenkomstige zoneregelaars LEVEL

(14) de mengverhouding van de zonesignalen.

Gebruik deze uitgang:

1. voor het aansluiten van een versterker, als er b.v.
bijkomende monitoringluidsprekers nodig zijn,

2. voor het aansluiten van een opnameapparaat,
als de signalen van verschillende zones moeten
worden opgenomen.

5.8 Voedingsspanning

Ten slotte verbindt u het meegeleverde netsnoer
eerst met de POWER-jack (25) en plugt u de stekker
ervan in een stopcontact (230 V~/50 Hz).

6 Ingebruikneming

1) Schakel eerst alle andere apparaten van de
geluidsinstallatie in; zo vermijdt u inschakelplop-
pen.

2) Alvorens de versterker een eerste keer in te
schakelen, plaatst u de vier zoneregelaars
LEVEL (14) in de nulstand om een te hoog
geluidsvolume in het begin te vermijden. Schakel
vervolgens de versterker in met de POWER-
schakelaar (5). De POWER-LED (4) licht op.

3) Over de basisinstelling van de ingangskanalen
a) draai alle regelaars GAIN (2), TREBLE en

BASS (1) in de middelste stand,

b) draai alle regelaars LEVEL (6) in de nulstand,
c) schakel alle toetsen MUTE (8) uit, zodat de
rode LED’s boven de toetsen niet oplichten,

d) schakel alle toetsen ZONE SELECTOR Z1 —

Z 4 uit.

4) Draai de regelaar LEVEL (6) van de ingang die het
luidst moet worden gehoord (b.v. voor aankondi-
gingen), ca. 2/3 open. Schakel het ingangssignaal

met de toetsen ZONE SELECTOR (7) naar de
zones waar het signaal gehoord moet worden.

5) Stel met de zoneregelaars LEVEL (14) voor elke
zone het gewenste geluidsvolume in. De niveau-
LED’s (12) duiden het geluidsvolume van de
zones aan. De bovenste rode LED licht op, als de
geintegreerde limiter het geluidsvolume begrenst
als het maximumniveau is bereikt. De LED mag
bij de luidste passages slechts kort oplichten. Als
de LED langer oplicht, draait u de overeenkom-
stige zoneregelaar LEVEL terug.

Als u het geluidsvolume van de niet optimaal
kunt instellen, omdat het ingangssignaal te stil of
te luid is, corrigeer dan het ingangsniveau met de
betreffende regelaar GAIN (2) of LEVEL (6).

Stel de klank in met de overeenkomstige rege-
laar TREBLE en BASS (1). Corrigeer zo nodig
het geluidsvolume met de regelaar LEVEL (6).
Als er bijkomende ingangssignalen naar be-
paalde zones moeten worden gestuurd, druk dan
op de betreffende toetsen ZONE SELECTOR (7).
Met de toetsen kunt u de zones verschillend con-
figureren.
Voorbeeld:
— De aankondigingen van de ingang CH 1 moe-
ten in alle zones worden gehoord.
= Druk op de toetsen Z1—-Z4 van CH 1.
— De aankondigingen van de ingang CH2 zijn
alleen bedoeld voor de zones 1 en 4.
= Druk op de toetsen Z1 en Z4 van CH2.
— In de zones 1 en 2 moet de achtergrond-
muziek van CH 4 hoorbaar zijn.
= Druk op de toetsen Z1 en Z4 van CH 4.
— In de zones 3 en 4 moet de achtergrond-
muziek van CH 5 hoorbaar zijn.
= Druk op de toetsen Z3 en Z4 van CH5.

8) Stel het geluidsvolume en de klank van de bijko-
mende ingangssignalen in met de regelaars
LEVEL (6), TREBLE en BASS (1). Draai de rege-
laars LEVEL van de niet gebruikte ingangen in de
nulstand.
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el interruptor se libera el anuncio, es decir, la senal
de anuncio siempre puede estar presente en el ter-
minal “R” pero sélo puede oirse con el interruptor
cerrado. Las entradas CH1 a 5 se silencian con el
interruptor cerrado y con la sefial presente en el ter-
minal “R”.

Ajuste los interruptores DIP ZONE (26) de las
zonas a la posicion mas baja ON para la escucha de
anuncios de emergencia en esas zonas. El volumen
para esos anuncios se ajusta separadamente con el
control VOLUME (28) en la parte trasera.

5.6 Interruptor para silenciar
las entradas CH2 a CH5

Las entradas CH2 a CH5 se pueden silenciar con-
juntamente con un sélo interruptor, p. ej. para hacer
un anuncio importante a través de la entrada CH 1.
Con este fin, conecte un interruptor a los terminales
PRIORITY (17).

5.7 Salidas de seial de linea para
mas amplificadores o para un grabador

Para conectar mas amplificadores o un grabador,
hay disponibles diferentes salidas de linea:

LINE OUT (20)

Las sefiales de las zonas individuales estan presen-
tes en esas cuatro salidas simétricas. El nivel de
sefal depende de la posicion del control de zona
correspondiente LEVEL (14). Si la entrada de la
unidad a conectar es asimétrica, conecte la entrada
s6lo a los terminales “+” (sefial) y “G” (masa). Use
estas salidas:

1. Para conectar mas amplificadores de megafonia
si se necesitan mas altavoces de los permitidos
para cada zona de megafonia.

2. Para conectar un grabador para grabar las sefia-
les de una zona.

MIX OUT (15)

Aqui estan presentes las sefales de las zonas
cuyos botones MON (13) estan presionados. Si se
seleccionan varias zonas al mismo tiempo, los con-
troles de zona correspondientes LEVEL (14) defi-
nen la relacién de mezcla de las sefiales de zona.
Use esta salida:

1. Para conectar un amplificador si p. ej. se necesi-
tan mas altavoces de monitorizacion.

2. Para conectar un grabador para grabar las sefa-
les de diferentes zonas.

5.8 Alimentacion

Finalmente conecte el cable de red entregado al
jack de red (25) primero, y luego a una toma
(230 V~/50 Hz).

6 Puesta en marcha
1) Para prevenir ruido de conmutacién, encienda
todas las demas unidades del sistema de mega-
fonia primero.
2) Antes de encender el amplificador por primera
vez, ajuste los cuatro controles de zona LEVEL
(14) a cero para prevenir un volumen excesivo al
principio. Luego encienda el amplificador con el
interruptor POWER (5). EIl POWER LED (4) se
ilumina.
3) Para el ajuste basico de los canales de entrada
a) ajuste todos los controles GAIN (2), TREBLE
y BASS (1) en la posicién media,

b) ajuste todos los controles LEVEL (6) a cero,

c) desbloquee todos los botones MUTE (8) de
manera que los LEDs rojos de encima de los
botones no se iluminen,

d) desbloquee todos los botones ZONE SELEC-
TOR Z1 a Z4.

4) Suba el control LEVEL (6) de la entrada que
debe oirse al volumen mas alto (p. ej. para anun-

cios) a aprox. 2/3 del valor maximo. Con los boto-
nes ZONE SELECTOR (7) conmute la sefial de
entrada a las zonas donde se debe oir.

5) Ajuste el volumen deseado para cada zona con
los controles de zona LEVEL (14). Las indicacio-
nes de nivel (12) muestran el volumen de las
zonas. EI LED superior rojo se ilumina cuando el
limitador integrado limita el volumen al alcanzar
el nivel maximo. Este deberia iluminarse con los
pasajes de volumen mas altos so6lo durante un
tiempo breve. Si se ilumina durante mucho
tiempo, gire hacia atras el control de zona LEVEL
correspondiente.

Si el volumen de las zonas no puede ser ajus-
tado de una manera 6ptima porque la sefal de
entrada es demasiado baja o demasiado alta,
reajuste el nivel de entrada con el control GAIN
(2) o LEVEL (6) correspondiente.

Ajuste el sonido con los controles TREBLE y
BASS (1) correspondientes. Si es necesario, rea-
juste el volumen con el control LEVEL (6).
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7) Para suministrar mas sefales de entrada a
determinadas zonas, presione los botones
ZONE SELECTOR (7) correspondientes. Con
estos botones las zonas se pueden configurar de
manera diferente.

Ejemplo:
— Los anuncios de entrada CH 1 se deben oir en

todas las zonas.
= Presione los botones Z1aZ4 de CH1.

— Los anuncios de entrada CH2 sélo estan
determinados para las zonas 1y 4.
= Presione los botones Z1y Z4 de CH2.

— La musica de fondo de CH 4 se deben oir en
las zonas 1y 2.
= Presione los botones Z1y Z2 de CH4.

— La musica de fondo de CH5 se debe oir en

las zonas 3 y 4.
= Presione los botones Z3y Z4 de CH5.



6.1 Ingangen dempen

Als er een ingang moet worden gedempt, om b.v. tij-
dens een aankondiging de achtergrondmuziek uit te
schakelen, druk dan op de betreffende toets MUTE
(8). Ter controle licht de LED boven de toets op.
Schakel de toets MUTE uit om de ingang opnieuw in
te schakelen.

Als er een schakelaar op de klemmen PRIORITY
(17) is aangesloten, kunt u de ingangen CH?2 tot
CH 5 tegelijk dempen door de schakelaar te sluiten.

De ingangen CH1-5 worden automatisch ge-
dempt door een signaal op de klemmen TEL.
PAGING (18), als een schakelaar die met deze
klemmen is verbonden, gesloten is (zie ook hoofd-
stuk 5.5).

6.2 De zonesignalen controleren

Druk de toetsen MON (13) in van de PA-zones

waarvan de signalen moeten worden gecontroleerd.

Stel het geluidsvolume voor de monitoringluidspre-

ker die op de klemmen MONITOR (16) is aangeslo-

ten, in met de regelaar MONITOR (11) en het

volume voor de hoofdtelefoon met de regelaar

PHONES (9). Het signaal voor de monitoringluid-

spreker wordt aangeduid door de niveau-LED’s.

Tips

1. Het geluidsvolume voor de hoofdtelefoon en de
monitoringluidspreker is ook afhankelijk van de
zoneregelaars LEVEL (14). Als er een regelaar in
de nulstand staat, kan het signaal van de over-
eenkomstige zone ondanks ingedrukte toets
MON niet worden beluisterd.

2. Met de toetsen MON worden ook de zonesigna-
len naar de uitgang MIX OUT (15) geschakeld —
zie hoofdstuk 5.7.

7 Technische gegevens

Uitgangsvermogen: . . .. .. 4 x 40 WRwmS,
4 x 65 WMmAX
THD: . ... ... ... .. <0,2%
Ingangen
Ingangsgevoeligheid/impedantie; aansluiting
CH1-CH3:.......... 5mV/4kQ (Mic)

omschakelbaar naar
100 mV/10kQ (Line);
XLR/6,3 mm-jack,
gebalanceerd
PR 100 mV/30kQ (Line);
Cinch, ongebalanceerd
Tel. Paging: .......... 40mV-1,5V/5kQ;
schroefklemmen,
ongebalanceerd

Uitgangen
Luidsprekers
Zone1—4: ......... naar keuze 4Q, 8Q,
25V, 70V of 100V
Monitor: ........... 80, 1W
Lijnuitgangen
Zonel1—-4: ......... 1,7V, gebalanceerd
MixOut: . .......... 3,95V, ongebalan-
ceerd

Frequentiebereik: ....... 50—-17 000 Hz (-3dB)
Equalizer voor de ingangen CH1-5

Lagetonen: .......... +10dB/100 Hz

Hoge tonen: .......... +10dB/10kHz
Signaal/Ruis-verhouding:

Mic: ... >60dB

Line:................ >70dB
Voedingsspanning: . ... .. 230 V~/50Hz/450 VA
Omgevings-
temperatuurbereik: ...... 0-40°C

Afmetingen (B x H x D): .. 482 x 133 x 310 mm,
3 HE (rackeenheden)

Gewicht: .............. 15kg

Wijzigingen voorbehouden.

Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechterlijk beschermd voor MONACOR® INTERNATIONAL GmbH &
Co. KG. Reproductie voor eigen commerciéle doeleinden — ook bij wijze van uitzondering — is niet toegestaan.
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Ajuste el volumen y el sonido de mas sefiales de
entrada con los controles LEVEL (6), TREBLE y
BASS (1). Gire a cero los controles LEVEL de las
entradas no usadas.

6.1 Silenciamiento de las entradas

Para silenciar una entrada, p.ej. para apagar la
musica de fondo en caso de anuncio, presione el
botén MUTE (8) correspondiente. Como una indica-
cién, se ilumina el LED rojo sobre el boton. Para
encender la entrada de nuevo, desbloquee el boton
MUTE.

Si hay un interruptor conectado a los terminales
PRIORITY (17), las entradas CH 2 a CH 5 se pueden
silenciar al mismo tiempo cerrando el interruptor.

Las entradas CH1 a 5 se silencian automatica-
mente mediante una sefal en los terminales TEL.
PAGING (18) si se cierra un interruptor conectado a
esos terminales (vea también el capitulo 5.5).

6.2 Monitorizacion de las senales de zona

Presione los botones MON (13) de las zonas de
megafonia cuyas sefiales deben ser monitorizadas.
Ajuste el volumen para el altavoz de monitorizacion
conectado a los terminales MONITOR (16) con el
control MONITOR (11) y el volumen para los auricu-
lares con el control PHONES (9). La sefal para el
altavoz de monitorizacién se muestra en la indica-
cion de nivel (3).

Notas:

1. El volumen para los auriculares y el altavoz de
monitorizacién también depende de los controles
de zona LEVEL (14). Si un control esta ajustado
a cero, la senal de la zona correspondiente no
puede ser monitorizada a pesar de que el botén
MON esté presionado.

2. Con los botones MON las sefales de zona tam-
bién conmutan a la salida MIX OUT (15) — vea el
capitulo 5.7.

7 Caracteristicas técnicas

Potencia de salida: ...... 4 x 40 WRMS,
4 x 65 WmMAX
Tasa de distorsion lineal: . . <0,2 %
Entradas
Sensibilidad de entrada/impedancia; conexiéon

CH1-CH3:.......... 5mV/4kQ (Mic)
conmutable a
100 mV/10kQ (linea);
XLR/jack 6,3mm,
simétrico

CH4,CH5: .......... 100 mV/30kQ (linea);
RCA, asim.

Tel. Paging: .......... 40mV-1,5V/5kQ;
terminales de tornillo,
asim.

Salidas

Altavoces

Zonas1—4: ........ opcionalmente 4 Q,
8Q,25V,70V,0 100V

Monitor: ........... 8Q,1W

Salidas de linea
Zonas1—-4: ........ 1,7V, sim.
MixOut: ........... 3,95V, asim.

Gama de frecuencia: . . . . . 50—-17 000 Hz (-3dB)
Control de tono para las entradas CH 1 -5
Bajos:............... +10dB/100 Hz
Agudos: ............. +10dB/10kHz
Relacién sefial/ruido
Mic: ... >60dB
Linea:............... >70dB
Alimentacion: .......... 230 V~/50 Hz/450 VA
Temperatura ambiente: ... 0—40°C

Dimensiones (B x H x P): . 482 x 133 x 310 mm,
3 U (espacios rack)

Sujeto a modificaciones técnicas.

Manual de instrucciones protegido por el copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG.
Toda reproduccion mismo parcial con fines comerciales esta prohibida.
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Prosze otworzy¢ niniejszg instrukcje na stronie 3.
Pokazano tam rozktad elementéw operacyjnych
i zlgczy.

1 Elementy sterujace i
gniazda potaczeniowe

1.1 Panel przedni

1 Regulatory barwy TREBLE (wysokie tony) oraz
BASS (niskie tony); osobno dla kazdego wej-
$ciaCH1doCH5

2 Regulator GAIN wzmocnienia sygnatu wejscio-
wego; osobno dla kazdego wejscia CH1-CH5

3 Wskaznik poziomu sygnatu podawanego na
monitor odstuchowy podfgczony do wyjscia
MONITOR (16)

4 Dioda POWER

5 Wtacznik zasilania POWER

6 Regulator gtosnosci dla odpowiedniego sygna-
tu wejsciowego; osobno dla kazdego wejscia
CH 1 do CH5

7 Przyciski ZONE SELECTOR Z 1 do Z4 do prze-
tgczania odpowiednich sygnatéw wejsciowych
do wybranych stref(y); osobno dla kazdego
wejscia CH1do CH5

8 Przycisk MUTE do wyciszania odpowiedniego
wejscia; osobno dla kazdego wejscia CH 1 -
CH5
Po wcisnieciu przycisku, odpowiednie wejscie
jest wyciszane, co sygnalizuje zapalenie sie
diody MUTE powyzej przycisku.

9 Regulator gtosnosci dla stuchawek podig-
czonych do gniazda PHONES (10)

10 Ztgcze PHONES do podtgczania stuchawek
Na to wyjscie wysytany jest sygnat z tych stref,
w ktoérych wciénigto przycisk MON (13).

11 Regulator gto$noséci dla monitora odstucho-
wego podtgczonego do zaciskow terminalu
MONITOR (16)

12 Wskaznik poziomu sygnatu w odpowiedniej
strefie PA; osobno dla kazdej strefy 1 do 4

13 Przyciski MON do wtaczania wysytki sygnatu z
danej strefy PA na wyjscie stuchawkowe
PHONES (10), na wyjscie MONITOR (16), i do
wyjécia liniowego MIX OUT (15); osobno dla
kazdej strefy 1 do 4

14 Regulator gtosnosci dla odpowiedniej strefy
PA; osobno dla kazdej strefy 1 do 4

1.2 Panel tylny

15 Wyjscie sygnatu liniowego MIX OUT do podta-
czania kolejnego wzmacniacza lub rejestratora
Na to wyjscie wysytany jest sygnat z tych stref,
w ktorych wcisnieto przycisk MON (13).

16 Terminal MONITOR dla 8 Q monitora odstucho-
wego
Na to wyjscie wysytany jest sygnat z tych stref,
w ktorych wcisnigto przycisk MON (13). Regu-
lacja gtosnosci sygnatu na tym wyjsciu odbywa
sige za pomocg pokretta MONITOR (11).

17 Terminal PRIORITY do przetaczania: Jesli jest
zwarty, styszalny jest tylko sygnat z wejs¢a
CH 1; wejécia CH 2 do CH 5 sg wyciszone.

18 Wejscie TEL. PAGING dla sygnatu liniowego o
najwyzszym priorytecie — patrz rozdz. 5.5

19 Przetacznik wyboru poziomu sygnatu dla wejs¢
CH1doCH3:

LINE poziom liniowy

PHANTOM poziom mikrofonowy, na odpo-
wiednim wejsciu (29) pojawia sig
napiecie 15V zasilania fantomo-
wego

MIC poziom mikrofonowy, napiecie

fantomowe jest wytaczone

Uwaga! Przetgczanie moze odbywac sie tylko
przy wytaczonym wzmacniaczu lub gdy odpo

wiedni regulator gtosnosci LEVEL (6) jest skre-
cony na zero (uniknigcie trzasku).

Przy wtgczonym napieciu zasilania fantomo-
wego nie nalezy podtgcza¢ mikrofonu z wyj-
Sciem niesymetrycznym. Moze to spowodo-
wac uszkodzenie mikrofonu.

20 Wyjscie liniowe do podtgczania kolejnego
wzmacniacza lub rejestratora; osobno dla kaz-
dej strefy 1 do 4

21 Terminale gto$nikowe; osobno dla kazdej strefy
1do4
Na kazdg ze stref mozna podfgczy¢ maksymal-
nie 40 WRmMs obcigzenia.

Uwaga! Na kazda strefe mozna podtaczac
tylko gtosniki o niskiej impedanciji (4Q,
8Q) lub tylko gtosniki z transformatorem
PA (25V, 70V, 100V). W przeciwnym razie
wzmacniacz zostanie uszkodzony.

22 Otwor wentylacyjny dla regulowanego tempe-
raturowo wentylatora

23 Terminal $rubowy umozliwiajgcy podtgczenie
uziemienia

24 Obudowa bezpiecznika
Spalony bezpiecznik wymieni¢ na nowy o iden-
tycznych parametrach.

25 Gniazdo zasilania do tgczenia z gniazdkiem sie-
ciowym (230 V~/50 Hz) za pomocg dotgczo-
nego kabla

26 Przetaczniki DIP ZONE
Ustawi¢ odpowiednie przetaczniki w dolng
pozycje ON, aby wysta¢ sygnat z wejscia TEL.
PAGING (18) do wybranych stref PA — patrz
takze rozdz. 5.5

27 Gniazda wejs¢ CH 4 i CH 5 do podtaczania urzg-
dzen audio z wyjsciami liniowymi (odtwarzacz
CD, magnetofon kasetowy, radio, itp.)

28 Regulator gtosnosci sygnatu z wejscia TEL.
PAGING (18)

29 Gniazda wejsciowe CH1do CH3
(combo XLR/jack 6.3 mm, symetryczne)
do podtgczania mikrofonow lub urzgdzen audio
z wyjsciem liniowym

2 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Urzadzenie spetnia wszystkie wymagania norm UE
i dlatego oznaczone jest symbolem C€.

UWAGA Urzadzenie zasilane jest wysokim
napieciem (230V~). Jego naprawg
powinien zajmowac¢ sie tylko prze-
szkolony personel. Nie wolno wktada¢
niczego do otworow wentylacyjnych!
Moze to spowodowac porazenie pra-
dem elektrycznym.

Na zaciskach gtosnikowych OUTPUT 70V i 100V
(21), podczas pracy urzadzenia wystepuje nie-
bezpieczne napigcie do 100 V. Wszelkich podfg-
czen nalezy dokonywac przy wytgczonym wzmac-
niaczu.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ponizszych
zasad:

® Urzgdzenie przeznaczone jest do uzytku tylko
wewnatrz pomieszczen. Nalezy chronic je przed
zalaniem i wilgocig oraz wysoka temperaturg
(dopuszczalny zakres wynosi 0 — 40 °C).

® Nie wolno stawia¢ na urzagdzeniu zadnych naczyn
wypetnionych cieczami, np.: szklanek z napojami.

® Ciepto wytwarzane podczas pracy urzgdzenia
musi by¢ odprowadzane przez otwory wenty-
lacyjne. W zwigzku z tym nie wolno ich nigdy
zastaniac.

® Nie wolno uzywa¢ oraz nalezy natychmiast
odtgczy¢ urzgdzenie od zasilania:

1. Jezeli widoczne sg jakiekolwiek uszkodzenia
urzgdzenia lub kabla zasilajgcego,

2. Jezeli urzagdzenie upadto lub ulegto podob-
nemu wypadkowi, ktory mogt spowodowac
jego uszkodzenie,

3. Jedli urzgdzenie dziata nieprawidtowo.

W kazdym z powyzszych przypadkéw urzgdzenie

musi zosta¢ poddane naprawie przez odpowied-

nio wyszkolony personel.

® Nie wolno odtgcza¢ urzadzenia z gniazdka sie-
ciowego ciagnac za kabel zasilajgcy, nalezy
zawsze chwytac¢ za wtyczke.

® Do czyszczenia obudowy nalezy uzywac tylko
suchej, miekkiej Sciereczki. Nie wolno uzywac
wody lub innych srodkéw chemicznych.

® Dostawca oraz producent nie ponoszg odpowie-
dzialnosci za ewentualnie wynikte szkody mate-
rialne lub uszczerbki na zdrowiu, jesli urzadzenie
byto uzywane niezgodnie z przeznaczeniem,
zostato niepoprawnie zainstalowane lub obstugi-
wane oraz byto poddawane naprawom przez nie-
autoryzowany personel.
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Jesliurzadzenie nie bedzie juz nigdy wigcej
uzywane, wskazane jest przekazanie go do
miejsca utylizacji odpadoéw, aby zostato
zniszczone bez szkody dla srodowiska.

3 Zastosowanie

Wzmacniacz PA-4040 zostat specjalnie zaprojekto-
wany do zastosowan w standardowych instala-
cjach PA. Zroznicowane wyjscia gtosnikowe
pozwalajg na podtgczenie gto$nikdw w wielu kom-
binacjach (patrz rys.3). Gto$niki mogg by¢ pota-
czone w cztery strefy PA o niezaleznie regulowane;j
gtosnosci.

Do wzmacniacza podtgcza¢ mozna mikrofony
(CH1-3) oraz urzadzenia z wyj$ciami liniowymi
(CH 1-5). Sygnaty z poszczegdlnych wej$s¢ mogg
by¢ miedzy sobg miksowane oraz moga by¢ nieza-
leznie wystane do wybranych stref. Przewidziano



takze dodatkowe wejscie liniowe dla komunikatow
alarmowych. Osobny przetacznik pozwala na adre-
sowanie tego wejscia do wybranych stref.
Monitorowanie sygnatu z poszczegolnych stref
moze sie odbywac¢ za pomocg, stuchawek lub 8 Q
monitora odstuchowego. Sygnaty ze stref mogg
by¢ wysytane do kolejnego wzmacniacza lub reje-
stratora, indywidualnie przez wyjécia LINE OUT
(20) lub zmiksowane przez wyjscie MIX OUT (15).

4 Instalacja wzmacniacza

Wzmacniacz jest przeznaczony do montazu racko-
wego (482mm/19"), ale moze pracowac réwniez
jako urzadzenie wolnostojace. W kazdym przy-
padku nalezy zapewni¢ wystarczajgca, dla swo-
bodnej cyrkulacji powietrza, ilos¢ miejsca wokot
wentylatora chtodzacego.

4.1 Montaz w racku

Urzagdzenie ma wysoko$s¢ 3U = 133mm. Ze
wzgledu na wage wzmacniacza, powinien on by¢
montowany na dole stojaka rackowego. Z tego
samego wzgledu urzgdzeniu nalezy zapewnic,
oproécz mocowania za przedni panel, dodatkowe
podparcie.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje sto-
jaka, w przeciwnym razie, ciepto generowane przez
wzmacniacz moze spowodowac uszkodzenie nie
tylko jego ale i innych urzgdzen w racku. Przy nie-
dostatecznej wentylacji nalezy dodatkowo zamon-
towac w stojaku wentylatory.

5 Podtgczanie wzmacniacza

Wszystkie potgczenia powinny by¢ wykonywane
przez przeszkolone osoby i odbywac sig¢ przy
wytgczonym wzmacniaczu!

5.1 Gtosniki
Rys. 3 na stronie 3 pokazuje rézne mozliwe spo-
soby podtaczenia gto$nikow do kazdej ze stref.

Uwaga! Na kazda strefe mozna podtaczac tylko
gtosniki o niskiej impedancji (4Q, 8Q) lub
tylko gtosniki z transformatorem PA (25V,
70V, 100V). W przeciwnym razie wzmacniacz
zostanie uszkodzony. Jednocze$nie dopusz-
czalne jest podtaczanie réznych typow gtosnikow
w osobne strefy.

Przy podtaczaniu gto$nikow PA z transformatorem
nalezy pamiegtac, aby na kazdej ze stref obcigzenie
nie przekraczato 40 Wrms. Jezeli podfgczane sg
gtoéniki o niskiej impedancji, wazne jest aby
wypadkowa impedancja nie spadta ponizej warto-
$ci (4 Q lub 8 Q) podanej ponad ztgczem.

Gtosniki podtacza sig do stykéw ztgcza OUTPUT
(21): ujemny biegun do styku “COM”, natomiast
dodatni do odpowiedniego styku “4Q*, “8Q",
“25V”, “70V” lub “100 V”.

5.2 Monitory odstuchowe i stuchawki

W celu odstuchiwania sygnatu z poszczegoélnych
stref PA, mozliwe jest podtaczenie 8 Q monitora
odstuchowego do ztgcza MONITOR OUT (16) i/lub
stuchawek do gniazda PHONES (10).

5.3 Mikrofony

Do urzgdzenia mozna podtaczy¢ do trzech mikro-
fonoéw z wtykiem XLR lub jack 6,3 mm, do wej$¢
CH1 do CH3 (29). Ustawi¢ przetacznik poziomu
wejécia (19) w odpowiednig pozycje. Przetagczanie
tego przycisku moze sie odbywac przy wytgczo-
nym wzmacniaczu lub gdy odpowiedni regulator
LEVEL (6) jest skrecony na zero (uniknigcie trza-
sku).

MIC dla mikrofonéw nie wymagajacych zasilania
fantomowego

PHANTOM dla mikrofonéw zasilanych fantomowo

Uwaga!

Przy wtgczonym zasilaniu fantomowym 15V,
nie nalezy podfgcza¢ mikrofonéw z niesyme-
trycznym wyjsciem, gdyz ulegng uszkodzeniu.

5.4 Urzadzenia z wyjsciem liniowym
Wzmacniacz umozliwia podtgczenie na wejscia
CH1 do CH5 (27 i 29) do pieciu urzadzen z wyj-
Sciem liniowym (odtwarzacz CD, magnetofon
kasetowy, radio). Do tta muzycznego najlepiej uzy-
wacé wejs¢ CH4 i CH5. Moga by¢ one wyciszane
osobnym przetacznikiem, w przypadku emisji
komunikatéw podanych na jedno z wejs¢ CH 1 do
CH 3 (patrz rozdz. 5.6). Sygnaty stereo podtgczone
do gniazd “L” i “R” wejs¢ CH4 i CH5 sg wewnetrz-
nie miksowane do monofonicznego.

Przy podtaczaniu na wejscia CH1 do CHS3,
nalezy ustawi¢ odpowiednie przetgczniki (19) w
pozycje LINE. Przetaczanie tego przycisku
powinno odbywac sig przy wytgczonym wzmacnia-
czu (unikniecie trzasku). Podfgczajgc sygnat ste-
reo do wejs¢ CH 1 do CH 3, wykorzysta¢ po jednym
wejsciu dla kanatu lewego i prawego lub wykorzy-
stac przejsciowke stereo/mono (np. SMC-1 z oferty
MONACOR), w przeciwnym razie sygnaty bedg sie
wzajemnie ttumic.

5.5 Pofaczenie dla komunikatéw alarmowych
Do podtgczania komunikatow alarmowych lub
zapowiedzi do wzmacniacza PA-4040 stuzy wej-
Scie TEL. PAGING (18).

TEL. PAGING
|T R G
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@ Wejscie i przetacznik dla wej-
Scia komunikato

Podac sygnat (poziom liniowy, 40 mV - 1,5V) ekra-
nowanym kablem audio na styk “R”. Mase i ekran
podtaczy¢ do styku “G”. Podtgczy¢ przetacznik do
stykéw “T” i ”G”. Za pomocg przetgcznika komuni-
katy bedg wyzwalane, np. sygnat komunikatu moze
by¢ ciagle obecny na styku “R”, ale bedzie emito-
wany tylko po zamknigciu przetgcznika. Wejscia
CH1 do CH5 sg wyciszane po zamknigciu prze-
tacznika gdy na styku “R” jest sygnat.

Ustawi¢ przetacznik DIP ZONE (26) w pozycje
ON dla tych stref, w ktérych majg by¢ wyemitowane
komunikaty. Gtos$nos¢ komunikatow mozna
dostraja¢ za pomocg regulatora VOLUME (28) na
panelu tylnym.

5.6 Przetacznik wyciszajacy
wejsciaCH2do CH5

Wejscia CH2 do CH5 moga by¢ wyciszane jednym

przetgcznikiem np. w przypadku nadawania komu-

nikatu alarmowego poprzez wejé¢e CH 1. Wtym celu

podtaczy¢ przetacznik do stykéw PRIORITY (17).

5.7 Wyjscie sygnatu liniowego do kolejnych
wzmachiaczy lub rejestratora

Do podtaczania kolejnych wzmacniaczy bgdz reje-

stratora, stuzg nastepujace wyjscia:

LINE OUT (20)
Sygnaty z poszczegdlnych stref sg dostepne na
tych czterech symetrycznych wyjsciach. Poziom
sygnatu zalezy od ustawienia regulatora LEVEL
(14) dla odpowiedniej strefy. Jezeli podtaczane
urzgdzenie posiada niesymetryczne wejscie,
nalezy potaczy¢ jego wejscie tylko do zaciskow “+”
(sygnat) i "G” (masa). Uzy¢ tych wyjs¢:
1. Do podtaczenie kolejnych wzmacniaczy PA jezeli
liczba gtosnikow w danej strefie jest zbyt duza.
2. Do podfaczania rejestratora przy nagrywaniu
sygnatu z poszczegolnych stref.

MIX OUT (15)

Na tym wyj$ciu pojawia si¢ sygnat z tych stref, dla

ktorych wcisnieto przycisk MON (13). Jesli jedno-

cze$nie wybrano kilka stref, ustawienie regulatora

LEVEL (14) decyduje o stopniu udziatu sygnatu z

danej strefy w zmiksowanym sygnale. Uzy¢ tego

wyjscia:

1. Do podtaczenia kolejnego wzmacniacza np. dla
dodatkowego monitora odstuchowego.

2. Do podfgczenia rejestratora przy nagrywaniu
sygnatu z kilku réznych stref.

5.8 Zasilanie

Na koncu podtaczy¢ dofgczony kabel zasilajgcy
najpierw do gniazda zasilajagcego (25) a nastgpnie
do gniazdka sieciowego (230 V~/50 Hz).

6 Przygotowanie do pracy

1) Aby unikna¢ trzasku w gtosnikach, nalezy witg-
cza¢ wzmacniacz po wszystkich urzadzeniach.

2) Przed pierwszym wtgczeniem wzmacniacza,
ustawi¢ cztery regulatory strefowe LEVEL (14)
na zero aby unikng¢ zbyt wysokiej gtosnosci na
starcie. Wtgczy¢ wzmacniacz przetgcznikiem
POWER (5). Dioda POWER (4) zapali sie.

3) Poczatkowe ustawienia wejs¢

a) ustawi¢ wszystkie regulatory GAIN (2),
TREBLE i BASS (1) w pozycje $srodkowa,

b) ustawi¢ wszystkie regulatory LEVEL (6) na
zero,

c) wytgczy¢ wszystkie przyciski MUTE (8), czer-
wone diody powyzej nie $wiecg sie,

d) wytaczy¢ wszystkie przyciski ZONE SELEC-
TORZ1doZA4.

4) Ustawi¢ regulator LEVEL (6) wejscia, ktore ma
by¢ styszalne z petng gto$noscia (np. komuni-
katy), na okoto 2/3 wartosci. Za pomocg przyci-
skow ZONE SELECTOR (7) wybra¢ dla danego
wejscia te strefy, do ktérych sygnat ma by¢ skie-
rowany.

5) Ustawi¢ zgdang gto$nos$¢ w kazdej strefie regu-
latorami LEVEL (14). Poziomy sygnatu w stre-
fach pokazujg wskazniki (12). Goérna czerwona
dioda zapala sig gdy sygnat osigga maksymalng
wartos¢ i jest obcinany we wbudowanym limite-
rze. Powinna si¢ ona zapala¢ tylko na chwile
przy najwyzszej gtosnosci. Jezeli zapala sig¢ na
dtuzej nalezy skreci¢ odpowiedni regulator
LEVEL.

Jezeli gtosnos¢ w danej strefie jest zbyt wy-
soka lub zbyt niska i nie daje sig ustawi¢ optyma-
Inie, nalezy dokona¢ korekcji ustawienia odpo-
wiedniego regulatora GAIN (2) lub LEVEL (6).

6) Wyregulowa¢ barwe dzwigku regulatorami
TREBLE i BASS (1). Jesli zajdzie konieczno$c¢
zmieni¢ gto$nosc¢ regulatorem LEVEL (6).
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@D 7) Aby skierowa¢ sygnat z wejscia do stref, nalezy
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wcisna¢ odpowiednie przyciski ZONE SELEC-
TOR (7). Za pomocag tych przyciskdbw mozna na
rozny sposob konfigurowac strefy.
Przyktad:
— Komunikat z wejécia CH 1 ma by¢ styszalny
we wszystkich strefach.
= Wecisng¢ przyciskiZ1doZ4 na CH 1.
— Komunikat z wejscia CH 2 jest przeznaczony
tylko dla stref 1i 4.
= Wcisng¢ przyciskiZ1iZ4 na CH 2.
— Podktad muzyczny z wejscia CH4 ma by¢
emitowany w strefach 1i 2.
= Wcisng¢ przyciskiZ1iZ2 na CH4.
— Podktad muzyczny z wejscia CH5 ma by¢
emitowany w strefach 3i 4.
= Wcisng¢ przyciski Z3iZ 4 na CH5.

8) Wyregulowa¢ gtosnos¢ oraz dzwiek z pozosta-
tych wej$¢ za pomocg regulatoréw LEVEL (6),
TREBLE i BASS (1). Skreci¢ pokretto gtosnosci
LEVEL na zero dla wejs¢, ktore nie sg wykorzy-
stywane.

6.1 Wyciszanie wejs¢

W celu wyciszenia wejscia, np. podktadu muzycz-
nego w momencie nadawania komunikatu, nalezy
wcisna¢ odpowiedni przycisk MUTE (8). Zapali sie
wowczas czerwona dioda sygnalizacyjna powyzej.
Aby ponownie wigczy¢ wejscie, odblokowac przy-
cisk MUTE.

Jezeli do terminalu PRIORITY (17) podfaczono
przetacznik, wejscia CH 2 do CH 5 moga by¢ wyci-
szane jednocze$nie przez zamknigcie przetacznika.

Wejscia CH 1 do 5 sg automatycznie wyciszane
w momencie pojawienia si¢ sygnatu na ztgczu TEL.
PAGING (18), jesli przetagcznik na tym terminalu
jest zwarty (patrz rozdz. 5.5).

6.2 Monitorowanie sygnatéw w strefach

Wecisng¢ przyciski MON (13) tych stref PA, ktore
majg by¢ monitorowane. Ustawi¢ gto$nos$¢ na
monitorze odstuchowym, podtgczonym do ztgcza
MONITOR (16), za pomocg regulatora MONITOR
(11) oraz gtosnos¢ dla stuchawek regulatorem
PHONES (9). Poziom sygnatu dla monitora
odstuchowego pokazany jest na wskazniku (3).

Uwaga:

1. Gtosnos¢ w stuchawkach i na monitorze
odstuchowym zalezy réwniez od regulatora
strefowego LEVEL (14). Jezeli jest on skrecony
na zero, sygnat z danej strefy nie moze by¢
odstuchiwany mimo wcisnietego przycisku
MON.

2. Przyciskami MON sygnaty ze stref sg takze
przetagczane do wyjscia MIX OUT (15) - patrz
rozdz. 5.7.

7 Specyfikacja

Moc wyjsciowa: .. ....... 4 x 40 WRMs,
4 x 65 Wmax
THD: ... <0,2%
Wejscia
Czutos¢ wejscia/impedancija; ztgcze
CH1-CH3:.......... 5mV/4 kQ (Mic)

przetgczalne na

100 mV/10kQ (line);
XLR/ jack 6,3 mm,
symetryczne

CH4,CHS5: .......... 100 mV/30kQ (line);
chinch, niesymetr.
Tel. Paging: .......... 40mV-1,5V/5kQ;
terminal Srubowy,
niesymetr.
Wyijscia
Gtosniki
Strefy1-4: ........ opcjonalnie 4Q, 8Q,
25V, 70V, lub 100V
Monitor: ........... 8Q,1W
Wyijscia liniowe
Strefy1-4: ........ 1,7V, symetr.
MixOut: ........... 3,95V, niesymetr.

Pasmo przenoszenia: . ... 50-17000Hz (-3dB)
Regulacja barwy dla wej$¢ CH1-5

Bass: ............... +10dB/100 Hz

Treble: .............. +10dB/10 kHz
Wspotczynnik S/N

Mic: ... >60dB

Line: ........ ... ... >70dB
Zasilanie: .............. 230V~/50Hz/450 VA
Zakres temperatur: ... ... 0-40°C

Wymiary (W x H x D): . 482 % 133 x 310 mm,
3 U (przestrzenie mon-

tazowe)

Z zastrzezeniem mozliwosci zmian.

Instrukcje obstugi sa chronione prawem copyright for MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG.
Przetwarzanie catosci lub czesci instrukcji dla osobistych korzysci finansowych jest zabronione.
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@ Lees nedenstaende sikkerhedsoplysninger opmaerk-
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somt igennem for ibrugtagning af enheden. Bortset
fra sikkerhedsoplysningerne henvises til den engel-
ske, tyske, franske eller italienske tekst.

Vigtige sikkerhedsoplysninger
Denne enhed overholder alle ngdvendige EU-direk-
tiver og er som folge deraf meerket C€.

ADVARSEL Dette produkt benytter 230 V~. Udfor
aldrig nogen form for modifikationer
pa produktet og indfer aldrig gen-
stande i ventilationshullerne, da du
dermed risikere at fa elektrisk stod.

Under drift er der farlig spaending op til 100V pa

terminalerne OUTPUT 70V og 100V (21). Husk

altid at slukke for PA-anlaegget for tilslutning eller
en hvilken som helst aendring af tilslutningerne.

Veer altid opmaerksom pa falgende:

® Enheden er kun beregnet til indenders brug. Beskyt
den mod vanddraber og -steenk, hgj Iuftfugtighed
og varme (tilladt omgivelsestemperatur 0—40 °C).

® Undga at placere veaeskefyldte genstande, som
f. eks. glas, ovenpa enheden.
® Varmen, der udvikles i enheden, skal kunne slippe
ud ved hjeelp af luftcirkulation. Kabinettets ventila-
tionshuller ma derfor aldrig tildeekkes.
® Tag ikke enheden i brug eller tag straks stikket ud
af stikkontakten i folgende tilfeelde:
1. hvis der er synlig skade pa enheden eller net-
kablet.
2. hvis der kan veere opstaet skade, efter at en-
heden er tabt eller lignende.
3. hvis der forekommer fejlfunktion.
Enheden skal altid repareres af autoriseret perso-
nel.
® Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at
treekke i kablet, tag fat i selve stikket.

® Til rengering ma kun benyttes en ter, bled klud;
der ma under ingen omsteendigheder benyttes
kemikalier eller vand.

® Hvis enheden benyttes til andre formal, end den
oprindeligt er beregnet til, hvis den ikke er korrekt
tilsluttet, hvis den betjenes forkert, eller hvis den
ikke repareres af autoriseret personel, omfattes
eventuelle skader ikke af garantien.

Hvis enheden skal tages ud af drift for
bestandigt, skal den bringes til en lokal
= genbrugsstation for bortskaffelse.

Innan enheten tas i bruk observera foljande séker-
hetsinstruktioner. Behdvs ytterligare information fér
handhavande utav enheten finner Ni det i den
Tyska, Engelska, Franska eller Italienska delen i
manualen.

Sakerhetsforeskrifter

Enheten uppfyller samtliga Eu-direktiv och har dér-
for forsett med symbolen C€.

VARNING Enheten anvander hég spanning
internt (230V~). Gor inga modifier-
ingar i enheten eller stoppa féoremal i
ventilhalen. Risk for elskador forelig-
ger.

Vid drift sa finns det mycket farliga spanningar, upp
till 100V forekommer pa terminalerna OUTPUT
70V och 100V (21). Stang alltid av PA systemet
innan man goér nagra inkopplings forandringar.

Ge aven akt pa foljande:

® Enheten &r endast avsedd fér inomhusbruk. Skyd-
da enheten mot vatskor, hdg luftfuktighet och hdg
varme (tillaten omgivningstemperatur 0—40 °C).

® Placera inte féremal innehallande vétskor, t. ex.
dricksglass, pa enheten.

® Varmen som alstras skall ledas bort genom cirku-
lation. Tack darfor aldrig ver halen i chassiet.

® Anvand inte enheten och tag omedelbart ut kon-
takten ur elurtaget om nagot av féljande uppstar:
1. Enheten eller elsladden har synliga skador.
2. Enheten ar skadad av fall ed.
3. Enheten har andra felfunktioner.
Enheten skall Iamnas till auktoriserad verkstad for
service.

® Dra aldrig ut kontakten genom att dra i sladden
utan ta tag i kontaktkroppen.

® Rengdr endast med en mjuk och torr trasa, an-
vand aldrig kemikalier eller vatten vid rengéring.

® Om enheten anvands pa annat satt &n som avses,
om den inte kopplas in ordentligt, om den anvénds
pa fel s&tt eller inte repareras av auktoriserad per-
sonal upphdr alla garantier att géll. | dessa fall tas
inget ansvar fér uppkommen skada pa person
eller materiel.

2

Om enheten skall kasseras bor de ldmnas
in till atervinning.

Ole hyva ja huomioi aina seuraavat turvallisuutta
koskevat ohjeet ennen laitteen kayttdon ottoa. Katso
kayttdon liittyvia ohjeita Saksan, Englannin, Rans-
kan tai Italian kielisista ohjeista, jos tarvitset lisaa tie-
toa laitteen kaytostéa.

Turvallisuudesta

Tama laite tayttdd kaikki siihen kohdistuvat EU-
direktiivit ja sille on myonnetty C€ hyvaksyntéa.

VAROITUS Tama laite toimii vaarallisella 230 V~
jannitteella. Ala koskaan tee mitaan
muutoksia laitteeseen taikka asenna
mitdan ilmanvaihto aukkoihin, koska
siitd saattaa seurata sahkoisku.

Kayton aikana terminaaleissa OUTPUT 70V ja

100V (21) on vaarallinen jopa 100V jannite. Sam-

muta aina PA-laitteisto kaikkien kytkentdjen suorit-
tamisen ajaksi.

Huomioi myds seuraavat seikat:

® Tama laite soveltuu vain sisatilakayttéon. Suojele
laitetta kosteudelta, vedelta ja kuumuudelta (sal-
littu ympardiva lampétila 0—40 °C).

® Ala sijoita laitteen paélle mitaan nestetté sisalta-
vaa, kuten vesilasia tms.

® Laitteessa kehittyva 1ampd poistetaan ilmanvaih-
dolla. Taméan vuoksi laitteen tuuletusaukkoja ei
saa peittaa.

® Ala kytke virtaa paélle ja irrota laite vélittémasti
sahkdverkosta jos:
1. laitteessa on nakyva vika.
2. laite on saattanut vaurioitua pudotuksessa tai

vastaavassa tilanteessa.

3. laite toimii vaarin.
Kaikissa néaissé tapauksissa laitteen saa korjata
vain hyvaksytty huolto.

® Ala koskaan irroita verkkoliitintd johdosta veta-
malla. Veda aina itse liittimesta.

® Kayta puhdistamiseen pelkéastaan kuivaa, peh-
meé&a kangasta. Ala kayta kemikaaleja tai vetta.

® Laitteen takuu raukeaa, eika valmistaja, maahan-
tuoja tai myyja ota vastuuta mahdollisista valitto-
mista tai valillisistd vahingoista, jos laitetta on
kaytetty muuhun kuin alkuperéiseen kayttétarkoi-
tukseen, laitetta on taitamattomasti kaytetty tai
kytketty tai jos laitetta on huollettu muussa kuin
valtuutetussa huollossa.

Kun laite poistetaan lopullisesti kaytosta,
vie se paikalliseen kierratyskeskukseen jal-
mmm Kik&sittelya varten.
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