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Artikel Nr.: 09936,39,40,47,52,54,56,57,58,62,64,66,72,76,82,86,87,96 
Bezeichnung: Kabelkanal 
Abbildung:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschreibung: 
Kabelkanäle aus schwer entflammbarem, selbstverlöschendem PVC für den Innenbereich. 
 
Zertifikate und Hinweise: 
-RoHS 
-Reach 
 
 
Technische Daten: 

- Dichte: 1,5 g/cm³ 
- Biegefestigkeit: 73,50 N/mm² 
- E-Modul: 3000 N/mm³ 
- Kerbschlagzähigkeit: 6 kJ/m² 

 
- Vicat-Erweichungstemperatur: 82 +/- 2 °C 
- Linearer Längenausdehnungs-Koeffizient: 7 10-5 K 

 
- Durchschlagsfestigkeit: > 30 kV/ mm 
- Durchgangswiderstand: 1016 Ohm x cm 
- Oberflächenwiderstand: 1013 Ohm 

 
- Brennklasse: V - 0 


