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Znaki towarowe

© 2020 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ tego dokumentu nie moze by¢

powielana bez pozwolenia. Wszystkie znaki towarowe i nazwy marek wymienione w tej publikacji sg
wtasnoscig ich witascicieli.
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Odpowiedzialnos¢

Chociaz dotozono wszelkich staran, aby zapewni¢ doktadnos¢ catej zawartosci tej instrukcji, nie
ponosimy odpowiedzialnosci za btedy lub pominiecia lub jakiekolwiek stwierdzenia w tej instrukcji,
niezaleznie od tego, czy takie btedy s pominieciami lub stwierdzeniami wynikajacymi z zaniedbania,
wypadku lub jakiejkolwiek inna przyczyna. Tres¢ niniejszej instrukcji moze ulec zmianie bez
powiadomienia. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci prawnej, jesli uzytkownicy nie bedg
postepowac zgodnie z instrukcjami obstugi zawartymi w niniejszej instrukgcji.

Prawo autorskie

Skanowanie niektérych dokumentéw, na przyktad czekdéw, banknotéw, dokumentéw tozsamosci
kartami ptatniczymi, obligacjami rzgdowymi lub dokumentami publicznymi moze by¢ zabronione
przez prawo i/lub podlega¢ odpowiedzialnosci karnej. Zalecamy odpowiedzialno$é i poszanowanie
praw autorskich podczas skanowania ksigzek, czasopism, dziennikdw i innych materiatow.

Informacje o Srodowisku

Informacje dotyczace recyklingu lub utylizacji po zuzyciu. Informacje na temat recyklingu i utylizacji
mozna uzyskac u lokalnych dystrybutoréw lub dostawcéw. Produkt zostat zaprojektowany i
wyprodukowany w celu osiggniecia trwatej poprawy stanu srodowiska. Staramy sie wytwarzac
produkty zgodnie ze swiatowymi normami Srodowiskowymi. W sprawie prawidtowej utylizacji nalezy
skontaktowad sie z lokalnymi wtadzami. Opakowanie produktu nadaje sie do recyklingu. Uwaga
dotyczaca recyklingu (dotyczy tylko krajow UE) Chron swoje srodowisko! Tego produktu nie nalezy
wyrzucac¢ do pojemnika na odpady z gospodarstw domowych. Przekaz go do bezptatnego centrum
zbiérki w swojej spotecznosci.

Przyktady ekranéw w tej instrukcji

Zrzuty ekranu w tym przewodniku zostaty wykonane w systemie Windows 7. Jesli uzywasz systemu
Windows 8/10, ekran bedzie wygladat nieco inaczej, ale bedzie dziata¢ tak samo.

Wstep

Witamy w Swiecie skaneréow Plustek — najlepszych w obrazowaniu komputerowym. Twdj nowy
skaner poprawi profesjonalizm Twoich codziennych zadan komputerowych, umozliwiajac
wprowadzanie obrazéw do systemu komputerowego. Podobnie jak wszystkie nasze produkty, Twéj
nowy skaner zostat gruntownie przetestowany i poparty naszg reputacjg w zakresie niezrownanej
niezawodnosci i zadowolenia klientow. Dziekujemy za wybranie nas jako dostawcy skaneréow. Mamy
nadzieje, ze w miare wzrostu potrzeb i zainteresowan komputerowych bedziesz nadal zwracac¢ sie do
nas po dodatkowe produkty wysokiej jakosci.
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Jak korzystac z tego przewodnika

Ten Podrecznik uzytkownika zawiera instrukcje i ilustracje dotyczace instalacji i obstugi skanera. W
tym przewodniku zatozono, ze uzytkownik jest zaznajomiony z systemem Microsoft Windows. Jesli
tak nie jest, sugerujemy, aby przed uzyciem skanera dowiedziec sie wiece] o systemie Microsoft
Windows, zapoznajac sie z instrukcjg obstugi systemu Microsoft Windows. W cze$ci Wprowadzenie
niniejszej instrukcji opisano zawartos¢ opakowania i minimalne wymagania dotyczgce komputera
niezbedne do korzystania ze skanera. Przed rozpoczeciem instalacji skanera sprawdz zawartos¢
opakowania, aby upewni¢ sie, ze zawiera wszystkie czesci. Jesli jakiekolwiek elementy sg uszkodzone
lub ich brakuje, skontaktuj sie bezposrednio ze sprzedawcg, u ktérego zakupites skaner, lub
bezposrednio z naszym dziatem obstugi klienta. Rozdziat | opisuje, jak zainstalowaé oprogramowanie
skanera i podtgczy¢ skaner do komputera. Rozdziat Il opisuje dwa przyciski skanera oraz dostepne
ustawienia w programie QuickScan. Rozdziat Ill opisuje krok po kroku, jak wykonaé podstawowe
zadanie skanowania za pomocg przycisku QuickScan. Dodatek A zawiera informacje dotyczace
pomocy technicznej, ktére mogg pomdc w rozwigzaniu prostych problemow. Zanim wezwiesz
pomoc, przeczytaj

Dodatek A: Rozwigzywanie problemow.

Dodatek B zawiera dane techniczne zakupionego skanera. Dodatek C zawiera naszg umowe o
ograniczonej gwarancji oraz oswiadczenie FCC dotyczace produktu.

Konwencje zawarte w niniejszym przewodniku

Bold Wazna uwaga lub pierwsze uzycie waznego
terminu w rozdziale.

[XXX] Reprezentuje polecenia lub zawartos¢ na ekranie
komputera.

Uwaga dotyczaca ikon

W niniejszym przewodniku zastosowano nastepujace ikony, aby wskazac informacje, ktdre zastugujg
na szczegdlng uwage.
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Niebezpieczenstwo: Procedura, ktérej nalezy
é% doktadnie przestrzegaé, aby zapobiec
obrazeniom lub wypadkom.

Danger

Uwaga: Informacje, ktérych nieprzestrzeganie
moze spowodowac utrate danych lub
uszkodzenie produktu.

Caution

Zwrd¢ szczegdlng uwage: Instrukcje, o ktorych
Q warto pamietac i ktére moga zapobiec btedom.

Attention

Srodki ostroznosci

Przed uzyciem tego urzadzenia prosimy o zapoznanie sie z ponizszymi waznymi informacjami w celu
wyeliminowania lub ograniczenia mozliwosci spowodowania szkdd i obrazen ciata.

1. Uzytkowanie, produkt jest przeznaczony do uzytku wewnatrz pomieszczen w suchych miejscach.
W nastepujgcych warunkach wewnatrz urzadzenia moze wystgpi¢ kondensacja wilgoci, ktéra moze
spowodowac nieprawidtowe dziatanie:

¢ gdy urzadzenie zostanie przeniesione bezposrednio z zimnego do cieptego miejsca;
® po nagrzaniu chtodni;
¢ gdy urzadzenie jest umieszczone w wilgotnym pomieszczeniu.

Aby unikng¢ kondensacji wilgoci, zaleca sie postepowac zgodnie z procedura:

- Zamknac to urzadzenie w plastikowej torbie, aby przystosowato sie do warunkéw panujgcych w
pomieszczeniu.
- Odczekaj 1-2 godziny przed wyjeciem urzadzenia z torby.

2. Uzywaj zasilacza i kabla USB dostarczonych ze skanerem. Uzycie innego zasilacza i kabli moze
spowodowac awarie.

3. Zachowaj wolng przestrzen wokaot zasilacza na wypadek koniecznosci szybkiego odtgczenia
zasilacza w sytuacjach awaryjnych.

4. Uszkodzony przewdd moze spowodowaé pozar lub porazenie pragdem. Przewdd zasilajacy nalezy
trzymac prosto, bez skrecenia, zgiecia lub zarysowania.

5. Odtgcz to urzadzenie, jesli nie bedziesz go uzywac przez okreslony czas, na przyktad w nocy lub
podczas dtugiego weekendu, aby unikngé ryzyka wywotania pozaru.
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6. Nie probuj demontowac skanera. Istnieje niebezpieczenstwo porazenia pragdem, a otwarcie
skanera spowoduje utrate gwarancji.

7. Uwazaj, aby nie uderzy¢ ani nie uderzy¢ skanera, poniewaz jest delikatny i moze pekngé.

8. Przed instalacja sterownikéw urzgdzen odtacz wszystkie inne urzgdzenia do przetwarzania obrazu
(inne skanery, drukarki, aparaty cyfrowe, kamery internetowe) od komputera.

9. Zapisz dysk CD Instalatora/Aplikacji, dysk DVD SilverFast i opakowanie dysku DVD-ROM. W
przysztosci moze byé konieczna ponowna instalacja sterownika i oprogramowania.

10. Przed przystgpieniem do pracy ze slajdami i negatywami upewnij sie, ze masz czyste rece. Jesli na
materiale filmowym znajduje sie kurz, wyczys¢ go, zdmuchujac lub wycierajac niescierng Sciereczka.
11. Przechowu;j slajdy i negatywy w chtodnym, suchym miejscu, z dala od bezposredniego Swiatta
stfonecznego. Nalezy obchodzi¢ sie z nim ostroznie, poniewaz niewtasciwe przechowywanie i
obchodzenie sie z nim moze prowadzi¢ do pogorszenia jakosci i ostatecznie wptyngé na wyniki
skanowania.

Wymagania systemowe
Windows

- Procesor 2 GHz lub wyzszy

- 2 GB RAM (zalecane 4 GB RAM)

- 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym

- Naped CD/DVD lub potaczenie z Internetem
- Port USB

-Microsoft Windows 7/8/10

Macintosh

- Procesor 2 GHz lub szybszy (procesor oparty na INTEL, BEZ PowerPC)

- 2 GB RAM (zalecane 4 GB RAM)

- 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym

- Naped DVD lub potaczenie internetowe

- Port USB

-Mac0SX10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 /10.13/10.14 / 10.15

- W przypadku skanowania lub edytowania duzej ilosci danych obrazu mogg byé potrzebne wyzsze

wymagania. Wymagania systemowe s3 tutaj jedynie wytycznymi, poniewaz generalnie im lepszy
komputer (ptyta gtdwna, procesor, dysk twardy, pamie¢ RAM, karta graficzna), tym lepsze wyniki.
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Zawartos¢ opakowania

. Skaner

. Wyscietana torba transportowa

. Zamontowany uchwyt na slajdy i uchwyt na tasme filmowg

. Kabel USB

. Zasilacz

. Szybki przewodnik

. DVD-ROM i numer seryjny LaserSoft SilverFast

. Dysk CD-ROM z instalacjg/aplikacjg

. Tarcza IT-8 35 mm (tarcza IT-8 35 mm nie jest dotgczona do wszystkich modeli skaneréw)

O 00 N O U b WN B

S

Attention

Numer seryjny SilverFast znajduje sie na przodzie opakowania DVD-ROM SilverFast.

Zachowaj pudetko i materiaty pakunkowe na wypadek koniecznosci transportu skanera w przysztosci.
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Funkcje skanera

1. Gniazdo uchwytu filmu: W16z uchwyt filmu do skanera przez ostone przeciwpytowa. Uchwyt na
film mozna wtozy¢ z dowolnej strony. Uchwyt filmu bedzie indeksowany na kazdej klatce za pomoca
wycie¢ na bocznych szynach.

2. Dioda LED zasilania: Wskazuje stan skanera.

Podswietlenie Stan

Wiaczone Skaner jest wtgczony i gotowy do skanowania
obrazéw.

Wytaczone Skaner jest wytgczony, poniewaz zasilanie nie

jest wtaczone lub przewdd zasilajgcy nie jest
prawidtowo podtgczony do gniazdka
elektrycznego.

3. Przycisk IntelliScan: Mozesz nacisng¢ przycisk, aby uruchomic aplikacje SilverFast.
4. Przycisk QuickScan: Mozesz nacisngé przycisk, aby wykonac predefiniowane zadanie skanowania.
5. Przycisk zasilania: Stuzy do wtgczania i wytaczania skanera.

6. Naklejka z numerem seryjnym: Znajduje sie z tytu skanera. Bedziesz go potrzebowaé, gdy bedziesz
kontaktowac sie ze swoim sprzedawcg lub naszym centrum serwisowym w przysztosci.

7. Receptor zasilania: taczy skaner ze standardowym gniazdem pradu zmiennego za pomoca
dotgczonego zasilacza.)

8. Port USB: taczy skaner z portem USB komputera za pomoca dotgczonego kabla USB.
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Uchwyty do filméw
W zestawie znajdujg sie dwa uchwyty do filméw. Gwarantuja poprawne wyniki skanowania.

A. Do skanowania slajdéw w oprawie 35 mm (maks. 4 slajdy)
B. Do skanowania tasm filmowych 35 mm (maks. 6 klatek)

Korzystanie z zamontowanego uchwytu slajdow
W16z oprawione szkietka w szczeliny strong z emulsjg (niebtyszczacg) do dotu. Na ramce kazdego

gniazda znajdujg sie strzatki i ilustracje. Postepuj zgodnie z ilustracjami, aby wstawi¢ zamontowane
slajdy.

Uzywanie uchwytu na tasme filmowa

Umiesc tasme filmowa w uchwycie filmu strong z emulsjg (bez potysku) skierowang w dét, a
nastepnie zamknij pokrywe uchwytu filmu.
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Attention

- Aby uzyska¢ prawidtowe wyniki skanowania, zawsze obracaj klisze gérng krawedzig obrazu
skierowang w strone tylnej czesci skanera (tam, gdzie znajduje sie przewdd zasilajacy i przewdd USB)
i trzymaj emulsyjng (niebtyszczacg) strong do dotu.

- Na gdrze i na dole filmu znajduje sie tekst, taki jak producent, numery ramek, kody filméw, numery
partii...itp. Przy prawidtowej orientacji filmu, jak opisano powyzej, tekst ten nalezy czytaé wyraznie
(tzn. nie od tytu lub do géry nogami).
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Film info

Film info
B
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Oszczedzanie energii

Aby oszczedzac energie, Zrédto sSwiatta skanera zawsze automatycznie wytacza sie po zakonczeniu
procesu skanowania.

Konserwacja

\

Caution
Aby skaner dziatat ptynnie, poswie¢ chwile na zapoznanie sie z ponizszymi wskazéwkami dotyczgcymi
konserwacji.

- Unikaj uzywania skanera w zakurzonym otoczeniu. Gdy nie jest uzywany, przechowuj skaner
przykryty. Czasteczki kurzu i inne ciata obce mogg uszkodzi¢ urzadzenie.

- Nie probuj demontowac skanera. Istnieje niebezpieczefdstwo porazenia pradem, a otwarcie skanera
spowoduje utrate gwarancji.

- Nie narazaj skanera na nadmierne wibracje. Moze to spowodowac uszkodzenie wewnetrznych
elementdw.
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Rozdziat I. Instalacja skanera

Przed zainstalowaniem skanera sprawdz, czy masz wszystkie odpowiednie komponenty. Lista
zawartosci opakowania znajduje sie w sekcji Zawartos¢ pudetka niniejszej instrukcji.

Wymagania dotyczgce instalacji oprogramowania

Twdj skaner jest dostarczany ze sterownikiem skanera, ustawieniem QuickScan i oprogramowaniem
LaserSoft SilverFast. W systemie Mac OS X kompatybilny jest tylko program SilverFast, ktory nalezy
zainstalowac. Inne dofgczone oprogramowanie nie jest zgodne z systemem Mac OS X. Aby zapewnié
wystarczajgcg ilos¢ miejsca na instalacje oraz skanowanie i zapisywanie obrazéw, zalecane jest co
najmniej 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym.

Wymagania sprzetowe

Ten skaner tgczy sie z komputerem za posrednictwem uniwersalnej magistrali szeregowej (USB),
ktdra obstuguje funkcje Hot Plug and Play. Nalezy pamietaé, ze w niektérych komputerach port USB z
tytu komputera moze by¢ zajety, a na monitorze lub klawiaturze moga znajdowac sie dodatkowe
porty. Jesli masz problem ze zlokalizowaniem portu USB w komputerze, zapoznaj sie z instrukcjg
obstugi sprzetu dostarczong z komputerem. Jesli nie mozesz znalez¢ takich portéw USB w swoim
komputerze, musisz kupic certyfikowang karte interfejsu USB, aby doda¢ funkcje USB do komputera.

Instalacja Windowsa
Instalacja i konfiguracja skanera

Postepuj zgodnie z procedurami krok po kroku opisanymi ponizej, aby zainstalowac skaner USB.

Krok 1. Podfaczanie skanera do komputera
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1. Podtacz zasilacz do gniazda zasilania skanera.

2. Podtacz drugi koniec zasilacza do standardowego gniazdka sieciowego.

3. Podtgcz kwadratowy koniec dotagczonego kabla USB do portu USB z tytu skanera.
4. Podtacz prostokatny koniec kabla USB do portu USB z tytu komputera.

Uwaga: Jesli do komputera jest podtgczone inne urzadzenie USB, podtacz skaner do dostepnego
portu USB.

Krok 2. Instalacja oprogramowania

@ AutoPlay e
@ BD-ROM Drive (F:) Plustek Scanner

| Always do this for software and games:

Run install.exe

Published by PLUSTEK INC,

‘ Open folder to view files

using Windows Expiorer

View more AutoPlay options in Control Panel

%* Windows Security

@1 Windows can't verify the publisher of this driver software

< Don'tinstall this driver software
Vou should check your manufacturer's website for updated driver software
foryour device.

Install this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or

disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
informestion

Q See detals
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1. W1téz dysk CD-ROM z instalacjg/aplikacjg, dotgczony do komputera skanera do napedu CD-ROM.
Kliknij [Uruchom install.exe] w oknie [Autoodtwarzanie]. Jesli instalacja nie rozpocznie sie
automatycznie, przejrzyj naped CD-ROM i recznie uruchom plik [install.exe].

2. Kliknij przycisk [Tak], jesli opcja [Kontrola konta uzytkownika]
wyskakuje okno dialogowe. Jesli pojawi sie wyskakujgce okno kreatora, kliknij [Dalej], a nastepnie

kliknij [Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to] w oknie [Zabezpieczenia systemu Windows],
a nastepnie kliknij [Zakonicz] w oknie kreatora.

Film Scanner plustek

Welcome to the Plustek 008 setup programd

B4 install the Softwase

Oplionally you may change the s allstion languages
from the drop-dlown kst box

Erchsh - '

Tkl 2/ vewpee, et .

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby zainstalowac cate oprogramowanie
wymagane przez nowy skaner USB.
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Seannes Setvp

Homiomsecs Camploty

Trcctadll b ok Wowrd hat e bed pefamrg nenfsnecs cpadon: oo

4. Po zainstalowaniu oprogramowania zamknij wszystkie otwarte aplikacje i kliknij przycisk [Zakoncz],
aby ponownie uruchomi¢ komputer.

I

znajdujaca sie na pasku zadan systemu Windows, wskazuje, czy oprogramowanie skanera zostato

I

Jesli instalacja przebiegta pomysinie, pojawi sie nowa ikona QuickScan . Ikona QuickScan ,

prawidtowo uruchomione i czy skaner i komputer komunikujg sie ze soba.

Symbol Status
Program QuickScan zostat pomysinie
n uruchomiony, a skaner jest podtgczony do

komputera i gotowy do skanowania magow.

Skaner nie jest podtgczony do komputera.

Brak wyswietlania Wybrates zakonczenie programu QuickScan,
niezaleznie od tego, czy skaner jest podtgczony
czy odtgczony od komputera.

S

Attention

W systemie Windows 8/10 po podtgczeniu skanera postepuj zgodnie z instrukcjami instalacji
wyswietlanymi na ekranie.
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[ © AutoPlay

J Open folder to view files

using Windows Explorer

™

=)o =
@ BD-ROM Drive (F:) Plustek Scanner

"] Always do this for software and games:

View more AutoPlay options in Control Panel

= Device Murages
e &nm  View  Hep
om0 %
[ s g MUINCFC

@ Bnos

& Corputer

L Dekdtm

& Doy sty

wa DVIVIO-ROM dives

05 Human irteface Dwsces

G Bt ATATAT AP controten

T Wrogiag deicec

- Keyhoen:

B Memery tachnzbogy drvw

A Nica ard sther pontng tence

& Mo

& Netaunt pimies

4 v Cther devem

o him<ee =
B Proceconc Jntate Triver Sotwwe
& 5M Diey .

N Seund vdes ie
¢ Hcmge contrae
A Spctan desion

¥ Uniesd SevnlB

Wresub
San for Nandawe chungec

Properties

1. Wtéz dysk CD-ROM z instalacja/aplikacja, dotagczony do komputera

skanera do napedu CD-ROM. Kliknij [Uruchom install.exe] w

okno [Autoodtwarzanie]. Jesli instalacja nie rozpocznie sie automatycznie, przejrzyj naped CD-ROM i
recznie uruchom plik [install.exe]. Kliknij przycisk [Tak], jesli pojawi sie okno dialogowe [Kontrola
konta uzytkownika). Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi w wyskakujgcym komunikacie

instalacyjnym.
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2. W oknie [Menedzer urzadzen] kliknij prawym przyciskiem myszy ten skaner w obszarze [Inne
urzadzenia] i wybierz opcje [Aktualizuj oprogramowanie sterownika] z menu podrecznego. Kliknij
[Przegladaj méj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika] w oknie, ktdre sie pojawi, a
nastepnie kliknij przycisk [Przegladaj].

"
23 Windows Secunty

&J Windows can't verify the publisher of this driver software
Y Y

2 Don't install this driver software
You should check your manufacturer's website for updated dniver software
for your device

# Install this driver software anyway
Only instal| dnver software obtained from your manufacturer's website or
disc, Unsigned s oftware from other sources may harm your computer or steal
information

(v Ses details

3. W oknie [Przegladaj w poszukiwaniu folderu] wybierz folder lub naped CD-ROM zawierajacy
sterownik tego skanera i kliknij przycisk [OK], aby powréci¢ do poprzedniego ekranu. Kliknij przycisk
[Dalej] i kliknij [Mimo to zainstaluj oprogramowanie sterownikal, jesli pojawi sie okno
[Zabezpieczenia systemu Windows].
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Film Scanner plustek ‘

‘Welcome to the Plustek © % setup proyram!

Dptionally pou may ch ange the mnstallalion languages
from the deop-down hi=t box

Hanlesance Conglete

Thbihed par i sl s ice o0 SN O 1

T 0 , | ]
fstall gux 7)) | Carend

4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby zainstalowac cate oprogramowanie
wymagane przez nowy skaner USB.

5. Po zainstalowaniu oprogramowania zamknij wszystkie otwarte aplikacje i kliknij przycisk [Zakonicz],
aby ponownie uruchomi¢ komputer.
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Rozwigzywanie problemdéw z konfiguracjg oprogramowania

Uwaznie zapoznaj sie z krokami opisanymi w tym przewodniku oraz w Instrukcji szybkiej instalacji
dotaczonej do skanera.
Jesli nadal masz problemy, sprawdz, czy:

* Masz 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym.

e Skaner jest podtaczony i ma zasilanie.

e Uzywasz kabla USB dostarczonego ze skanerem.

* Kwadratowy koniec kabla USB jest podtgczony z tytu skanera.

¢ Prostokatna koricowka kabla USB jest podtgczona z tytu komputera.

Jesli odszedtes od procedur instalacji opisanych w tej instrukcji, odtgcz kabel USB od skanera i
ponownie zainstaluj oprogramowanie z ptyty CD-ROM. Aby ponownie zainstalowaé oprogramowanie
skanera, kliknij [Start], [Uruchom], a nastepnie wpisz [D:\Install] (gdzie D oznacza litere napedu CD-
ROM). Ostroznie postepuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami instalacji przedstawionymi w Kreatorze
instalacji. Po wyswietleniu monitu uruchom ponownie komputer i podtgcz kabel USB z powrotem do
skanera, gdy komputer jest nadal wigczony.

Instalowanie oprogramowania SilverFast w systemie Windows
Twdj skaner jest dostarczany z zaawansowang i bogatg w funkcje aplikacjg do skanowania SilverFast.
W16z ptyte SilverFast DVD do napedu optycznego i kliknij [Uruchom xxxx.exe], aby uruchomic

asystenta instalacji, a nastepnie postepuj zgodnie z ponizszym ilustrowanym przewodnikiem, aby
zainstalowac aplikacje:
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e

| w X Licanse Agreement
m \ Plase ravian the Ikense terma bafora installing SilverFast.

Presz Fage Down to sae the razt of the agreament.

ilverFast® Software License Agreement

Do not openthe seftware package and do notuse the SilverFast”

software until you have read and agreadto the terms and conditions of

this Softweare License Agreement, If you do net agree with these terms and
condition s, immediately retumn the unopened software sealedin its

original packaging te Lasersoftimaging AG. =

If you accept the terms of the agrasment, click 1 Agree to continue. You must accept the
agreement to install Siverfast.

.I 1 acoept the tarms of the Licanea Agreament )

Iy SiverFa B0.0r T X80 Setup :
il . . Choose Components
[-\ \ Choose which festures of Silverfast vou mark to instal.

Check the components you want to instell and unchedk the componants you don't want to
netall, Click Mext to conbrue,

Sakec componants to inatal:
I~ [ Pretoshop-Bndge
i [ Shoctoss
(-] Add-Ons

1. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. Zaznacz pole wyboru [Akceptuje
warunki umowy licencyjnej] i kliknij [Dalej], aby kontynuowaé.

2. Wybierz komponenty do zainstalowania, aktywujgc odpowiednie pole wyboru. Nastepnie kliknij
[Dalej], aby kontynuowad.
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Choose Install Location
Choose the folder in which to nstall Sikerrast,

Setup will instal SlyerFast in the Following folder. To nistall in & different Folder, cick
Browse and select ancther folder. Click [netell to start the installation,

Dastination Folder

Space required: 75.0MB
Space availsble: 43.7G5

SilverFast .00 1AEZ4)

www.conrad.pl

3. Jesli chcesz zainstalowac¢ aplikacje w alternatywnym folderze, wprowadz doktadng Sciezke w polu
[Folder docelowy] lub kliknij [Przegladaj...], aby wybraé folder za pomocg okna dialogowego.

Nastepnie kliknij [Zainstaluj], aby kontynuowac

Completing the SilverFast Setup
Wizard

Silverrast has been nstalled on your computer.

Click rinish to dose this wzard,

| aun SikarFase

[¥] Show Readme

Silverfast News, Support, FADe: Click here

Mnrtant - Marr »m.,u'u.n;.+
ot coce > SilverFast™8

NN

=/
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4. Po zakonczeniu instalacji aktywuj opcje, ktérg chcesz wykonaé, a nastepnie kliknij [Zakoncz], aby

wyj$¢ z instalatora.

5. Uruchom program SilverFast za pomoca skrétu SilverFast na pulpicie. Sprawdz [Zrédto obrazu] i

[Wybor jezyka], a nastepnie kliknij [Start], aby uruchomié program.

Flezoe exter yor STrarom sl mmber:

Teszare S

& Serialization lm

6. Po uruchomieniu programu wprowadz swaj [First

nazwal, [Nazwisko] i [Numer seryjny], a nastepnie kliknij [Odblokuj], aby odblokowa¢ SilverFast.
Trzymaj ptyte SilverFast DVD w komputerze do momentu odblokowania SilverFast. Numer seryjny

SilverFast znajduje sie z przodu opakowania DVD-ROM SilverFast.

7. Prosze czekac na uruchomienie programu. Tak wyglada gtéwny interfejs aplikacji SilverFast.
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Instalacja Mac OS X

S

Attention

Podczas instalacji skanera w systemie Mac OS nie trzeba instalowac zadnych sterownikdéw skanera.
Sterowniki skanera sg juz zawarte w instalacji SilverFast.

Twoj skaner jest dostarczany z zaawansowang i bogatg w funkcje aplikacjg do skanowania SilverFast.
W16z ptyte SilverFast DVD do napedu optycznego i kliknij dwukrotnie opcje [SilverFast Install], aby
uruchomic kreatora instalacji, a nastepnie postepuj zgodnie z ponizszym ilustrowanym
przewodnikiem, aby zainstalowac¢ aplikacje:
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Fa¥a¥s & nstall SibverFast 8 (Plastek)

To continue installing the software you must agree to the terms
of the software license agreement.

oIt

© Re: Click Agree to continue or click Disagres to cancel the installation
and quit the Installer,

3

© Lo s
® Do i =
Read License |  Disagree § °

®Ins e o
#® Installation pponteg Accumaniason ke amarad of ganaming an image fike
= forthe of color ar prnt ks, This

® Summary Is a license and not @ purchase sgreement. LaserSon magng AG

mag
has daveloped Simfasm® and is P owrer of 81 rghte in T
SONMwire and e copy theredt.

Iy Coprprignt
(v)'n:a" leckges har LisaSon imagng AQ is b
- amnarcf e copynightIn tha sotaare both wih ragard 1 the source
and the cbjactcode.
@] T dedumanlalon &40 Ba soludm am cidywishtad
Unaumonasd wee, indudang 19 uae of all visud and vadso miandal,
N givas ise 1 daims o corgansaiony darages
—
L Save... CoBack | |_Continue
'
800 & nsall Shefast 8 (Plustok)
& Standard install on “Macintosh HD"
e
 Introduction
® Read Me This will take 366,7 MB of space on your
computer.
© License
Click Install to parform a standard installation of
@ Desthaarion Selecy this saftware for all users of this computer. All
o Installation Type users of this computer will be able to use this
. software.
@ Installation
@ Summary

Wl
Wy 5.
£ < =)

— : Installer is trying to install new software. Type
d \. your password to allow this.

i

s

Name: &

Password: eses ]

Cancel
1. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. Po wyswietleniu monitu o wyrazenie
zgody na warunki umowy licencyjnej oprogramowania kliknij [Zgadzam sie], aby to zrobic.
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2. Kliknij [Zainstaluj], aby rozpocza¢ instalacje aplikacji.

3. Po wyswietleniu monitu wprowadz [Hasto] biezgcego konta uzytkownika, a nastepnie kliknij
[Zainstaluj oprogramowanie], aby kontynuowact.
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B0 & Install Shefast 2 (Plastak)

S

The installation was completed successfully.

— (-

s

Congratulations for succasstuily insialling your new

© Introduction

PRI ShverFast B software!

$License To start SilverFast B, pleass

© Destination Select - run *SliverFast 8.app" from

© Installation Type “/Application/SitverFast Agplication/SiverFast
@ Installation &

© Summary or

- use the SliverFast 8 startup icon In your dock,

To learn more about our SiiverFast & product family,
- piaase have 8 look at the SilverFast Documentation &

ol ‘
I\ . - orvigit LagarSoft Imaging's web page:
e —— -
coace (i Clasey )

ST ] - Pt b Digaef (e

lmrkﬂewiol—cumw b S”VE‘I‘F&CF 8

l SihenrFast Featires >

: =

Ploase entie your SiwerFast seal sumber:

p——

Last name | ey

Concaty M

Sarial rumbar- | - - [ ——— Ay e

L Ger demo Soense

4. Po zakonczeniu instalacji kliknij [Zamknij], aby wyjs$¢ z instalatora.

5. Uruchom program uruchamiajacy SilverFast za pomocg skrétu SilverFast na pulpicie. Sprawdz
[Zrédto obrazu] i [Wybdr jezyka], a nastepnie kliknij [Start], aby uruchomié¢ program.
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6. Po uruchomieniu programu wprowadz swoje [Imig],

[Nazwisko] i [Numer seryjny], a nastepnie kliknij [Odblokuj], aby odblokowac SilverFast. Trzymaj ptyte
SilverFast DVD w komputerze do momentu odblokowania SilverFast. Numer seryjny SilverFast
znajduje sie z przodu opakowania DVD-ROM SilverFast.

|

7. Prosze czekaé na uruchomienie programu. Tak wyglada gtdwny interfejs aplikacji SilverFast.
Rozdziat Il. Obstuga skanera
Twdj skaner akceptuje slajdy i negatywy 35 mm. Jednak niektére programy majg ograniczenia co do

informacji, ktére moga obstuzyé. Pojemnos¢ pamieci komputera i wolne miejsce na dysku twardym
rowniez mogg ograniczac fizyczny rozmiar skanowanego dokumentu.
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Istniejg rozne sposoby obstugi skanera:

1. Uzywajac SilverFast Launcher, naciskajac przycisk IntelliScan. Ten samodzielny program umozliwia
wykonywanie zaawansowanych funkcji skanowania. Wiecej informacji mozna znalez¢ w Podreczniku
uzytkownika SilverFast.

2. Korzystanie z funkcji QuickScan przez nacisniecie przycisku QuickScan. Program QuickScan Setting
jest automatycznie instalowany jako oprogramowanie skanera.

Program do edycji obrazu zostat dotgczony do skanera na zatgczonym dysku CD-ROM
Instalatora/Aplikacji. Pozwoli ci to zmieniac i poprawia¢ dowolne zeskanowane obrazy za pomocg
réznych filtrow, narzedzi i efektédw. QuickScan to program, ktéry umozliwia wygodne skanowanie
obrazéw bez koniecznosci pracy bezposrednio w jakiejkolwiek aplikacji do edycji obrazéw. Wiecej
informacji na temat tych funkcji mozna znalez¢ w Pomocy on-line ustawien QuickScan (dostepnej po

o

kliknieciu ikony QuickScan znajdujgcej sie obok ikony zegara na pasku zadan systemu Windows

i wybraniu opcji Pomoc).

Q4

Attention

Przyciski IntelliScan i QuickScan mogg by¢ uzywane tylko w systemie Windows.
Korzystanie z przycisku IntelliScan

Przycisk IntelliScan umozliwia aktywacje pakietu SilverFast, ktéry wykonuje zaawansowane funkcje
skanowania, takie jak usuwanie kurzu i zadrapan, eliminacja ziarna i szuméw, optymalizacja
negatywow... itd.

S

Attention

Aby uzyskac szczegdtowe informacje na temat ustawien i funkcji SilverFast, zapoznaj sie z
Podrecznikiem uzytkownika SilverFast.

Korzystanie z przycisku szybkiego skanowania
Przycisk QuickScan umozliwia wygodne skanowanie obrazéw i automatyczne zapisywanie ich w
albumie. Wystarczy nacisngé przycisk QuickScan z przodu skanera, a skaner rozpocznie skanowanie

folii lub negatywdw. Przed wykonaniem pierwszego skanowania za pomocg przycisku QuickScan
zaleca sie skonfigurowanie ustawien QuickScan zgodnie z wiasnymi potrzebami i preferencjami.
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Ustawienia QuickScan i funkcje okna podgladu
ustawienie szybkiego skanowania

Kliknij dwukrotnie ikone QuickScan znajdujgca sie w zasobniku systemowym Windows lub kliknij

I

prawym przyciskiem myszy ikone QuickScan
[Wtasciwosci].

, @ nastepnie z menu, ktdre sie pojawi, wybierz

v Enable Warng

BT

- Wybierz [Zrédto skanowania] (materiat do zeskanowania), [Przeznaczenie] (oprogramowanie do
przetwarzania koncowego, ktére ma zostac zapisane lub przetworzone), [Format pliku] (format, w
ktdrym ma zostac zapisany), [Folder docelowy] ( $ciezka zapisu pliku) i [Prefiks nazwy pliku] (nazwa
filmu, po ktérej nastepuja 4 cyfry rozpoczynajace sie od 0000 w przypadku skanowania
sekwencyjnego).

- Zaznacz opcje okna [Podglad], aby [wiaczyc] i/lub [potwierdzi¢] procedure.

- Wybierz opcje [Automatyczne przetwarzanie].

Zwro¢ uwage, ze funkcja [Wzmocnienie koloru] jest dostepna tylko w trybie Negatyw. Funkcja
[Dopasowanie kolorow] jest dostepna tylko w trybie Przezroczystosc. Funkcja [Automatyczne
nasycenie] jest dostepna zaréwno w trybie [Przezroczystosc], jak i [Film negatywowy]. Jednak ze
wzgledu na rézne metody przetwarzania koloréw, funkcji [Automatyczne nasycenie] i funkcji
[Dopasowanie kolorow] nie mozna zastosowacd jednoczesnie.

Funkcja [Automatyczne przycinanie] zostanie zastosowana automatycznie, jesli zaznaczona jest
funkcja [Automatyczne nasycenie].

- Wybierz opcje [Atrybuty skanowania]: Mozesz zmienié ustawienia skanowania [Tryb],
[Rozdzielczos€], [Filtr], [Jasnos¢], [Kontrast] i [Gamma].

- Kliknij przycisk [Domysine], jesli chcesz powrdci¢ do ustawiert domysinych.

- Kliknij przycisk [Zamknij], aby zapisa¢ koricowe ustawienia i wyjs¢ z okna [Ustawienia szybkiego
skanowanial.
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I OpticFilm ## : QuickScan Setting _)g
Scan SOUICe: [ Transparency ~|
© ———» Pupos: [FILE ~]|
File Format: | * PG (JPEG) v
Destination folder: [C3UsersimZn-m:Deskiop Browse |
mtmp'mnspmmy
— Preview
[v Enable [v Confirm
— Auto Processmgs
@ ——p v iulc Cop v Auto Density  «¢ (3]
O ———» [ Color Enhancement [T Color Matching «¢ (5]
~ Scanning Attributes
Mode: |24-bit Color ~|
Resolution: |600 3
Filter: [Nom ﬂ
Unit: om ~>| I Multi-Sampling ¢ (6]
B . ’ | 1 ' ) ' ' [} . ‘| . ' ' I_Sﬁ
gonm 1 ' . ' ' ! . 1 . 1l ' m
e__ ' Qm- 1 ' ' ' ' ' ' ' ' 1 ' n'-_sﬁ
T Clos Deft | —1©
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Wazne ustawienia skanowania

1. Cel
To menu zawiera funkcje File, Page Manager, Photoshop, ktére pozwalajg okresli¢, jakiego
oprogramowania chcesz uzy¢ do obrébki koricowej zeskanowanych obrazéw.

2. Automatyczne przycinanie

Gdy to pole jest zaznaczone, program QuickScan zidentyfikuje wymiary zeskanowanego obrazu i
przytnie krawedzie. Ksztatt przyciecia bedzie kwadratem lub prostokgtem i nie bedzie obrysowywat
krawedzi obrazéw o dziwnych ksztattach.

3. Automatyczna gestosc

Zaznaczenie tego pola powoduje automatyczne dostosowanie histogramu, aby zeskanowany obraz
byt wyrazniejszy. Czyni to poprzez zwiekszenie réznicy miedzy odcieniami koloréw. Ta funkcja jest
dostepna zaréwno w trybach Folia przezroczysta, jak i Film negatywowy.

4. Wzmocnienie koloru

Ta funkcja ma na celu kompensacje niedoswietlonych kanatéw zielonego i niebieskiego negatywu.
Jesli ta funkcja jest zaznaczona, skanowanie wstepne i czas skanowania znacznie sie wydtuza. Ta
funkcja jest dostepna tylko w trybie Negatyw.

5. Dopasowanie koloréw

Ta funkcja zapewnia okreslong technike dopasowywania koloréw w celu zachowania spéjnosci
koloréw miedzy wydrukiem a oryginalnym obrazem. Ta funkcja jest dostepna tylko w trybie
Przezroczystosc.

S

Attention

Ze wzgledu na rézne metody przetwarzania koloréw, funkcji Auto Density i Color Matching nie mozna
zastosowac jednoczesnie. Jesli zaznaczona jest opcja Gesto$¢ automatyczna, funkcja Dopasowanie
kolorow bedzie wyszarzona i niedostepna. Podobnie, jesli opcja Dopasowanie kolorow jest
zaznaczona, funkcja Automatyczne nasycenie bedzie wyszarzony i niedostepna.

6. Wieloprébkowanie

Aby uzyskac duzg szybkos¢ skanowania, usui zaznaczenie opcji Tryb jakosci, aby pomingé
wielokrotne probkowanie. Aby zminimalizowad szumy, funkcja wielokrotnego préobkowania
wykonuje 4 skany w czasie skanowania, poniewaz wzorce szumoéw zmieniajg sie przy kazdym
skanowaniu, obraz jest usredniany, a szumy sg eliminowane, jesli wystepujg niespdjnosci.
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Gamma obrazu stuzy do regulacji koloréw obrazu, ktéry zostanie zeskanowany do komputera.

Dostosowujgc gamma, mozesz zmieni¢ zakres tonalny wybranego kanatu koloréw. Wartosci gamma

sg przede wszystkim miarg jasnosci koloru. Im wieksza wartos¢ gamma, tym jasniejszy staje sie kolor.

8. Domysiny

Klikniecie tego przycisku resetuje wartos$ci wszystkich ustawien do wartosci domysinych.

Okno podgladu

To okno dziata tylko wtedy, gdy w sekcji [Podglad] zaznaczone sg opcje [Wt3gcz] i [Potwierdz].
Otworzy sie po nacisnieciu przycisku QuickScan.

QuickScan

@ I Transparency

© ©6® ® ©
322 0s

50

®
O

3,H=21

cm [Version 3.60.0.12

1. Zrédto — informuje skaner o metodzie, ktérej bedziesz uzywac¢ do skanowania obrazéw.

® Przezroczystos¢ — uzyj tego trybu do skanowania klisz.

¢ Film negatywowy — ten tryb stuzy do skanowania filméw negatywowych.
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2. Tryb skanowania — informuje skaner o typie skanowanego dokumentu. Do wyboru sg trzy
ustawienia:

¢ 8-bitowa skala szarosci — skanuje w 256 odcieniach szarosci, dajgc obrazy czarno-biate.

¢ 16-bitowa skala szarosci — skanuje w ponad 65 000 odcieniach szarosci, poprawiajac realizm czarno-
biatych obrazéw.

¢ 24-bitowy kolor — skanowanie w milionach koloréw w celu uzyskania fotorealizmu. Wybierz ten
tryb podczas skanowania kolorowych slajdéw lub negatywow.

¢ 48-bitowy kolor — skanowanie w miliardach koloréw do profesjonalnego obrazowania
wymagajgcego precyzyjnej jednolitosci kolorow.

3. Rozdzielczos¢ — rozdzielczo$¢ jest mierzona w punktach na cal (dpi). Im wyzsza rozdzielczos¢, tym
bardziej szczegdtowy obraz i tym wiecej pamieci i miejsca na dysku zajmie obraz.

O

4, Filtr — Filtry pomagajg udoskonali¢ skany, umozliwiajgc wyostrzenie obrazéw oraz usuniecie
nadmiernych kropek i znieksztatcen.

Brak

Srednia: Okre$la $rednig gtebie obrazu i uérednia sasiednie piksele, aby obrazy wygladaty na bardziej
miekkie.

Rozmycie: pozwala zmatowic krawedzie obrazu i zmniejsza kontrast, rozjasniajagc ciemne krawedzie i
przyciemniajac jasne krawedzie.

Rozmyj wiecej: Dodaje dodatkowe rozmycie.

Wyostrz: Umozliwia wyostrzenie krawedzi obrazu poprzez wykonanie

krawedzie obrazu sg bardziej wyrazne. Filtr Wyostrzanie zwieksza réwniez kontrast, przyciemniajac
ciemne krawedzie i rozjasniajgc otaczajgce jasne krawedzie.

Wyostrz wiecej: Dodaje dodatkowe wyostrzenie.

Cofnij wyostrzenie: Wyostrza krawedzie obrazu, aby usung¢ rozmycie.
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L

5. Jasnos¢ — jest to ilo$¢ Swiatta skupionego na skanowanym dokumencie.

-

6. Kontrast — Kontrast dostosowuje zakres tonalny obrazu, obnizajgc wartosci péttondw i
zwiekszajgc wartosci tondw wysokich i niskich.

@

7. Skanuj — skanuje i zapisuje slajd lub negatyw przy uzyciu biezgcych ustawien.

©

8. PreScan — Wykonuje wstepne skanowanie w celu podgladu slajdu lub kliszy negatywowej.

©

9. Wyjdz — Wyjscie z programu.

®

10. Pomoc — otwiera pomoc online.

Rozdziat lll. Skanowanie podstawowe

Program QuickScan umozliwia szybkie skanowanie wielu oprawionych slajdéw lub tasm filmowych
bez koniecznosci kazdorazowego zajmowania sie skomplikowanym interfejsem uzytkownika lub
ustawieniami. Ponizsze instrukcje krok po kroku stuzg jako prosty przewodnik do tego celu.

Krok 1. Wiacz skaner

Upewnij sie, ze kabel USB i kabel zasilajgcy skanera sg prawidtowo podtgczone i ze skaner jest

wiaczony przez nacisniecie przycisku zasilania. Dioda LED zasilania wtgczy sie, wskazujac, ze
urzadzenie jest wigczone.
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Krok 2. Umies¢ film w uchwycie

Uzyj dotgczonego uchwytu na slajdy i uchwytu na tasme filmowg, aby zabezpieczy¢ slajdy i klisze do
skanowania. Aby uzyska¢ wiecej informacji, zapoznaj sie z czescia ,Uchwyty do filméw”.

o S = e
e

Krok 3. Wi6z uchwyt filmu

W16z uchwyt filmu do skanera przez ostone przeciwpytowa. Uchwyt na film mozna wtozy¢ z dowolnej
strony. Uchwyt filmu bedzie indeksowany na kazdej klatce za pomocg wycieé na bocznych szynach.
Nalezy pozostawié okoto 40 cm wolnej przestrzeni po obu stronach skanera, aby umozliwi¢ wktadanie
i wyjmowanie uchwytu filmu.
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Attention

- Mozna wyczué, jak uchwyt filmu zatrzymuje sie w pozycji wskazujacej. Jednak przed wykonaniem
skanowania delikatnie popchnij i pociggnij uchwyt filmu, aby upewnic sie, ze uchwyt filmu jest w
prawidtowej pozyciji.

- Na gornej stronie uchwytu filmu widac ,Zamontowany uchwyt na slajdy” lub ,Uchwyt na tasme
filmowa”. Zawsze trzymaj te strone do gory, aby uzyska¢ prawidtowe wyniki skanowania.

- Uchwyt filmu powinien dac sie ptynnie wtozy¢ do skanera. Nie naciskaj mocno uchwytu filmu.

Mounted Flim Holder

- .

Fiimstnp Holder
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Krok 4. Nacisnij przycisk szybkiego skanowania

Upewnij sie, ze zamontowany uchwyt slajdu lub filmu znajduje sie w pozycji indeksowanej, aby
zapewnic¢ prawidtowe wyniki skanowania. Nacisnij przycisk QuickScan, aby rozpoczgé¢ skanowanie.

Krok 5. Skonfiguruj ustawienia QuickScan

Jesli zaznaczytes [Wtacz] i [Potwierdz] w sekcji [Podglad] okna ustawien QuickScan, otworzy sie okno
podgladu, w ktérym mozesz dostosowacé niektdre ustawienia do swoich potrzeb. Wiecej informacji na
temat dostepnych ustawien znajduje sie w ,,Rozdziale Il, Okno podgladu”.

QuckScan E x|

H‘? [llanrc-wrr,y _:]

B ’24 bt Cob 3
o —T
0 [Ncrﬂ 3

® —+— o

C)
D=

P9 ®

X1Vl Wad 3, Hal 1 {1.11k4b o (Ferncm 360012

Krok 6. Zakoncz skanowanie

Po potwierdzeniu, ze wszystkie ustawienia sg zadowalajace, kliknij przycisk [Skanuj], aby wykonac
korcowe skanowanie i zapisa¢ je na dysku twardym.
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Zatacznik A:

Rozwigzywanie probleméw
Potaczenie skanera

Pierwszym krokiem, ktéry nalezy wykonaé podczas rozwigzywania problemdw z potgczeniem ze

skanerem, jest sprawdzenie wszystkich potgczen fizycznych. lkona QuickScan n , Znajdujaca sie
na pasku zadan systemu Windows, wskazuje, czy oprogramowanie skanera zostato prawidtowo
uruchomione i czy skaner i komputer komunikuja sie ze soba.

Symbol Status
Program QuickScan zostat pomysinie
n uruchomiony, a skaner jest podtgczony do

komputera i gotowy do skanowania magéw.

Skaner nie jest podtgczony do komputera.

=

Brak Wybrate$ zakoriczenie programu QuickScan,

niezaleznie od tego, czy skaner jest podtgczony
czy odtgczony od komputera.

Jesli system Windows uruchomi sie i wykryje, ze skaner nie jest podtgczony, pojawi sie nastepujacy
komunikat przypominajgcy:
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Scanner not available _5]

JAN |

Program was unable to find your scanner.
Please check and ensure all cables are
properly connected as described in the
Quick Guide. You can see the following
icon, indicating no cable connection,
displayed in the system tray right beside
the clock icon.

gy 14:07

™ Do not show this message again.

OK

Jesli nie chcesz wiecej widzieé tego przypomnienia, mozesz:
- Zaznacz pole [Nie pokazuj tego komunikatu ponownie] w tym oknie komunikatu, a nastepnie kliknij
przycisk [OK].

- Kliknij ikone QuickScan n
[Wtacz ostrzezenie] w menu, ktdre sie pojawi. Kliknij przycisk [Nie] w wyswietlonym oknie

znajdujacg sie w zasobniku systemowym Windows. Odznacz opcje

komunikatu.

S

Attention

B

opcje [Witacz ostrzezenie] w menu, ktére sie pojawi. Kliknij przycisk [Tak] w wyswietlonym oknie

Jesli chcesz ponownie wyswietli¢ ten komunikat, mozesz klikng¢ ikone QuickScan i zaznaczy¢

komunikatu.
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Problemy ze skanowaniem

Wiekszo$é probleméw mozna tatwo rozwigzaé, a niektdre z najczesciej zadawanych pytan wraz z
zalecanymi rozwigzaniami wymieniono ponize;j.

Problem Przyczyna i rozwigzanie

Nie mozna znalez¢ skanera - Kable USB nie s3 prawidiowo podiaczone

Upewnij sie, ze kable sg dobrze podtgczone i do
wiasciwego portu.

- Kabel USB moze by¢ za dtugi
Uzyj kabla USB dotgczonego do skanera.

- Przewad zasilajacy skanera nie jest
prawidtowo podtaczony

Upewnij sie, ze zasilacz sieciowy jest podtgczony
do gniazdka. Jesli skaner jest podtgczony do
listwy przeciwprzepieciowej, upewnij sie, ze
listwa przeciwprzepieciowa jest wtgczona.

- Windows nie wykryt skanera

1) Otwarz [Start] > [Panel sterowania] > [System]
> [Sprzet] > [Menedzer urzadzen].

2) Sprawdz, czy Twoj skaner jest prawidtowo
wymieniony na liscie [Urzadzenia do
przetwarzania obrazu]. Jesli nie ma go na liscie
lub ikona urzadzenia ma wykrzyknik, zapoznaj sie
z czescia ,,Reczna instalacja oprogramowania”,
aby zainstalowad sterowniki urzadzenia
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Zeskanowany obraz na ekranie wyglada na
ziarnisty

- Twdj tryb wideo nie jest ustawiony na
wyswietlanie wiecej niz 256 kolorow

Zalecamy ustawienie trybu wideo na 16 bitdéw na
piksel (65536 koloréw) lub wyzszy. Aby zmienic
tryb wideo, zapoznaj sie z dokumentacjg karty
graficznej, komputera lub systemu Windows.

Skaner skanuje bardzo wolno

- W tle dziatajg inne aplikacje

Zamknij wszystkie inne aplikacje uruchomione w
tto.

- Skanujesz w wysokiej rozdzielczosci (DPI)

Zmniejsz rozdzielczos¢.

Obraz wyglagda dobrze w oprogramowaniu
dostarczonym ze skanerem, ale nie wyglada
dobrze po wyeksportowaniu obrazu do innego
programu

- Rézne programy do obrazowania uzywaja
réznych ustawien Gamma monitora

Zmien ustawienia Gamma monitora w jednym z
programow, aby byly zgodne. Zapoznaj sie z
plikami pomocy dla kazdego programu, aby
dowiedziec sie, jak wyregulowaé gamma
monitora.

Obraz wyglada dobrze na ekranie, ale jest bardzo
ciemny po wydrukowaniu

- Ustawienia gamma monitora lub ustawienia
jasnosci skanera nie s3 ustawione prawidtowo

1) Zmien Gamma monitora na wartos¢ pomiedzy
1,0 a 1,5. Zapoznaj sie z plikiem pomocy, aby
uzyskac informacje na temat regulacji Gamma
monitora.

2) Dostosuj kontrole jasnosci w oknie TWAIN
przed skanowaniem.

- Ustawienie jasnosci drukarki nie jest
ustawione prawidiowo

Dostosuj jasno$¢ w drukarce. Niektére drukarki
umozliwiajg zmiane ustawien jasnosci. Zapoznaj
sie z dokumentacjg drukarki.

Na poczatku kazdego skanowania stychac
zgrzytanie lub grzechotanie

- Skaner wtacza biegi i inicjuje sie przed
skanowaniem

Ten hatas jest normalny dla dziatania skanera.
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Po kliknieciu przycisku skanowania wyswietlany
jest komunikat o btedzie , Dysk jest petny”.

- Twoéj komputer wyczerpuje sie w zasobach. Na
dysku twardym komputera nie ma
wystarczajgcej ilosci miejsca do przetworzenia
obrazu. Moze to by¢ spowodowane
skanowaniem w zbyt wysokiej rozdzielczosci

Kup wiekszy dysk twardy lub przeskanuj
ponownie z nizszg rozdzielczoscia.

Wyswietlany jest komunikat ,Btad
wejécia/wyjscia dysku”.

- Ten btad jest spowodowany, jesli na dysku
twardym nie ma wystarczajacej ilo$ci miejsca
do przetworzenia obrazu

Zwolnij troche miejsca na dysku twardym przez
usuwanie niepotrzebnych programéw lub plikéow

- Dysk twardy moze byé mocno
pofragmentowany lub moze zawierac
uszkodzone sektory

Uruchom narzedzie Scan Disk dostarczone z
komputerem z systemem Windows. Zapoznaj sie
z dokumentacjg komputera lub plikami pomocy
systemu Windows, aby dowiedzie¢ sie, jak
uruchomi¢ narzedzie Scan Disk Utility
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Zatacznik B:
Specyfikacja techniczna
OpticFilm 8200i Ai
PrZEtWOINIK OBIrAZU....cvvceiceieeee et ettt e b et e e stesbestestesrsersaetaessanbeaneense s CCD
pAg Yo 1 (o X L= L4 TR LED
(20eY o b1 lordo ol o] =] Lo V7 IS TR 7200 dpi

Tryby skanowania...Kolor: wejscie 48-bitowe, wyjscie 24/48-bitowe Skala szarosci: wejscie 16-bitowe,
wyjscie 8/16-bitowe B/W: 1-bit

ZAKIES AYNAMIKI...eivieiece ettt et et ettt e e be st st e e s e s e b et e e e s eaeeaeebeete e e nenbensreas 3.6
(a0 [or 2= VATl o PO OO O OO STOOPRTTTN Wbudowany
Szybkos¢ skanowania...3600 dpi: Ok. 36 s (wieloprébkowanie wigczone) 7200 dpi: Ok. 113 s (Multi-
sampling wigczony)

Obszar SKaNOWaNIa.......cceeveirireeceie et s sae e (szer.x dt.) 36,8 mm x 25,4 mm (1,45" x 1")
Szybkos¢ podgladu... Film negatywowy: ok. 8 s (Multi-sampling ON) Film pozytywowy: Ok. 8 s (Multi-
sampling wigczony)

I T8 TaArEET  eeiiieiie ittt e re e e e e e e e e e e s s s saaanreeee Dotaczony dla doktadnosci koloréw
AV o Q1 | TP RN IntelliScan, QuickScan
1| = or 28RN 15Vdc/1,0A
T e =T L] OO OO USB 2.0
WAEA NEBTEO... ettt sttt ettt et et e e e beste st se e et esaet e s e st easabesbestesesstensasessesansanes 1,6 kg (3,5 funta)
WYMIAIY ..ot et (szer. x gt. x wys.) 120 x 272 x 119 mm (4,73” x 10,7” x 4,7")
Dodatek C:

Obstuga klienta i gwarancja

Jesli napotkasz problemy ze skanerem, zapoznaj sie z instrukcjami instalacji i sugestiami dotyczgcymi
rozwigzywania problemoéw zawartymi w tym przewodniku. Odwiedz naszg strone internetowg
www.plustek.com, aby uzyskaé wiecej informacji na temat obstugi klienta. Aby uzyskac¢ dalsza pomoc,
zadzwon pod numer telefonu obstugi klienta podany na stronie internetowej. Jeden z naszych
przedstawicieli z przyjemnoscia udzieli Panstwu pomocy od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy
biura, jak pokazano ponizej:

Europa 9:00—-17:30 (CET)
Inne Kraje 9:00 — 18:00 Czas Tajwanu
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Aby unikng¢ opdznien, przed wykonaniem telefonu przygotuj nastepujgce informacje:

- Nazwa skanera i numer modelu

- Numer seryjny skanera (znajduje sie z tytu skanera w poblizu zigczy portéw)

- Szczeg6towy opis problemu

- Producent komputera i jego numer modelu

- Szybko$¢ procesora (Pentium 133 itp.)

- Biezacy system operacyjny i BIOS (opcjonalnie)

- Nazwa pakietu(éw) oprogramowania, numer wersji lub wydania oraz producent oprogramowania
- Zainstalowano inne urzadzenia USB

Informacje o serwisie i wsparciu (tylko dla krajow UE)

W stosownych przypadkach okres dostepnosci czesci zamiennych i mozliwosci aktualizacji informaciji
o produktach. Prosimy pytac lokalnych dystrybutoréw i dostawcow o informacje na temat czesci
zamiennych i aktualizacji produktu. Informacje wymagane przez odpowiedni Srodek wykonawczy.
Prosimy zwrdcié sie do lokalnych dystrybutoréw i dostawcéw o powigzane informacje zawarte w
raporcie z testu Srodka wdrazajgcego. Nie pozbywaj sie zadnych produktéw, zanim nie poprosisz
lokalnych dystrybutoréw i dostawcéw o uzyskanie prawidtowych informacji na temat zmniejszenia
wptywu na Srodowisko za pomocg odpowiednich metod i procedur. Jesli chcesz pozby¢ sie produktu
i/lub akcesoridw, popros lokalnych dystrybutoréw i dostawcow, aby uzyskali dane kontaktowe
najblizszych producentdw zajmujgcych sie utylizacja.

Jesli masz pytania dotyczgce konserwacji, popros$ lokalnych dystrybutoréw i dostawcéw, aby uzyskali
dane kontaktowe najblizszego centrum konserwacji w celu przedtuzenia okresu uzytkowania
produktu. Jesli chcesz konserwowac i odprawiac produkt, popros lokalnych dystrybutoréw i
dostawcéw o uzyskanie odpowiednich informacji o najblizszych sklepach.

Niniejsze Warunki Ograniczonej Gwarancji majg zastosowanie wytgcznie do opcji zakupionych
pierwotnie na wiasny uzytek, a nie w celu odsprzedazy, od autoryzowanego sprzedawcy. Gwarancja
producenta obejmuje wszystkie czesci i robocizne i jest niewazna bez dowodu zakupu. Aby uzyskaé
serwis gwarancyjny, mozesz skontaktowac sie z autoryzowanym sprzedawcg lub dystrybutorem,
odwiedzi¢ naszg witryne internetowa, aby sprawdzi¢ dostepne informacje serwisowe lub wysta¢
prosbe o dalszg pomoc e-mailem.

Jesli przekazesz ten produkt innemu uzytkownikowi, serwis gwarancyjny bedzie dostepny dla tego
uzytkownika przez pozostatg cze$¢ okresu gwarancyjnego. Uzytkownikowi nalezy przekazaé¢ dowdd
zakupu i niniejsze oswiadczenie. Gwarantujemy, ze ta maszyna bedzie sprawna i bedzie zgodna z
opisami funkcjonalnymi zawartymi w dostarczonej dokumentacji. Po przedstawieniu dowodu zakupu
czesci zamienne przejmujg pozostatg gwarancje na wymienione czesci.
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Przed przekazaniem tego produktu do serwisu gwarancyjnego nalezy usung¢ wszystkie programy,
dane i wymienne nosniki pamieci. Produkty zwrdécone bez instrukcji i oprogramowania zostang
wymienione bez instrukcji i oprogramowania. Ta ustuga ograniczonej gwarancji nie obejmuje
wymiany w przypadku, gdy problem wynika z wypadku, katastrofy, wandalizmu, niewtasciwego
uzycia, naduzycia, nieodpowiedniego srodowiska, modyfikacji programu, innej maszyny lub
modyfikacji tego produktu dokonanej przez producenta innego niz sprzedawca.

Jesli ten produkt jest elementem opcjonalnym, niniejsza Ograniczona gwarancja ma zastosowanie
tylko wtedy, gdy element ten jest uzywany w maszynie, dla ktdrej zostat zaprojektowany. Jesli masz
jakiekolwiek pytania dotyczace ograniczonej gwarancji, skontaktuj sie z autoryzowanym sprzedawca,
od ktdrego kupites produkt, lub z producentem.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCIJA ZASTEPUJE WSZELKIE INNE GWARANCIJE, WYRAZNE LUB
DOROZUMIANE, W TYM MIEDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOSCI HANDLOWE! |
PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. JEDNAK NIEKTORE PRAWA NIE ZEZWALAJA NA
WYLACZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCII. JESLI TE PRAWA MAJA ZASTOSOWANIE, TO WSZYSTKIE
WYRAZNE | DOROZUMIANE GWARANCJE SA OGRANICZONE DO OKRESU GWARANCJI. ZADNE INNE
GWARANCIE NIE MAJA ZASTOSOWANIA PO TYM OKRESIE.

Niektére jurysdykcje nie zezwalajg na ograniczenia dotyczace czasu obowigzywania gwarancji
dorozumianej, wiec powyzsze ograniczenie moze nie miec zastosowania.

W zadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialnosci za ktérekolwiek z ponizszych:

- Roszczenia 0sob trzecich przeciwko Tobie z tytutu strat lub szkdd.

- Utrata lub uszkodzenie zapiséw lub danych; Lub

- Gospodarczych szkdd nastepczych (w tym utraconych zyskéw lub oszczednosci) lub przypadkowych
szkdéd, nawet jesli zostaliSmy poinformowani o ich mozliwosci.

Niektdre jurysdykcje nie zezwalajg na wytaczenie lub ograniczenie szkdd przypadkowych lub
wtérnych, wiec powyzsze ograniczenie lub wytgczenie moze nie mie¢ zastosowania. Niniejsza
Ograniczona gwarancja przyznaje uzytkownikowi okreslone prawa, a ponadto moga mu przystugiwac
inne prawa, ktére rdznig sie w zaleznosci od jurysdykcji. Aby skorzystac¢ z ustugi gwarancyjnej,
mozesz:

- skontaktowac sie z autoryzowanym sprzedawcg lub dystrybutorem.
- odwiedzi¢ naszg strone internetowg, aby sprawdzi¢ aktualng ustuge.
- wysta¢ prosbe e-mailem o dalszg pomoc.

Oswiadczenie FCC o czestotliwosci radiowe;j

To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urzgdzen cyfrowych
klasy B, zgodnie z czescig 15 przepisow FCC. Ograniczenia te majg na celu zapewnienie rozsgdnej
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ochrony przed szkodliwymi zaktdceniami w instalacjach domowych. To urzadzenie generuje,
wykorzystuje i moze emitowad energie o czestotliwosci radiowej, a jesli nie jest zainstalowane i
uzywane zgodnie z instrukcjami, moze powodowac szkodliwe zaktdcenia w komunikacji radiowe;.
Jednak nie ma gwarancji, ze zaktécenia nie wystgpig w okreslonym odbiorze telewizyjnym (co mozna
stwierdzi¢, wytaczajgc i witgczajgc sprzet), zacheca sie uzytkownika do usuniecia zaktécen za pomoca
jednego lub wiecej z nastepujacych srodkdw:

- Zmien orientacje lub potozenie anteny odbiorczej.

- Zwieksz odlegto$¢ miedzy urzgdzeniem a odbiornikiem.

- Podtacz urzadzenie do gniazdka w obwodzie innym niz ten, do ktérego podtgczony jest odbiornik.
- Ekranowane kable potgczeniowe i ekranowany przewdéd zasilajgcy, ktore sg dostarczane z tym
sprzetem, muszg byé uzywane z tym sprzetem, aby zapewnic¢ zgodnos¢ z odpowiednimi limitami
emisji RF obowigzujgcymi to urzadzenie.

- Skonsultuj sie ze sprzedawcy lub doswiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu
uzyskania pomocy, jesli warunki nie ustgpia.

- Zmiany lub modyfikacje, ktdre nie zostaty wyraznie zatwierdzone przez producenta lub
autoryzowany serwis, mogg uniewazni¢ prawo uzytkownika do korzystania z tego sprzetu.

Informacje dotyczace utylizacji

a)Produkt

X\

=l
Urzadzenie elektroniczne sg odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucac ich z odpadami
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z

odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij wtozony akumulator i dokonaj jego utylizacji
oddzielnie
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b) Akumulatory

Ty jako uzytkownik korcowy jestes zobowigzany przez prawo (rozporzadzenie dotyczgce baterii i

akumulatoréw) aby zwrécic¢ wszystkie zuzyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie sie tych elementéw w odpadach domowych jest prawnie zabronione.
Zanieczyszczone akumulatory sg oznaczone tym symbolem, aby wskazac, ze unieszkodliwianie
odpaddéw w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciezkich sg nastepujgce: Cd = kadm,
Hg = rte¢, Pb = otéw (nazwa znajduje sie na akumulatorach, na przyktad

pod symbolem kosza na $mieci po lewej stronie).
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