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Sinuslive  AE  

       
1.1.  Bezeichnung / Title   

 AE Aderndhülsen – vergoldete Kupferhülsen   

1.2. Artikelnummer / Product number | Produktbezeichnung / product name   

 13331  AE-1,5   

 13332  AE-2,5   

 13333  AE-4   

 13334  AE-6   

 13335  AE-10    

 13336  AE-16   

 13337  AE-25   

 13338  AE–35   

 13339  AE–50   

1.3. GTIN | Zolltarifnummer   

 1,5 mm     4016631005228 | 85369010000   

 2,5 mm     4016631005235 | 85369010000   

    4 mm     4016631005242 | 85369010000   

    6 mm     4016631005259 | 85369010000   

  10 mm     4016631005266 | 85369010000   

  16 mm     4016631005273 | 85369010000   

  25 mm     4016631005280 | 85369010000   

   35 mm    4016631005297 | 85369010000   

   50 mm    4016631005303 | 85369010000   

1.4. Marke / Brand   

 Sinuslive   
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1.5. Hersteller / Manufacturer   

 

Profihifi Vertriebsgesellschaft m.b.H. 

Werner-von-Siemens-Straße 15 

24568 Kaltenkirchen 

Germany 

Zentrale [+49]4191.5025-0 

Fax [+49]4191.5025-11 

www.profihifi.de 

info@profihifi.de 

 

 

   

2. Technische Daten / Technical specifications  
 

    
2.1. Maße / Size   

  
 

 

 

  
a) Außendurchmesser mit Kr. 

 

b)Außen-durchmesser  

 

c)Innen-durchmesser 

 

 

 1,5 mm   2,45 mm   2,00 mm   1,52 mm  

 2,5 mm   3,12 mm   2,57 mm   2,23 mm  

    4 mm   4,06 mm   3,17 mm   2,74 mm  

    6 mm   4,47 mm   3,92 mm   3,42 mm  

  10 mm   5,91 mm   4,88 mm   4,47 mm  

  16 mm   7,20 mm   6,16 mm   5,72 mm  

  25 mm   9,00 mm   7,83 mm   7,50 mm  

  35 mm 11,27 mm   9,60 mm   9,00 mm  

  50 mm 14,50 mm 12,21 mm 11,60 mm  

Es handelt sich bei den Werten um Durchschnittswerte, da das Produkt produktionsbedingt nicht immer 

symmetrisch ist. Vor allem Metallteile können minimale Verformungen aufweisen, so dass Kreise leicht oval 

sein können. 

 

c)Innen-

durchmesser 

a)Außen-

durchmesser 

mit Krempe 

b)Außen-

durchmesser  
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2.2. Gewicht / Weight   

  Set inkl. Verpackung  Stück in Verpackung 

 1,5 mm 0,004 kg  20 

 2,5 mm 0,004 kg  20 

    4 mm 0,006 kg  12 

    6 mm 0,006 kg  12 

  10 mm 0,008 kg  12 

  16 mm 0,006 kg    8 

  25 mm 0,006 kg    8 

  35 mm 0,008 kg    4 

  50 mm 0,010 kg    4 

   

2.3. Material / Material  

 

AE1.5P20 1.5mm²,20pcs, H62 copper with 24k real gold plating， 

AE2.5P20 2.5mm²,20pcs, H62 copper with 24k real gold plating， 

AE4.0P12 4.0mm²,12pcs, H62 copper with 24k real gold plating， 

AE6.0P12 6.0mm²,12pcs, H62 copper with 24k real gold plating， 

AE10P12 10mm²,12pcs, H62 copper with 24k real gold plating， 

AE16P8 16mm²,8pcs, H62 copper with 24k real gold plating， 

AE25P8 25mm²,8pcs, H62 copper with 24k real gold plating， 

AE35P4 35mm²,4pcs, H62 copper with 24k real gold plating， 

AE50P4 50mm²,4pcs, H62 copper with 24k real gold plating， 
 

6*8cm PE bag，with carton header 

 

 

 


