BASKETech

Leichthiigel-Ohrhéorer
Lightweight headband earphones
Oreillette souple

Lichtgewicht Oortelefoon
Auricolari con archetto
Stuchawki nauszne

o |deal fiir Vortréage und Dolmetschen

* Hoher Tragekomfort und gute
”K- 1s Klangqualitiit

(@ HK-1S Leichtbiigel-Ohrhorer

e Ideal fiir Vortrége und Dolmetschen

* Hoher Tragekomfort und gute Klangqualitat

Technische Daten: Impedanz: 32 Q - Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz -
Empfindlichkeit: 115 dB - Anschluss: 3,5 mm Klinkenstecker - Kabellénge:
3 m - Gewicht: 50 g

Packungsinhalt: Leichthiigel-Ohrhdrer.

HK-1S Lightweight headband earphones

o Perfect for presentations or interpreting

¢ High wearing comfort and good sound quality

Technical data: Impedance: 32 Q - Frequency range: 20 - 20000 Hz -
Sensitivity: 115 dB - Connection: 3.5 mm jack plug - Cable length: 3m -
Weight: 50 g

Package content: Lightweight headband headphones.

(® HK-1S Oreillette souple

e Idéalement pour écouter des exposés et I'interprétation

¢ Trés confortable a porter et bonne qualité de sonorité

Données techniques :

Impédance : 32 Q - Gamme de fréquence : 20 - 20000 Hz - Sensibilité :
115 dB - Raccordement : Fiche jack de 3,5 mm - Longueur du céble : 3 m -
Poids : 50 g

Contenu du paquet : Oreillette souple.

@D HK-1S Lichtgewicht Oortelefoon

« Ideaal voor voordrachten en voor tolken

¢ Prima draagcomfort en goede geluidskwaliteit

Technische gegevens: Impedantie: 32 Q - Frequentiebereik: 20 - 20000 Hz -
Gevoeligheid: 115 dB - Aansluiting: 3,5 mm klinkenstekker - Lengte kabel:
3 m - Gewicht: 50 g

Pakketinhoud: Lichtgewicht oortelefoon.

(D HK-18 Auricolari con archetto

e |deali per conferenze e interpretariato

 Elevato comfort e buona qualita del suono

Dati tecnici: Impedenza: 32 Q - Gamma di frequenza: 20 - 20000 Hz -
Sensibilita: 115 dB - Collegamento: Jack da 3,5 mm - Lunghezza cavo: 3 m -
Peso: 50 g

La confezione contiene: Auricolari con archetto.

HK-1S Stuchawki nauszne

eldealne do prezentaciji i ttumaczen ustnych

o Wysoki poziom komfortu i dobrej jakosci dzwigk

Dane techniczne: Impedancja: 32 Q - Zakres czestotliwosci: 20 - 20000 Hz -
Czutos¢: 115 dB - Przytacze: 3,5 mm wtyczka jack - Diugos¢ przewodu: 3 m -

Waga: 50 g
Zawartosc opakowania: Stuchawki nauszne.
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